TIMKEN FACE DIFERENTA

In calitate de client Timken, sunteti conectat la o echipé
globala de ingineri specializati in proiectare, aplicatii

si service, care vor lucra cu dvs. de la Inceput pentru a
identifica sau proiecta un rulment care sa va satisfaca
cerintele.Va vom sprijini pe toata durata de viatd a
echipamentului pentru a ne asigura ca asteptdrile dvs.
sunt indeplinite. Ne straduim nu numai sd respectam
angajamentele, ci si sd exceldm n aspectele care pun
bazele loialitatii si increderii dvs In noi.

Cu Timken, castigati:

Experienta din lumea reala

Echipa noastra globala de ingineri aduna cerinte de
performanta din intreaga lume si proiecteaza rulmenti
care sa indeplineasca specificatiile necesare pentru
aplicatiile dumneavoastra.

(alitate globala

Standardele de calitate Timken la nivel mondial
sunt implementate in fiecare unitate de productie.
Produsele noastre respectd aceleasi standarde de
calitate si inginerie — indiferent de locul din lume in
care sunt fabricate.

Expertiza in inginerie

Fiecare rulment Timken asigura accesul la echipa
noastra de experti, care va oferd cea mai buna solutie
constructiva de rulment, precum si asistentd tehnica la
instalarea si service-ul rulmentului in utilaj din industrie.

TIMKEN

RULMENTI RADIALI CU ROLE
CILINDRICE TIMKEN'

SOLUTII CONSTRUCTIVE DE RULMENTI PREMIUM, CU COLIVIE
DE ALAMA, CU COLIVIE DE OTEL SAU FARA COLIVIE, PENTRU
PERFORMANTE DOVEDITE SI FIABILE.

Timp de mai bine de un secol, producatorii de echipamente au avut incredere in Timken pentru a proiecta
rulmenti cu role pentru performante de lungd duratd in aplicatii industriale dificile. Aceeasi inovatie si
expertiza in inginerie a fost aplicatd liniei noastre extinse de rulmenti radiali cu role cilindrice.

Timken oferd rulmenti standard si rulmenti special proiectati cu role cilindrice intr-o gamd variatd de
configuratii si serii pentru cerintele aplicatiei dumneavoastrd. Aceastd ofertd de produse include rulment
radiali cu role cilindrice pe un rand, pe doud si pe patru randuri, precum si configuratii speciale, cu dimensiuni
ale alezajului cuprinse intre 65 mm si 1200 mm.

Rulmentii radiali cu role cilindrice Timken pot face fatd provocdrilor aplicatiilor cu sarcini radiale mari, inclusiv:

APLICATII CHEIE

« Angrenaje cu rofi dintate - Pompe

- Reductoare, cu angrenaje elicoidale, de uz industrial - (ompresoare

- Reductoare cu angrenaje planetare - Motoare electrice
- Motoare cu angrenaje - Centrifuge

SERIAE)

Timken continud sd-si extindd oferta de rulmenti radiali cu role cilindrice cu noua serie EJ, de rulmenti cu
colivie din ofel cu dimensiuni ale alezajului de 65-150 mm. Completand soluiile constructive existente,
de rulmenti radiali cu role cilindrice si rulmenti fard colivie noua linie de rulmenti cu colivie din otel este
disponibild fn configuratiile NJ si NU si seriile 22, 23, 2.5i 3.

SERIA EMA

Rulmentii Timken din seria EMA oferd o constructie unicd de colivie din alamd, geometrii interne brevetate
si texturi speciale ale suprafetelor de rulare care ajutd la optimizarea performantei — facand din acestia o

alegere excelentd pentru aplicatii mai solicitante.

SERIANCF

Rulmentji radiali cu role cilindrice fard colivie de la Timken oferd o densitate crescutd a puterii si o capacitate
portantd radiald crescutd prin maximizarea numarului de role dintr-o anumitd constructie. Constructia
optimizatd a rulmentilor nostri din seria NCF ajutd la asigurarea unei durate mai mari de viatd si la reducerea

503

cantitati de caldurd generatd — un beneficiu esential atunci cand vorbim de rulmenti fard colivie.



SERIILE DE RULMENTI RADIALI CU ROLE CILINDRICE

Tip de colivie Seria de dimensiuni Solutie constructiva Gama de dimensiuni Tipul coliviei
3] 2,3,22,23 NU, NJ Alezaj de la 65 mm la 150 mm Otel ambutisat
EMA 2,3,22,23 N, NU, NJ, NUP Alezaj de la 65 mm la 400 mm Alama prelucrata mecanic prin aschiere
NCF 29 NCF Alezaj de la 65 mm la 800 mm Fara colivie
NCF 18 NCF Alezaj de la 150 mm la 1060 mm Fard colivie

SIMBOLIZAREA RULMENTILOR RADIALI CU ROLE CILINDRICE

Simbolizarea rulmentilor nostri se bazeazd pe denumirile standard 150.

NU| (22 26 E J C3

' l Geometrie optimizata \
Consultati solutiile Diametrul alezajului inelului interior: Jocradial intern
constructive standard, 02=15mm (RIC)
fig. 2 de mai jos. 03=17mm
Pentru rulmenti pe doua (pentru alezaje ale inelului interior = 20 mm):
randuri, utilizati NNU. codul alezajului x 5 = diametrul alezajului
04=4x5=20mm

Seria de dimensiuni: Tip de colivie:
Serie latime + serie diametr}.l ) o o J = Colivie din otel ambutisat, ghidata de role
10 = serie latime 1; serie diametru 0 (serie dimensiuni 10) MA = Colivie monobloc, din alamé, ghidata pe inelul
2= serie latime 0; serie diametru 2 (serie dimensiuni 02) exterior
22= serie latime 2; serie diametru 2 (serie dimensiuni 22) MB = Colivie monobloc, din alama, ghidata pe inelul interior
3= serie latime O; serie diametru 3 (serie dimensiuni 03) M = Colivie monobloc, din alamé, ghidata pe role
23 = serie latime 2; serie diametru 3 (serie dimensiuni 23)

Fig. 1. Simbolizarea in sistem metric IS0 pentru rulmentii radiali cu role cilindrice.
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Fig. 2. Solutii constructive de rulmenti radiali cu role cilindrice standard in sistem metric/imperial.

NE CONCENTRAM PE VIITOR

LaTimken, ne extindem continuu gama de produse pentru a satisface cerintele de dimensiuni si configuratii ale clientilor nostri. Mostenirea noastrd in domeniul rulmentilor ne-a oferit
expertiza necesara pentru a optimiza si inova gama noastra de rulmenti cu role cilindrice, butoi si conice. Pentru a afla mai multe despre gama noastrd extinsa de rulmenti cu role cilindrice,
contactati-vd reprezentantul de vanzdri Timken.

TIMKEN

Echipa Timken isi aplicd expertiza pentru a imbunatati fiabilitatea si performanta utilajelor in diverse piete din intreaga lume. Compania proiecteaza,
produce si comercializeaza rulmenti, angrenaje, sisteme automate de lubrifiere, curele de transmisie, frane, ambreiaje, lanturi cu role si zale, cuplaje,
produse cu miscare liniard i servicii conexe de reconstructie si de reparare a componentelor lanturilor cinematice de transmisie.
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