tozysko barytkowe Timken®
Oprawa niedzielona
Zabezpieczajgce pokrywy stalowe
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 Pokrywy dwustronne dostepne
sg wytacznie dla fozysk
z oprawami stojacymi lub
oprawami naciggowymi.

MOCNA POKRYWA

Mozesz polegac na stalowych pokrywach zabezpieczajgcych firmy Timken,
ktore zapewniajg ochrone zespotom fozysk barytkowych w oprawach,
nawet w bardzo zanieczyszczonym srodowisku pracy. Oprawy niedzielone
firmy Timken zapewniajg wytrzymatg ochrone, jednak w pewnych
warunkach pracy mogg wymagac¢ dodatkowego uszczelnienia przed
ucigzliwymi zanieczyszczeniami.

Stalowe pokrywy wraz z wiasciwymi uszczelnieniami oraz smarami zostaty
zaprojektowane w celu zapewnienia niezwykle trwatej ochrony, co pomaga
utrzymac niezawodng prace urzgdzen w Twojej firmie.

ZMINIMALIZUJ CZAS PRZESTOJOW, STOSUJAC POKRYWY
0 UNIKALNEJ KONSTRUKCII

* Przykre¢ pokrywe bezposrednio do oprawy.

+ Zapewnij doskonatg ochrone przy duzych predkos$ciach obrotowych
i jednoczesnym zabezpieczeniu przed uszkodzeniem watu, dzigki
zastosowaniu uszczelnienia labiryntowego Teflon® DuPont™
w pokrywach przelotowych.

* Zdecyduj, czy wypemi¢ wnetrze pokrywy smarem w celu uzyskania
dodatkowej bariery ochronne;j.

+ Zapewnij sobie szybkie dostawy dzigki naszym duzym zapasom
magazynowym.

* Zdemontuj pokrywe w fatwy sposob w celu przeprowadzenia przegladu
i wymiany na miejscu.
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ZASTOSUJ
POKRYWE

POKRYWY FIRMY TIMKEN DO ZESPOLOW
£tOZYSKOWYCH W OPRAWACH NIEDZIELONYCH

Wybbr zespotu tozyskowego Timken® w oprawach niedzielonych gwarantuje
otrzymanie produktu zaprojektowanego do wykonywania zadan w ciezkich
warunkach przemystowych. Jesli zadania te obejmujg prace w sektorach
przemystowych, w ktérych zanieczyszczenia state stanowig powazny problem,
jak np. w lesnictwie, w przemysle celulozowo-papierniczym, branzy kruszyw
lub cementowej, nalezy rozwazy¢ zastosowanie rozwigzania zapewniajgcego
maksymalnie trwate uszczelnienie.

Zabezpieczajgce pokrywy stalowe firmy Timken zdecydowanie podbijajg stawke.
Wytrzymate i ekonomiczne, zapewniajg jeszcze lepszg prace urzgdzen w tak
ciezkich warunkach.

Pokrywy firmy Timken wykonane ze stali, przeznaczone sg do pracy w ciezkich
warunkach. Ponadto pokrywy te sg oksydowane, gwarantujgc dodatkowg
ochrone antykorozyjng. Posiadajg rowniez niezwykle wytrzymate uszczelnienia
zabezpieczajace przed pytem oraz wilgocig, wydtuzajgce zywotnos¢ tozysk.
taczac wszystkie wyzej wymienione zalety pokryw stalowych firmy Timken,
otrzymujemy super trwate i wytrzymate uszczelnienie dla zespotéw tozyskowych
w oprawach.




Aby dowiedzie¢ sie wiecej na temat
naszego nakierowania na jakosc¢,
zapraszamy na strong www.timken.
com, stowo kluczowe ,,Jakos$¢”.

W celu uzyskania dodatkowych
informacji na temat rozszerzonej
serii opraw fozyskowych firmy
Timken® oraz bogatej oferty innych
produktow do zarzgdzania tarciem

i Swiadczonych ustug, nalezy
skontaktowac sie z inzynierem firmy
Timken lub odwiedzi¢ strone
www.timken.com.

TIMKEN - JAKOSC I WYDAINOSCTIMKEN

Marka Timken oznacza wysoka jakos¢ i wyjatkowa wydajnos¢. Wykorzystujac
posiadane know-how w zakresie technologii, produkciji, wsparcia
technicznego i dystrybucji tozysk, dostarczamy klientom inteligentne,
oszczedne rozwigzania do zarzgdzania tarciem i przenoszenia napedu,
pomagajac zwiekszy¢ wydajnos¢.

Materiaty najwyzszej jakosci. Jako jedyny producent fozysk klasy Premium,
bedacy jednoczesnie producentem stali wysokostopowej, rozumiemy
krytyczny zwigzek pomiedzy jakoscig materiatow a wydajnoscia produktow.

Rozwigzania o wyjatkowej jakosci. Wszystkie produkowane przez nas
tozyska, oprawy i pokrywy charakteryzujg sie najwyzsza jakoscig wykonania
— niezaleznie od miejsca produkcji na $wiecie, dzieki przestrzeganiu zasad
globalnego systemu zarzgdzania jakoscig (TQMS) firmy Timken.

Godna zaufania obstuga Klienta. Do kazdego zakupionego zespotu
tozyskowego firmy Timken zapewniamy wsparcie techniczne najlepszych
ekspertow w branzy, gotowych stuzy¢ pomocg w zakresie konstrukcji
produktu oraz jego prawidtowego zastosowania - przez 24 godziny na dobe,
7 dni w tygodniu.

Dostawa na czas. Wiemy, ze krotkie czasy dostawy sg krytyczne w celu
funkcjonowania Twojej firmy. Wysytamy wiekszo$¢ zaméwien w ciagu
24-48 godzin, gdyz zdajemy sobie sprawe z tego, jak wazng role petnig
zespoty tozyskowe w procesie produkcyjnym.

TIMKEN

tozyska ¢ Stal *

Uktady przeniesienia napedu

Komponenty precyzyjne + Przektadnie

taricuchy + Przeno$niki $rubowe

Uszczelnienia + Smarowanie * Ustugi przemystowe *
Regeneracja i naprawa

www.timken.com
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