
Rulmenţi radiali oscilanţi cu role butoi Timken®

Carcase monobloc cu rulmenţi
Capace de protecţie suplimentare din oţel
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CAPAC DE PROTECŢIE 
SUPLIMENTAR CU ALEZAJ DE 

TRECERE, PE AMBELE PĂRŢI (1)

CAPAC DE PROTECŢIE 
SUPLIMENTAR CU ALEZAJ DE 

TRECERE, PE O SINGURĂ PARTE

CAPAC DE PROTECŢIE 
SUPLIMENTAR ÎNFUNDAT,  

PE O SINGURĂ PARTE

CAPAC DE PROTECŢIE SUPLIMENTAR 
ÎNFUNDAT ŞI CAPAC DE PROTECŢIE 

SUPLIMENTAR CU ALEZAJ DE 
TRECERE (1)

CREŞTEŢI TIMPII DE FUNCŢIONARE CU ACEASTĂ CONSTRUCŢIE 
UNICĂ A CAPACELOR DE PROTECŢIE SUPLIMENTARE
• Ataşaţi, cu şuruburi de prindere, capacele de protecţie suplimentare 

direct la carcasele monobloc cu rulmenţi radiali oscilanţi cu role butoi.
• Obţineţi o excelentă protecţie la viteze de funcţionare ridicate, evitând 

în acelaşi timp deteriorarea arborelui graţie garniturii de etanşare de tip 
labirint DuPont™ Teflon® de pe capacele de protecţie suplimentare cu 
alezaj de trecere.

• Decideţi dacă doriţi să umpleţi cavitatea capacului de protecţie 
suplimentar cu unsoare pentru o barieră de protecţie suplimentară.

• Beneficiaţi de livrare rapidă datorită stocului nostru consistent.
• Demontaţi capacele de protecţie suplimentare cu uşurinţă pentru 

inspectarea şi înlocuirea la faţa locului.

PROTECŢIE SOLIDĂ
Bazaţi-vă pe capacele de protecţie suplimentare din oţel de la Timken 
pentru a menţine în funcţionare carcasele cu rulmenţi radiali oscilanţi 
cu role butoi, chiar şi în medii de lucru intens contaminate. Carcasele 
monobloc de la Timken asigură o protecţie solidă, dar în anumite 
condiţii pot avea nevoie de ajutor pentru a realiza etanşarea împotriva 
contaminanţilor periculoşi.
Fiind utilizate cu garnituri şi unsori identice cu ale carcaselor, aceste 
capace de protecţie suplimentare din oţel sunt proiectate pentru a crea 
un nivel de etanşare formidabil care ajută la menţinerea în funcţionare a 
echipamentelor dumneavoastră.

(1) Capace de protecţie suplimentare cu alezaj 
de trecere, pe ambele părţi, sunt disponibile 
numai cu carcase cu talpă şi cu carcase pentru 
elemente întinzătoare.
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DIMENSIUNILE CAPACELOR DE PROTECŢIE SUPLIMENTARE 

DIN OŢEL DE LA TIMKEN

CAPACELE DE PROTECŢIE 
SUPLIMENTARE 
TIMKEN SUNT CONCEPUTE 

SĂ REZISTE
 

SERIA V-LOCK –  
ECHIVALENŢE ALEZAJ CILINDRIC

Capace suplimentare de 
protecţie disponibile pentru 
toate tipurile de carcase
monobloc Timken – pentru 
elemente întinzătoare, cu talpă, 
cu flanşă.

SERIA V-LOCK –  
ECHIVALENŢE ALEZAJ CONIC

Pentru activităţile dificile în care carcasele monobloc 
cu rulmenţi radiali oscilanţi cu role butoi de la Timken 
trebuie să funcţioneze în medii cu niveluri ridicate de 
contaminare cu particule, alegeţi capacele de protecţie 
suplimentare Timken.

• Confecţionate din oţel pentru a rezista celor mai 
dure aplicaţii.

• Tratate prin brunare pentru protecţie îmbunătăţită 
la coroziune.

• Disponibile atât în variante cu alezaj de trecere, 
cât şi în variante înfundate, pentru carcase cu 
rulmenţi radiali oscilanţi cu role butoi de la Timken 
în configuraţii standard şi personalizate.

• Produse standard disponibile pentru dimensiuni 
ale arborelui de la 1 7/16 in. până la 5 in. (40 mm - 
135 mm). Consultaţi-vă reprezentantul de vânzări 
Timken pentru alte dimensiuni de arbori.

BUCURAŢI-VĂ DE CONFORT CU PROTECŢIE 
SUPLIMENTARĂ PENTRU RULMENŢII DUMNEAVOASTRĂ

Diametru 
nominal al 
arborelui

Simbol de 
catalog

Serie de 
rulment

Dimensiunile capacelor de protecţie suplimentare din oţel
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm

in. in. in. in. in. in.
ÎNFUNDAT CS11STEEL

22211
128,5
5,06

143,3
5,64

79,2
3,12

75,2
2,96

64,3
2,53

89,7
3,53

1 15/16 in. CV11T115S
50 mm CV11T050S

2 in. CV11T200S
ÎNFUNDAT CS12STEEL

22212
129,0
5,08

141,5
5,57

77,0
3,03

72,9
2,87

64,5
2,54

98,6
3,88

55 mm CV12T055S
2 3/16 in. CV12T203S
2 1/4 in. CV12T204S

ÎNFUNDAT CS14STEEL

22214
135,4
5,33

159,3
6,27

91,4
3,60

87,4
3,44

67,8
2,67

103,6
4,08

60 mm CV14T060S
2 7/16 in. CV14T207S
2 1/2 in. CV14T208S
65 mm CV14T065S

ÎNFUNDAT CS16STEEL

22216
150,1
5,91

167,6
6,60

92,5
3,64

88,4
3,48

75,2
2,96

116,1
4,57

2 11/16 in. CV16T211S
2 3/4 in. CV16T212S
70 mm CV16T070S

2 15/16 in. CV16T215S
75 mm CV16T075S

3 in. CV16T300S
ÎNFUNDAT CS19STEEL

22219
167,9
6,61

191,0
7,52

106,9
4,21

102,9
4,05

84,1
3,31

139,4
5,49

80 mm CV19T080S
3 3/16 in. CV19T303S
3 1/4 in. CV19T304S
85 mm CV19T085S
3 7/16 in. CV19T307S
3 1/2 in. CV19T308S
90 mm CV19T090S

ÎNFUNDAT CS22STEEL

22222
217,7
8,57

241,8
9,52

133,1
5,24

129,0
5,08

109,0
4,29

180,1
7,09

3 11/16 in. CV22T311S
3 3/4 in. CV22T312S
100 mm CV22T100S
3 15/16 in. CV22T315S

4 in. CV22T400S
ÎNFUNDAT CS26STEEL

22226
219,7
8,65

242,8
9,56

133,1
5,24

129,0
5,08

110,0
4,33

209,3
8,24

110 mm CV26T110S
4 7/16 in. CV26T407S
4 1/2 in. CV26T408S
115 mm CV26T115S

ÎNFUNDAT CS28STEEL

22228
223,5
8,80

246,9
9,72

135,1
5,32

131,1
5,16

111,8
4,40

209,3
8,24

125 mm CV28T125S
4 15/16 in. CV28T415S

5 in. CV28T500S
130 mm CV28T130S

Diametru 
nominal al 
arborelui

Simbol de 
catalog

Serie de 
rulment

Dimensiunile capacelor de protecţie suplimentare din oţel
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm

in. in. in. in. in. in.
ÎNFUNDAT CS11STEEL

22211
124,2
4,89

139,2
5,48

77,0
3,03

75,2
2,96

62,2
2,45

89,7
3,53

1 15/16 in. CV11T115S
50 mm CV11T050S

2 in. CV11T200S
ÎNFUNDAT CS12STEEL

22212
130,3
5,13

154,2
6,07

88,9
3,50

84,8
3,34

65,3
2,57

103,6
4,08

55 mm CV12T055S
2 3/16 in. CV12T203S
2 1/4 in. CV12T204S

ÎNFUNDAT CS14STEEL

22214
142,7
5,62

160,3
6,31

88,9
3,50

84,8
3,34

71,4
2,81

116,1
4,57

60 mm CV14T060S
2 7/16 in. CV14T207S
2 1/2 in. CV14T208S
65 mm CV14T065S

ÎNFUNDAT CS16STEEL

22216
133,9
5,27

156,0
6,14

88,9
3,50

84,8
3,34

67,1
2,64

132,1
5,2

2 11/16 in. CV16T211S
2 3/4 in. CV16T212S
70 mm CV16T070S

2 15/16 in. CV16T215S
75 mm CV16T075S

3 in. CV16T300S
ÎNFUNDAT CS19STEEL

22219
170,4
6,71

193,0
7,60

108,0
4,25

103,9
4,09

85,3
3,36

160,3
6,31

80 mm CV19T080S
3 3/16 in. CV19T303S
3 1/4 in. CV19T304S
85 mm CV19T085S
3 7/16 in. CV19T307S
3 1/2 in. CV19T308S
90 mm CV19T090S

ÎNFUNDAT CS22STEEL

22222
208,5
8,21

232,9
9,17

128,5
5,06

124,5
4,90

104,4
4,11

180,1
7,09

3 11/16 in. CV22T311S
3 3/4 in. CV22T312S
100 mm CV22T100S
3 15/16 in. CV22T315S

4 in. CV22T400S
ÎNFUNDAT CS26STEEL

22226
210,6
8,29

233,9
9,21

128,5
5,06

124,5
4,90

105,4
4,15

209,3
8,24

110 mm CV26T110S
4 7/16 in. CV26T407S
4 1/2 in. CV26T408S
115 mm CV26T115S

ÎNFUNDAT CS28STEEL

22228
214,6
8,45

238,0
9,37

130,6
5,14

126,5
4,98

107,2
4,22

209,3
8,24

125 mm CV28T125S
4 15/16 in. CV28T415S

5 in. CV28T500S
130 mm CV28T130S



SERIA CL – DISPOZITIVE DE BLOCARE AXIALĂ CU 
ŞURUBURI OPRITOARE, SIMPLE ŞI DUBLE

SERIA TA/DV – DISPOZITIV DE BLOCARE AXIALĂ CU 
BUCŞĂ DE STRÂNGERE

Diametru 
nominal al 
arborelui

Simbol de 
catalog

Serie de 
rulment

Dimensiunile capacelor de protecţie suplimentare din oţel
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm

in. in. in. in. in. in.
ÎNFUNDAT  CS08STEEL

22208 115,6
4,55

127,8
5,03

69,9
2,75

65,8
2,59

57,9
2,28

69,6
2,74

35 mm CA08T035S
1 7/16 in. CA08T107S
1 1/2 in. CA08T108S

ÎNFUNDAT  CS09STEEL

22209 121,7
4,79

130,8
5,15

69,9
2,75

65,8
2,59

61,0
2,40

74,7
2,94

40 mm CA09T040S
1 11/16 in. CA09T111S
1 3/4 in. CA09T112S
45 mm CA09T045S

ÎNFUNDAT  CS10STEEL
22210 122,7

4,83
132,8
5,23

73,2
2,88

69,1
2,72

61,5
2,42

79,8
3,14

1 15/16 in. CA10T115S
50 mm CA10T050S

2 in. CA10T200S
ÎNFUNDAT  CS11STEEL

22211 128,5
5,06

143,3
5,64

79,2
3,12

75,2
2,96

64,3
2,53

89,7
3,53

55 mm CA11T055S
2 3/16 in. CA11T203S
2 1/4 in. CA11T204S

ÎNFUNDAT  CS13STEEL

22213 135,4
5,33

159,3
6,27

91,4
3,60

87,4
3,44

67,8
2,67

103,6
4,08

60 mm CA13T060S
2 7/16 in. CA13T207S
2 1/2 in. CA13T208S
65 mm CA13T065S

ÎNFUNDAT  CS15STEEL

22215 148,1
5,83

165,6
6,52

91,4
3,60

87,4
3,44

74,2
2,92

116,1
4,57

2 11/16 in. CA15T211S
2 3/4 in. CA15T212S
70 mm CA15T070S

2 15/16 in. CA15T215S
75 mm CA15T075S

3 in. CA15T300S
ÎNFUNDAT  CS18STEEL

22218 164,8
6,49

188,0
7,40

105,7
4,16

101,6
4,00

82,6
3,25

139,4
5,49

80 mm CA18T080S
3 3/16 in. CA18T303S
3 1/4 in. CA18T304S
85 mm CA18T085S
3 7/16 in. CA18T307S
3 1/2 in. CA18T308S
90 mm CA18T090S

ÎNFUNDAT  CS20STEEL

22220 179,6
7,07

202,2
7,96

112,5
4,43

108,5
4,27

89,9
3,54

160,3
6,31

3 11/16 in. CA20T311S
3 3/4 in. CA20T312S
100 mm CA20T100S
3 15/16 in. CA20T315S

4 in. CA20T400S
ÎNFUNDAT  CS22STEEL

22222 217,7
8,57

241,8
9,52

133,1
5,24

129,0
5,08

109,0
4,29

180,1
7,09

110 mm CA22T110S
4 7/16 in. CA22T407S
4 1/2 in. CA22T408S
115 mm CA22T115S

ÎNFUNDAT  CS26STEEL

22226 219,7
8,65

242,8
9,56

133,1
5,24

129,0
5,08

110,0
4,33

209,3
8,24

125 mm CA26T125S
4 15/16 in. CA26T415S

5 in. CA26T500S
130 mm CA26T130S

Diametru 
nominal al 
arborelui

Simbol de 
catalog

Serie de 
rulment

Dimensiunile capacelor de protecţie suplimentare din oţel
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm

in. in. in. in. in. in.
ÎNFUNDAT CS08STEEL

22208
115,6
4,55

127,8
5,03

69,9
2,75

65,8
2,59

57,9
2,28

69,6
2,74

35 mm CJ08T035S
1 7/16 in. CJ08T107S
1 1/2 in. CJ08T108S

ÎNFUNDAT CS09STEEL

22209
121,7
4,79

130,8
5,15

69,9
2,75

65,8
2,59

61,0
2,40

74,7
2,94

40 mm CJ09T040S
1 11/16 in. CJ09T111S
1 3/4 in. CJ09T112S
45 mm CJ09T045S

ÎNFUNDAT CS10STEEL
22210

122,7
4,83

132,8
5,23

73,2
2,88

69,1
2,72

61,5
2,42

79,8
3,14

1 15/16 in. CJ10T115S
50 mm CJ10T050S

2 in. CJ10T200S
ÎNFUNDAT CS11STEEL

22211
128,5
5,06

143,3
5,64

79,2
3,12

75,2
2,96

64,3
2,53

89,7
3,53

55 mm CJ11T055S
2 3/16 in. CJ11T203S
2 1/4 in. CJ11T204S

ÎNFUNDAT CS13STEEL

22213
135,4
5,33

159,3
6,27

91,4
3,60

87,4
3,44

67,8
2,67

103,6
4,08

60 mm CJ13T060S
2 7/16 in. CJ13T207S
2 1/2 in. CJ13T208S
65 mm CJ13T065S

ÎNFUNDAT CS15STEEL

22215
148,1
5,83

165,6
6,52

91,4
3,60

87,4
3,44

74,2
2,92

116,1
4,57

2 11/16 in. CJ15T211S
2 3/4 in. CJ15T212S
70 mm CJ15T070S

2 15/16 in. CJ15T215S
75 mm CJ15T075S

3 in. CJ15T300S
ÎNFUNDAT CS18STEEL

22218
164,8
6,49

188,0
7,40

105,7
4,16

101,6
4,00

82,6
3,25

139,4
5,49

80 mm CJ18T080S
3 3/16 in. CJ18T303S
3 1/4 in. CJ18T304S
85 mm CJ18T085S
3 7/16 in. CJ18T307S
3 1/2 in. CJ18T308S
90 mm CJ18T090S

ÎNFUNDAT CS20STEEL

22220
179,6
7,07

202,2
7,96

112,5
4,43

108,5
4,27

89,9
3,54

160,3
6,31

3 11/16 in. CJ20T311S
3 3/4 in. CJ20T312S
100 mm CJ20T100S
3 15/16 in. CJ20T315S

4 in. CJ20T400S
ÎNFUNDAT CS22STEEL

22222
217,7
8,57

241,8
9,52

133,1
5,24

129,0
5,08

109,0
4,29

180,1
7,09

110 mm CJ22T110S
4 7/16 in. CJ22T407S
4 1/2 in. CJ22T408S
115 mm CJ22T115S

ÎNFUNDAT CS26STEEL

22226
219,7
8,65

242,8
9,56

133,1
5,24

129,0
5,08

110,0
4,33

209,3
8,24

125 mm CJ26T125S
4 15/16 in. CJ26T415S

5 in. CJ26T500S
130 mm CJ26T130S

ÎNFUNDAT CS30STEEL

22230
270,3
10,64

283,2
11,15

148,1
5,83

144,0
5,67

135,1
5,32

239,5
9,43

5 7/16 in. CJ30T507S
5 1/2 in. CJ30T508S
140 mm CJ30T140S
5 15/16 in. CJ30T515S

6 in. CJ30T600S
150 mm CJ30T150S

ÎNFUNDAT CS34STEEL

22234
300,5
11,83

305,3
12,02

155,2
6,11

151,1
5,95

150,1
5,91

279,4
11,00

6 7/16 in. CJ34T607S
6 1/2 in. CJ34T608S
170 mm CJ34T170S
6 15/16 in. CJ34T615S

7 in. CJ34T700S
180 mm CJ34T180S

Diametru 
nominal al 
arborelui

Simbol de 
catalog

Serie de 
rulment

Dimensiunile capacelor de protecţie suplimentare din oţel
A

mm
B

mm
C

mm
D

mm
E

mm
F

mm

in. in. in. in. in. in.
ÎNFUNDAT CS09STEEL

 22209
118,4
4,66

127,5
5,02

68,3
2,69

64,3
2,53

59,2
2,33

74,7
2,94

1 7/16 in. CK09T107S
1 1/2 in. CK09T108S
40 mm CK09T040S

ÎNFUNDAT  CS10STEEL
22210

118,4
4,66 

130,0
5,12

70,9
2,79

66,8
2,63

59,2
2,33

79,8
3,14

1 11/16 in. CK10T111S
1 3/4 in. CK10T112S
45 mm CK10T045S

ÎNFUNDAT  CS11STEEL
22211 

124,2
4,89

139,2
5,48

77,0
3,03

72,9
2,87

62,2
2,45

89,7
3,53

1 15/16 in. CK11T115S
50 mm CK11T050S

2 in. CK11T200S
ÎNFUNDAT  CS12STEEL

 22212
123,7
4,87

136,4
5,37

74,4
2,93

70,4
2,77

62,0
2,44

98,6
3,8855 mm CK12T055S

ÎNFUNDAT  CS13STEEL
22213 

130,3
5,13

154,2
6,07

88,9
3,50

84,8
3,34

65,3
2,57

103,6
4,08

2 3/16 in. CK13T203S
2 1/4 in. CK13T204S
60 mm CK13T060S

ÎNFUNDAT  CS15STEEL
22215 

142,7
5,62

160,3
6,31

88,9
3,50

84,8
3,34

71,4
2,81

116,1
4,57

2 7/16 in. CK15T207S
2 1/2 in. CK15T208S
65 mm CK15T065S

ÎNFUNDAT  CS16STEEL
22216 

144,8
5,70

162,3
6,39

89,9
3,54

85,9
3,38

72,4
2,85

116,1
4,57

2 11/16 in. CK16T211S
2 3/4 in. CK16T212S
70 mm CK16T070S

ÎNFUNDAT  CS17STEEL
22217 

133,9
5,27

156,0
6,14

88,9
3,50

84,8
3,34

67,1
2,64

132,1
5,20

2 15/16 in. CK17T215S
75 mm CK17T075S

3 in. CK17T300S
ÎNFUNDAT  CS18STEEL

22218
159,5
6,28

182,9
7,20

102,9
4,05

98,8
3,89

79,8
3,14

139,4
5,49

80 mm CK18T080S
3 3/16 in. CK18T303S
3 1/4 in. CK18T304S

ÎNFUNDAT  CS19STEEL
 22219

162,6
6,40

185,7
7,31

104,4
4,11

100,3
3,95

81,3
3,20

139,4
5,4985 mm CK19T085S

ÎNFUNDAT  CS20STEEL

22220 
170,4
6,71

193,0
7,60

108,0
4,25

103,9
4,09

85,3
3,36

160,3
6,31

3 7/16 in. CK20T307S
3 1/2 in. CK20T308S
90 mm CK20T090S

ÎNFUNDAT  CS22STEEL
222022 

208,5
8,21

232,9
9,17

128,5
5,06

124,5
4,90

104,4
4,11

180,1
7,09

3 15/16 in. CK22T315S
4 in. CK22T400S

100 mm CK22T100S
ÎNFUNDAT  CS24STEEL

22224 
213,6
8,41

237,7
9,36

131,1
5,16

127,0
5,00

106,7
4,20

180,1
7,09

4 3/16 in. CK24T403S
4 1/4 in. CK24T404S
110 mm CK24T110S

ÎNFUNDAT  CS26STEEL
 22226

210,6
8,29

233,9
9,21

128,5
5,06

124,5
4,90

105,4
4,15

209,3
8,24

4 7/16 in. CK26T407S
4 1/2 in. CK26T408S
115 mm CK26T115S

ÎNFUNDAT  CS28STEEL
22228 

214,6
8,45

238,0
9,37

130,6
5,14

126,5
4,98

107,2
4,22

209,3
8,24

4 15/16 in. CK28T415S
5 in. CK28T500S

125 mm CK28T125S

SERIA EC –  
DISPOZITIVE DE BLOCARE AXIALĂ EXCENTRICE



PROTECŢIE CU CAPACE 

CAPACE DE PROTECŢIE SUPLIMENTARE DE LA TIMKEN 
PENTRU CARCASE MONOBLOC CU RULMENŢI
Când optaţi pentru carcasele monobloc cu rulmenţi radiali oscilanţi cu role butoi Timken®, 

investiţi în produse care sunt create pentru utilizarea în activităţi industriale dificile. Dacă 
acele activităţi presupun contaminare masivă a mediului de lucru în industriile în care 
particulele reprezintă o problemă, precum exploatarea forestieră, industria celulozei 
şi hârtiei, industria agregatelor de carieră şi cimentului, luaţi în considerare soluţii de 
etanşare extra-dure.

Capacele de protecţie suplimentare din oţel de la Timken măresc în mod clar miza. 
Solide şi eficiente din punct de vedere al costurilor, ele ajută la o mai bună funcţionare a 
echipamentelor dumneavoastră în aceste condiţii.
Capacele de protecţie suplimentare Timken sunt confecţionate din oţel conceput să 
reziste în cele mai dificile medii. În plus, sunt brunate pentru protecţie suplimentară la 
coroziune. Aceste capace asigură protecţie şi etanşare solidă împotriva contaminării cu 
particule şi umezeală, prelungind durata de viaţă a rulmenţilor dumneavoastră.
Însumaţi toate avantajele capacelor de protecţie suplimentare din oţel de la Timken şi 
aveţi o soluţie de etanşare foarte puternică pentru carcasele monobloc din oţel.

SUPLIMENTARE 
DE PROTECŢIE



Numele Timken înseamnă calitate superioară şi performanţe excelente. 
Utilizând capacităţile noastre în materie de tehnologie a rulmenţilor, producţie, 
asistenţă tehnică şi distribuţie, vă oferim soluţii inteligente şi rentabile de 
management al fricţiunii şi transmisie de putere care vă permit să depăşiţi 
concurenţa.
Materiale superioare. Fiind singurul producător de rulmenţi de calitate 
superioară care fabrică şi oţeluri înalt aliate şi de înaltă puritate pentru 
rulmenţi, înţelegem legătura critică în materie de calitate dintre materiale şi 
performanţa produselor.
Soluţii de calitate. Producem rulmenţii, carcasele şi capacele la un standard 
constant înalt – indiferent de locul de pe glob în care sunt fabricate acestea, 
graţie Sistemului Timken de management al calităţii (TQMS) global.
Service fiabil. La fiecare achiziţionare a unui produs Timken, beneficiaţi 
de serviciile experţilor noştri, lideri în domeniu, pregătiţi să vă ofere ajutor 
în proiectarea produsului, cunoştinţe despre aplicaţii şi asistenţă pe teren 
non-stop.
Livrare la termen. Termenele de execuţie reduse sunt esenţiale 
pentru menţinerea funcţionării operaţiunilor dumneavoastră. Comanda 
dumneavoastră va fi trimisă în decurs de 24 până la 48 de ore.

CALITATEA ŞI PERFORMANŢA TIMKEN

Aflaţi mai multe despre
angajamentul nostru faţă de calitate

vizitând www.timken.com,
cuvânt cheie „Calitate”.

Pentru a afla mai multe despre gama 
noastră extinsă de carcase monobloc 
cu rulmenţi Timken® şi oferta noastră 

largă de alte produse şi servicii de 
management al fricţiunii, contactaţi-vă 

reprezentantul local Timken sau vizitaţi 
www.timken.com.

Rulmenţi • Oţel • 
Sisteme de transmisie a puterii • 
Componente de precizie • Reductoare •  
Transmisii prin lanţ • Transportoare elicoidale • Etansări •  
Lubrifiere • Servicii industriale • 
Recondiţionare şi reparaţii 

www.timken.com
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