ZAPROJEKTOWANE DO OSIAGANIA OPTYMALNYCH WYNIKOW

Zespoty tozyskowe Timken® z fozyskami samonastawnymi serii UC to nowa linia niezawodnych produktéw firmy
Timken do wiekszosci zastosowan.

Od ponad 110 lat innowacje firmy Timken — w tym wprowadzenie tozysk z poszerzonym pierscieniem wewnetrznym
oraz zespotéw tozyskowych w oprawach — utrzymuja $wiat w ruchu. Kontynuujemy te innowacje, stosujac nasza rozlegta
wiedze inzynieryjna w zakresie tozysk, metalurgii, czy technice uszczelnien tak, aby zapewniac coraz lepsze osiagi
wynikajace z zastosowania naszych produktéw.

WYDLUZENIE CZASU PRACY | OBNIZENIE KOSZTOW
OBSLUGI URZADZEN

SOLIDNE USZCZELNIENIA PRZYSTOSOWANE DO _
NAJBARDZIEJ WYMAGAJACYCH WARUNKOW O

SZEROKA GAMA ZESPOtOW GOTOWYCH DO MONTAZU

tozyska ze sferycznymi pierscieniami zewnetrznymi i precyzyjnie
obrobionymi oprawami z zeliwa zapobiegaja obrotowi
pierécienia zewnetrznego w gniezdzie oprawy ZESPOLY LOZYSKOWE
Lozyska przenosza statyczna niewspétosiowos¢ watu wynoszaca ;'%g,ﬁ?;’,ﬁf“"‘”'
+/- 3 stopnie (ihada3 e
Zaprojektowane do pracy w temperaturze od -20°C do 100°C

tozyska z poszerzonym pierscieniem wewnetrznym zapewniaja
lepsze podparcie watu

Oprawy o wysokiej wytrzymatosci sa odpowiednie do wigkszosci
zastosowan przemystowych

ZESPOLY £OZYSKOWE UCT
ZOPRAWAMI NACIAGOWYMI
12mm do85mm
(1/2@lado31/4 cala)

HO2YSKA KULKOWE Z POSZERZONYM
PIERSCIENIEM WEWNETRZNYM SERIL
12mmdo90mm -
(12Glado312cl) il

12mmdo %0 mm
Precyzyjne uszczelnienie zapewniajace wigksza trwatos¢ (1/2cdado3 1/2cla)

tozyska i mniejszy wyciek smaru
taczona konstrukgja uszczelnienia obejmujaca stalowy
odrzutnik w celu dodatkowej ochrony tozyska

ZESPOLY 0ZYSKOWE
UCFZ OPRAWAMI
KOENIERZOWYMI

Z CZTEREMA OTWORAMI
12mmdo 90 mm
(112calado31/2 cala)

Pie¢ konstrukcji opraw w wymiarach metrycznych i calowych
Konstrukcja z wkretami dociskowymi umozliwia fatwy montaz
Zamienno$¢ bez koniecznosci modyfikacji - dla wielu zastosowan
Dostepnos¢ w lokalnych centrach dystrybugiji

ZESPOLY L0ZYSKOWE UCFC
ZOPRAWAMI
KOENIERZOWYMI Z CZOPEM
PROWADZACYM

12mmdo %0 mm

(1/2 calado 3 1/2 cala)



BRANZE/ZASTOSOWANIA

- Transport materiatéw

Wysokowydajne - Przetworstwo spozywcze
uszczelnienie X
- Rolnictwo
Otwor : Precyzyjnie - Magazynowanie
smarowniczy "\ ¥ obrobione kulki - Wentylatory/dmuchawy przemystowe
i koszyk - Produkcja szkta
Precyzyjnie - Produkcja cegiet

uksztattowany

otk - Przemyst celulozowo-papierniczy
odrzutnli

Pierscien zewnetrzny ze sferyczng
$rednica zewnetrzng

Rowek smarowy

Poszerzony pierscien
wewnetrzny

Wkrety dociskowe

z gniazdem szeéciokatnym Oprawa

(oprawa stojaca)

FIRMA TIMKEN OFERUJE PELEN ZAKRES

ZESPOLOW LOZYSKOWYCI—] W OPRAWACH DZIELONYCH I NIEDZIELONYCH DO
KAZDEGO TYPU URZADZEN

Produkty firmy Timken s zamienne ze standardowymi konstrukcjami stosowanymi w przemysle.

ZESPOLY £OZYSK BARYLKOWYCH

OPRAWY DZIELONE SNT OPRAWY DZIELONE SAF

Indywidualne roz Optymalna noénosé W OPRAWIE NIEDZIELONEJ
wydajna praca przedtuzona trwatos¢ °‘h":(“a W;"{d“)"fh warunkach,
wysoka wydajnosé

ZESPOLY tOZYSKOWE TYPU E ZESPOLY £OZYSKOWE Z tOZYSKAMI
Z+OZYSKIEM STOZKOWYM SAMONASTAWNYMI
Wigksza niezawodnos¢, tatwy montaz,

lepsza wydajnos¢ elastyczne opcje

SKONTAKTUJ SIE Z FIRMA TIMKEN

Aby uzyskac adres najblizszego przedstawiciela firmy Timken, wejdz na strone www.timken.com.

Zespdt Timken wykorzystuje swojg wiedze w celu poprawy niezawodnosci i wydajnosci urzadzen pracujacych
w réznych gateziach przemystu na catym Swiecie. Firma Timken projektuje, wytwarza i dostarcza wysokiej jakosci czesci
mechaniczne w tym tozyska, przektadnie, faicuchy oraz inne produkty i ustugi zwiazane z przeniesieniem mocy. www.timken.com
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