TIMKEN

MANCAIS
TIMKEN® SNT

Revestimento em ferro fundido para maior confiabilidade

Os mancais métricos Timken® SNT oferecem experiéncia
em engenharia e qualidade Timken em todas as etapas

do processo. )

MANCAIS EM FERRO FUNDIDO: O projeto oferece durabilidade
e protege o rolamento enquanto resiste aos ambientes
mais agressivos.

ROLAMENTOS AUTOCOMPENSADORES DE ROLOS TIMKEN®:
O excelente desempenho em temperaturas de operagdo T
mais baixas e a maior capacidade de carga prolongam a

vida Util do rolamento.

OPGOES DE VEDACAD: Quatro tipos de retentores estdo
disponiveis para atender as necessidades da sua aplicacao.
Escolha entre modelos de labio duplo, labirinto, anel em V

ou taconita.

DISPONIBILIDADE GLOBAL: Nossa rede global de distribuicdo
facilita obter produtos Timken com rapidez em todo 0 mundo.




HA UM MUNDO HOSTIL LA FORA. PROTEJA 0S SEUS ROLAMENTOS.

Os rolamentos autocompensadores de rolos de alto desempenho Timken® operam a

temperaturas mais baixas e duram mais. Vida util prolongada gragas 4@ geometria otimizada
e as caracteristicas de projeto inovadoras. Agora vocé pode obter mais dos seus rolamentos
protegendo-os com mancais e retentores Timken® SNT.

Tempo de operagao é a chave para o sucesso mesmo quando vocé exige mais do que nunca
do equipamento. Melhore a eficiéncia e aumente o retorno do investimento com os resistentes
mancais e as duraveis opgoes de vedagado desenvolvidas para manter a contaminagao fora e a
lubrificagéo dentro.

MAIS OPCOES E MAIS DESEMPENHO DOS MANCAIS TIMKEN SNT

A Timken fornece a experiéncia técnica e uma grande variedade de opcoes de produtos para ajudar

engenheiros, profissionais de manutencao e outros a escolher os conjuntos e componentes ideais para
cada tarefa. Estamos prontos para ajuda-lo a aumentar a produtividade e seguranca da sua empresa.

b

MANCAIS BIPARTIDOS

Fornecem o suporte apropriado com tampa e base
combinadas de encaixe de precisdo, com pinos de
encaixe. Simplificam o alinhamento e a instalagdo
de mancais pesados. Convenientes sulcos para
colocacao de ferramenta que facilita a remocao da

OPCOES DE RETENTORES tampa para inspecéao e substituicao do rolamento.

Protegem o rolamento com
opgodes de vedagao com labio
duplo, labirinto, anel em V e
de taconita.

ROLAMENTOS AUTOCOMPENSADORES DE ROLOS TIMKEN®
Aumentam a confiabilidade com um rolamento de alto
desempenho que opera a temperaturas mais baixas para vida
atil mais longa. Permite 1,5 grau de desalinhamento.

ANEIS DE BLOQUEIO
Proporcionam flexibilidade
para rolamento fixo ou
flutuante.

MONTAGEM COM

_ BUCHA DE FIXACAO
CONICA OU FURO RETO
Fixa cada rolamento

ao eixo.

DIMENSOES METRICAS
PADRAO

Facil montagem com
as mesmas dimensoes
das normas do setor

para furos de parafusos,
alturas centrais e MANCAL EM FERRO FUNDIDO

diametros de eixos. Em 0 resistente ferro fundido é adequado
conformidade com a para aplicagdes industriais agressivas.
norma 1S0 113:1999. Disponivel em ago ou ferro fundido.

TAMPAS DE EXTREMIDADE OPCIONAIS
Evite danos ao rolamento e ao mancal.
Facil de instalar e remover.



NOMENCLATURA SNT

TIPO DO MANCAL

TSNT_ b

TAMANHO DO MANCAL

12-610
T T

ANEL DE BLOQUEIO

SR@XH]T.E

Em branco = base de 2 parafusos Cadigo Codigo gl LU i)
do furo do furo
F = base de 4 parafusos
Em branco = ferro fundido Série do mancal:
S=aco 2=200
o 3=300
D =ferro ddctil 5500
6 =600
RETENTOR
+ TAMANHO
BUCHA DO MANCAL
—_— 1 y “
HT T c T T T T LABIO DUPLO ANEL EM V
= Séries Codigo  H= TSNG = Codigo (TSNG) (VR)
buchade de bucha do furo  Furode Labio duplo do fugro
fixagdo lubrificagdo
métrica na L0=
OH = extremidade Labirinto _ Série domancal:
bucha de da porca com o-ring 2=200
fixagdo VR= 3=300
AnelemV 5=500
"0 conjunto contém bucha de TA = 6=600
fixacdo, porca e arruela de trava Taconita -
EC= LABIRINTO TACONITA
Tampa de (LO) (TA)

CONFIGURACGES FLEXIVEIS

extremidade

Os mancais Timken® SNT oferecem opcdes para atender a todas as suas necessidades. Dependendo dos acessorios

que vocé escolher, um unico mancal pode ser usado com diversos rolamentos, em posicées fixas ou flutuantes e

tampas de extremidade abertas ou fechadas.

EXEMPLO DE ROLAMENTO COM FURD CONICO

SNT 512-610

ROLAMENTO: 21310K
ANEIS DE BLOQUEIO: SR110X10.5
BUCHA: H310

OPCOES DE RETENTORES

LABIO DUPLO: TSNG610

LOR: L0610

ANEL EM V: VR610

TACONITA: TA610

TAMPA DE EXTREMIDADE: EC512-610

ROLAMENTO: 22310K
ANEIS DE BLOQUEIO: SR110X4
BUCHA: H2310

ROLAMENTO: 22212K
ANEIS DE BLOQUEIO: SR110X10
BUCHA: H312

OPCOES DE RETENTORES OPCOES DE RETENTORES
LABIO DUPLO: TSNG610 LABIO DUPLO: TSNG512
LOR: L0610 LOR: L0512

ANEL EM V: VR610
TACONITA: TA610
TAMPA DE EXTREMIDADE: EC512-610

ANEL EM V: VR512
TACONITA: TA512
TAMPA DE EXTREMIDADE: EC512-610



IMANCAIS SNT DE DOIS PARAFUSOS PARA R

OLAMENTOS DE FURO CONICO

As designagdes basicas para encomendar mancais e
seus componentes estdo listados na tabela a seguir.
Cada mancal inclui tampa, base e parafusos da tampa

Os mancais mostrados sdo fornecidos em ferro fundido.
Se desejar em ago fundido, acrescente a letra S ao
prefixo alfabético (por exemplo, SNTS 518). Se desejar

do mancal. em ferro dictil, acrescente a letra D ao prefixo alfabético
(por exemplo, SNTD 505).
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Retentor com anel em V

Retentor de labio duplo
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Retentor de labirinto

Retentor de taconita

Diam. Rola- Anéis de Bucha de Arruela de Rete’nt'or G Retentor de | Retentorde| Tampa de
- Mancal . L Porca® . de labio com anel P e ; -
do eixo mento bloqueio™ fixagao®? trava®® labirinto® | taconita® |extremidade
duplo® em V@
d D.E. x largura
mm
20 SNT505 | 22205K SR52X3.5 H305 KM5 MB5 - VR505 L0505 TA505 EC505
SNT 506-605| 21305K SR62X7.5 H305 KM5 MB5 TSNG605 VR605 L0605 TAGB05 EC506-605
25 SNT 506-605| 22206K SR62X6 H306 KM6 MB6 - VR506 L0506 TA506 EC506-605
SNT 507-606 | 21306K SR72X7.5 H306 KM6 MB6 TSNG606 VR606 L0606 TAG606 EC507-606
30 SNT 507-606 | 22207K SR72X5.5 H307 KMm7 MB7 TSNG507 VR507 L0507 TA507 EC507-606
SNT 508-607 | 21307K SR80X9 H307 KM7 MB7 TSNG607 VR607 L0607 TA607 EC508-607
SNT 508-607 | 22208K SR80X8 H308 KM8 MB8 TSNG508 VR508 L0508 TA508 EC508-607
35 SNT 510-608 | 21308K SRI0X9 H308 KM8 MB8 TSNG608 VR608 L0608 TAG608 EC510-608
SNT 510-608 | 22308K SRI0X4 H2308 KMm8 MB8 TSNG608 VR608 L0608 TAG608 EC510-608
SNT509 | 22209K SR85X3.5 H309 KM9 MB9 TSNG509 VR509 L0509 TA509 EC509
40 SNT511-609 | 21309K SR100X9.5 H309 KM9 MB9 TSNG609 VR609 L0609 TA609 EC511-609
SNT511-609 | 22309K SR100X4 H2309 KM9 MB9 TSNG609 VR609 L0609 TA609 EC511-609
SNT 510-608 | 22210K SR90X9 H310 KM10 MB10 TSNG510 VR510 L0510 TA510 EC510-608
45 SNT512-610| 21310K SR110X10.5 H310 KM10 MB10 TSNG610 VR610 L0610 TA610 EC512-610
SNT512-610| 22310K SR110X4 H2310 KM10 MB10 TSNG610 VR610 L0610 TA610 EC512-610
SNT511-609 | 22211K SR100X9.5 H311 KM11 MB11 TSNG511 VR511 L0511 TA511 EC511-609
50 SNT513-611| 21311K SR120X11 H311 KM11 MB11 TSNG611 VR611 L0611 TA611 EC513-611
SNT513-611| 22311K SR120X4 H2311 KM11 MB11 TSNG611 VR611 L0611 TA611 EC513-611
SNT512-610| 22212K SR110X10 H312 KM12 MB12 TSNG512 VR512 L0512 TA512 EC512-610
55 SNT515-612| 21312K SR130X12.5 H312 KM12 MB12 TSNG612 VR612 L0612 TA612 EC515-612
SNT515-612| 22312K SR130X5 H2312 KM12 MB12 TSNG612 VR612 L0612 TA612 EC515-612
SNT513-611| 22213K SR120X10 H313 KM13 MB13 TSNG513 VR513 L0513 TA513 EC513-611
60 SNT516-613| 21313K SR140X12.5 H313 KM13 MB13 TSNG613 VR613 L0613 TA613 EC516-613
SNT516-613| 22313K SR140X5 H2313 KM13 MB13 TSNG613 VR613 L0613 TA613 EC516-613

MAnéis de bloqueio = é necessario no minimo dois para a posigao fixa. Cada caixa contém uma pega.

0 conjunto da bucha de fixagdo inclui uma bucha, uma porca e uma arruela de trava.
BI0s retentores de labirinto e taconita, a tampa de extremidade, a porca e a arruela de
Qs retentores de labio duplo e anel em V s@o vendidos com duas pecas por caixa.

trava s@o vendidas com uma peca por caixa.



_ A
&
2 parafusos
Dimensdes do mancal Necessd- | n1assa do
Ui mancal
A A A A H H H J min J J max L N N G
1 2 3 1 2 1
67 46 80 130 74 40 19 123 130 137 165 15 20 12 15
7 52 89 135 89 50 22 143 150 157 185 15 20 12 20
7 52 89 135 89 50 22 143 150 157 185 15 20 12 20
82 52 94 140 93 50 22 143 150 157 185 15 20 12 22
82 52 94 140 93 50 2 143 150 157 185 15 20 12 22
85 60 97 145 108 60 25 165 170 175 205 15 20 12 29
85 60 97 145 108 60 25 165 170 175 205 15 20 12 29
90 60 102 150 13 60 25 165 170 175 205 15 20 12 32
90 60 102 150 113 60 25 165 170 175 205 15 20 12 32
85 60 97 150 109 60 25 165 170 175 205 15 20 12 29
95 70 107 155 128 70 28 205 210 215 255 18 24 16 45
95 70 107 155 128 70 28 205 210 215 255 18 24 16 45
90 60 102 150 113 60 25 165 170 175 205 15 20 12 32
105 70 17 165 134 70 30 205 210 215 255 18 24 16 53
105 70 17 165 134 70 30 205 210 215 255 18 24 16 53
95 70 107 155 128 70 28 205 210 215 255 18 24 16 45
110 80 122 170 150 80 30 224 230 236 275 18 24 16 6.6
110 80 122 170 150 80 30 224 230 236 275 18 24 16 6,6
105 70 17 165 134 70 30 205 210 215 255 18 24 16 53
115 80 127 175 156 80 30 222 230 238 280 18 24 16 6.9
115 80 127 175 156 80 30 222 230 238 280 18 24 16 6,9
110 80 122 170 150 80 30 224 230 236 275 18 24 16 6,6
120 90 138 180 17 95 32 252 260 268 315 22 28 20 9,7
120 90 138 180 177 95 32 252 260 268 315 22 28 20 9,7

Continua na préxima pagina.



MANCAIS SNT DE DOIS PARAFUSOS PARA ROLAMENTOS DE FURD CONICO (conminuagio)
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Retentor de labio duplo Retentor com anel em V Retentor de labirinto Retentor de taconita
Diam. Rola- Anéis de Bucha de . Arruela de Rete’nt.or Retentor Retentor de | Retentorde | Tampa de
- Mancal v A Porca® g de labio com anel e " B q
do eixo mento bloqueio fixagao® trava® o w | labirinto® | taconita® |extremidade®
duplo emV
d D.E. x largura
mm

SNT515-612| 22215K SR130X12.5 H315 KM15 MB15 TSNG515 VR515 L0515 TA515 EC515-612
65 SNT 518-615| 21315K SR160X14 H315 KM15 MB15 TSNG615 VR615 L0615 TAB15 EC518-615
SNT518-615| 22315K SR160X5 H2315 KM15 MB15 TSNG615 VR615 L0615 TAG15 EC518-615
SNT516-613| 22216K | SR140X12.5 H316 KM16 MB16 TSNG516 VR516 L0516 TA516 EC516-613
70 SNT519-616 | 21316K SR170X14.5 H316 KM16 MB16 TSNG616 VR616 L0616 TAG16 EC519-616
SNT519-616 | 22316K SR170X5 H2316 KM16 MB16 TSNG616 VR616 L0616 TAG16 EC519-616

SNT 517 22217K SR150X12.5 H317 KM17 MB17 TSNG517 VR517 L0517 TA517 EC517
75 SNT 520-617 | 21317K SR180X14.5 H317 KM17 MB17 TSNG617 VR617 L0617 TAB17 EC520-617
SNT 520-617 | 22317K SR180X5 H2317 KM17 MB17 TSNG617 VR617 L0617 TAG17 EC520-617
80 SNT518-615| 22218K | SR160X12.5 H318 KM18 MB18 TSNG518 VR518 L0518 TA518 EC518-615
SNT518-615| 23218K | SR160X6.25 H2318 KM18 MB18 TSNG518 VR518 L0518 TA518 EC518-615
SNT519-616| 22219K | SR170X12.5 H319 KM19 MB19 TSNG519 VR519 L0519 TA519 EC519-616
85 SNT 522-619| 21319K SR200X17.5 H319 KM19 MB19 TSNG619 VR619 L0619 TAG19 EC522-619
SNT 522-619 | 22319K SR200X6.5 H2319 KM19 MB19 TSNG619 VR619 L0619 TAG19 EC522-619
SNT 520-617 | 22220K SR180X12 H320 KM20 MB20 TSNG520 VR520 L0520 TA520 EC520-617
% SNT 520-617 | 23220K SR180X4.85 H2320 KM20 MB20 TSNG520 VR520 L0520 TA520 EC520-617
SNT 524-620 | 21320K SR215X19.5 H2320 KM20 MB20 TSNG620 VR620 L0620 TAB20 EC524-620
SNT 524-620 | 22320K SR215X6.5 H2320 KM20 MB20 TSNG620 VR620 L0620 TAG20 EC524-620
100 SNT 522-619 | 22222K SR200X13.5 H322 KM22 MB22 TSNG522 VR522 L0522 TA522 EC522-619
SNT 522-619 | 23222K SR200X5.1 H2322 KM22 MB22 TSNG522 VR522 L0522 TA522 EC522-619
10 SNT 524-620 | 22224K SR215X14 H3124 KM24 MB24 TSNG524 VR524 L0524 TA524 EC524-620
SNT 524-620 | 23224K SR215X5 H2324 KM24 MB24 TSNG524 VR524 L0524 TA524 EC524-620

115 SNT 526 22226K SR230X13 H3126 KM26 MB26 TSNG526 VR526 L0526 TA526 EC526

SNT 526 23226K SR230X5 H2326 KM26 MB26 TSNG526 VR526 L0526 TA526 EC526

125 SNT 528 22228K SR250X15 H3128 KM28 MB28 TSNG528 VR528 L0528 TA528 EC528

SNT 528 23228K SR250X5 H2328 KM28 MB28 TSNG528 VR528 L0528 TA528 EC528

135 SNT 530 22230K SR270X16.5 H3130 KM30 MB30 TSNG530 VR530 L0530 TA530 EC530

SNT 530 23230K SR270X5 H2330 KM30 MB30 TSNG530 VR530 L0530 TA530 EC530

140 SNT 532 22232K SR290X17 H3132 KM32 MB32 TSNG532 VR532 L0532 TA532 EC532

SNT 532 23232K SR290X5 H2332 KM32 MB32 TSNG532 VR532 L0532 TA532 EC532

MAnéis de bloqueio = é necessario no minimo dois para a posigao fixa. Cada caixa contém uma pega.
0 conjunto da bucha de fixagao inclui uma bucha, uma porca e uma arruela de trava.

B10s retentores de labirinto e taconita, a tampa de extremidade, a porca e a arruela de trava sdo vendidas com uma pega por caixa.
Qs retentores de labio duplo e anel em V s@o vendidos com duas pecas por caixa.



Dimensdes do mancal

2 parafusos
necessa-

. Massa do
fos mancal
A A A A H H H J min J J max L N N G
1 2 3 1 2 1

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
115 80 127 175 156 80 30 222 230 238 280 18 24 16 6.9
140 100 158 225 194 100 35 285 290 295 345 22 28 20 131
140 100 158 225 194 100 35 285 290 295 345 22 28 20 131
120 90 138 180 177 95 32 252 260 268 315 22 28 20 9,7
145 100 163 220 212 12 35 285 290 295 345 22 28 20 14,0
145 100 163 220 212 112 35 285 290 295 345 22 28 20 14,0
125 90 143 210 183 95 32 252 260 268 320 22 28 20 104
160 110 178 235 218 12 40 314 320 326 380 26 32 24 17,6
160 110 178 235 218 112 40 314 320 326 380 26 32 24 17,6
140 100 158 225 194 100 35 285 290 295 345 22 28 20 131
140 100 158 225 194 100 35 285 290 295 345 22 28 20 131
145 100 163 220 212 112 35 285 290 295 345 22 28 20 14,0
175 120 191 250 242 125 45 356 344 350 410 32 26 24 223
175 120 191 250 242 125 45 344 350 356 410 26 32 24 22,3
160 110 178 235 218 12 40 314 320 326 380 26 32 24 17,6
160 110 178 235 218 112 40 314 320 326 380 26 32 24 17,6
185 120 199 260 2n 140 45 344 350 356 410 26 32 24 26,5
185 120 199 260 21 140 45 344 350 356 410 26 32 24 26,5
175 120 191 250 242 125 45 344 350 356 410 26 32 24 22,3
175 120 191 250 242 125 45 344 350 356 410 26 32 24 22,3
185 120 199 260 21 140 45 344 350 356 410 26 32 24 26,5
185 120 199 260 2n 140 45 344 350 356 410 26 32 24 26,5
190 130 208 265 290 150 50 3713 380 387 445 28 35 24 34,0
190 130 208 265 290 150 50 3713 380 387 445 28 35 24 34,0
205 150 223 285 302 150 50 M3 420 427 500 35 42 30 39,0
205 150 223 285 302 150 50 M3 420 427 500 35 42 30 39,0
220 160 M 295 323 160 60 443 450 457 530 35 42 30 48,0
220 160 p2] 295 323 160 60 443 450 457 530 35 42 30 48,0
235 160 254 315 344 170 60 463 470 477 550 35 42 30 54,5
235 160 254 315 344 170 60 463 470 477 550 35 42 30 54,5




MANCAIS FSNT DE QUATRO PARAFUSOS PA

RA ROLAMENTOS DE FURO CONICO

As designacgdes basicas para encomendar mancais e
seus componentes estao listados na tabela a seguir.

Cada mancal inclui tampa, base e parafusos da tampa

Os mancais mostrados sdo fornecidos em ferro
fundido. Se desejar em ago fundido, acrescente a

letra S ao prefixo alfabético (por exemplo, SNTS 518).

do mancal. Se desejar em ferro dictil, acrescente a letra D ao
prefixo alfabético (por exemplo, SNTD 505).
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Retentor com anel em V

Retentor de labio duplo
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DI Rola- Anéis de Bucha de Arruela de Retelnt_or sl ior Retentor de | Retentorde | Tampa de
do Mancal Al ———— Porca® de ldbio | comanel = = . E
3 mento blogueio" fixagao®? trava® - m labirinto taconita® | extremidade®

eixo duplo emV
d D.E. x largura

mm
gp | FSNTS511-609 | 21309K | SR100X9.5 H309 KM9 MB9 TSNG609 VR609 L0609 TAB09 EC511-609
FSNT 511-609 | 22309K SR100X4 H2309 KM9 MB9 TSNG609 VR609 L0609 TAB09 EC511-609
g5 | FSNT512:610 | 21310K | SR110X105 H310 KM10 MB10 TSNG610 |  VR610 L0610 TA610 EC512-610
FSNT 512-610 | 22310K SR110X4 H2310 KM10 MB10 TSNG610 VR610 L0610 TA610 EC512-610
FSNT 511-609 | 22211K SR100X9.5 H31 KM11 MB11 TSNG511 VR511 L0511 TA511 EC511-609
50 | FSNT513-611 | 21311K SR120X11 H31 KM11 MB11 TSNG611 VR611 L0611 TA611 EC513-611
FSNT 513-611 | 22311K SR120X4 H2311 KM11 MB11 TSNG611 VR611 L0611 TAG611 EC513-611
FSNT 512-610 | 22212K SR110X10 H312 KM12 MB12 TSNG512 VR512 L0512 TA512 EC512-610
55 | FSNT515-612 | 21312K | SR130X12.5 H312 KM12 MB12 TSNG612 VR612 L0612 TA612 EC515-612
FSNT 515-612 | 22312K SR130X5 H2312 KM12 MB12 TSNG612 VR612 L0612 TA612 EC515-612
FSNT 513-611 | 22213K SR120X10 H313 KM13 MB13 TSNG513 VR513 L0513 TA513 EC513-611
60 | FSNT516-613 | 21313K | SR140X12.5 H313 KM13 MB13 TSNG613 VR613 L0613 TA613 EC516-613
FSNT 516-613 | 22313K SR140X5 H2313 KM13 MB13 TSNG613 VR613 L0613 TA613 EC516-613
FSNT 515-612 | 22215K | SR130X12.5 H315 KM15 MB15 TSNG515 VR515 L0515 TA515 EC515-612
65 | FSNT518-615 | 21315K SR160X14 H315 KM15 MB15 TSNG615 VR615 L0615 TAG15 EC518-615
FSNT 518-615 | 22315K SR160X5 H2315 KM15 MB15 TSNG615 VR615 L0615 TA615 EC518-615
FSNT 516-613 | 22216K | SR140X12.5 H316 KM16 MB16 TSNG516 VR516 L0516 TA516 EC516-613
70 | FSNT519-616 | 21316K | SR170X14.5 H316 KM16 MB16 TSNG616 VR616 L0616 TAG16 EC519-616
FSNT 519-616 | 22316K SR170X5 H2316 KM16 MB16 TSNG616 VR616 L0616 TAG616 EC519-616
FSNT 517 22217K SR150X12.5 H317 KM17 MB17 TSNG517 VR517 L0517 TA517 EC517
75 | FSNT520-617 | 21317K | SR180X14.5 H317 KM17 MB17 TSNG617 VR617 L0617 TA617 EC520-617
FSNT 520-617 | 22317K SR180X5 H2317 KM17 MB17 TSNG617 VR617 L0617 TA617 EC520-617

Anéis de blogueio = é necessario no minimo dois para a posigao fixa. Cada caixa contém uma pega.

20 conjunto da bucha de fixa¢o inclui uma bucha, uma porca e uma arruela de trava.
®)0s retentores de labirinto e taconita, a tampa de extremidade, a porca e a arruela de
“0s retentores de labio duplo e anel em V sdo vendidos com duas pegas por caixa.

trava sdo vendidas com uma peca por caixa.
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Ja
Dimensdes do mancal Massa do
mancal
A A A A H H H J d J L N N G
1 2 3 1 2 1 2 1

95 70 107 155 128 70 28 210 35 234 255 15 20 12 45
95 70 107 155 128 70 28 210 35 234 255 15 20 12 45
105 70 117 165 134 70 30 210 35 234 255 15 20 12 53
105 70 117 165 134 70 30 210 35 234 255 15 20 12 53
95 70 107 155 128 70 28 210 35 234 255 15 20 12 45
110 80 122 170 150 80 30 230 40 252 275 15 20 12 6,6
110 80 122 170 150 80 30 230 40 252 275 15 20 12 6,6
105 70 117 165 134 70 30 210 35 234 255 15 20 12 53
115 80 127 175 156 80 30 230 40 257 280 15 20 12 6,9
115 80 127 175 156 80 30 230 40 257 280 15 20 12 6,9
110 80 122 170 150 80 30 230 40 252 275 15 20 12 6,6
120 90 138 180 177 95 32 260 50 288 315 18 24 16 97
120 90 138 180 171 95 32 260 50 288 315 18 24 16 9,7
115 80 127 175 156 80 30 230 40 257 280 15 20 12 6,9
140 100 158 225 194 100 35 290 50 317 345 18 24 16 131
140 100 158 225 194 100 35 290 50 317 345 18 24 16 131
120 90 138 180 171 95 32 260 50 288 315 18 24 16 9,7
145 100 163 220 212 112 35 290 50 317 345 18 24 16 14,0
145 100 163 220 212 112 35 290 50 317 345 18 24 16 14,0
125 90 143 210 183 95 32 260 50 292 320 18 24 16 10,4
160 110 178 235 218 112 40 320 60 348 380 18 24 16 17,6
160 110 178 235 218 112 40 320 60 348 380 18 24 16 17,6

Continua na préxima pagina.



MANCAIS FSNT DE QUATRO PARAFUSOS PARA ROLAMENTOS DE FURO CONICO (continuago)
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Retentor de labio duplo Retentor com anel em V Retentor de labirinto Retentor de taconita
DT, Rola- Anéis de Bucha de Arruela de Reternt_or ey Retentor de | Retentorde | Tampa de
do Mancal by " Porca® . de labio | comanel P rolE ; .
. mento bloqueio™ fixagao® trava®® labirinto® | taconita® |extremidade®
eixo duplo® em V@
d D.E. x largura
80 FSNT 518-615 | 22218K SR160X12.5 H318 KM18 MB18 TSNG518 VR518 L0518 TA518 EC518-615
FSNT 518-615 | 23218K SR160X6.25 H2318 KM18 MB18 TSNG518 VR518 L0518 TA518 EC518-615
FSNT 519-616 | 22219K SR170X12.5 H319 KM19 MB19 TSNG519 VR519 L0519 TA519 EC519-616
85 | FSNT522-619 | 21319K | SR200X17.5 H319 KM19 MB19 TSNG619 VR619 L0619 TA619 EC522-619
FSNT 522-619 | 22319K SR200X6.5 H2319 KM19 MB19 TSNG619 VR619 L0619 TA619 EC522-619
FSNT 520-617 | 22220K SR180X12 H320 KM20 MB20 TSNG520 VR520 L0520 TA520 EC520-617
90 FSNT 520-617 | 23220K SR180X4.85 H2320 KM20 MB20 TSNG520 VR520 L0520 TA520 EC520-617
FSNT 524-620 | 21320K | SR215X19.5 H320 KM20 MB20 TSNG620 VR620 L0620 TA620 EC524-620
FSNT 524-620 | 22320K SR215X6.5 H2320 KM20 MB20 TSNG620 VR620 L0620 TA620 EC524-620
100 FSNT 522-619 | 22222K SR200X13.5 H322 KM22 MB22 TSNG522 VR522 L0522 TA522 EC522-619
FSNT 522-619 | 23222K SR200X5.1 H2322 KM22 MB22 TSNG522 VR522 L0522 TA522 EC522-619
10 FSNT 524-620 | 22224K SR215X14 H3124 KM24 MB24 TSNG524 VR524 L0524 TA524 EC524-620
FSNT 524-620 | 23224K SR215X5 H2324 KM24 MB24 TSNG524 VR524 L0524 TA524 EC524-620
115 FSNT 526 22226K SR230X13 H3126 KM26 MB26 TSNG526 VR526 L0526 TA526 EC526
FSNT 526 23226K SR230X5 H2326 KM26 MB26 TSNG526 VR526 L0526 TA526 EC526
125 FSNT 528 22228K SR250X15 H3128 KMm28 MB28 TSNG528 VR528 L0528 TA528 EC528
FSNT 528 23228K SR250X5 H2328 KM28 MB28 TSNG528 VR528 L0528 TA528 EC528
135 FSNT 530 22230K SR270X16.5 H3130 KM30 MB30 TSNG530 VR530 L0530 TA530 EC530
FSNT 530 23230K SR270X5 H2330 KM30 MB30 TSNG530 VR530 L0530 TA530 EC530
140 FSNT 532 22232K SR290X17 H3132 KM32 MB32 TSNG532 VR532 L0532 TA532 EC532
FSNT 532 23232K SR290X5 H2332 KM32 MB32 TSNG532 VR532 L0532 TA532 EC532

Anéis de blogueio = é necessario no minimo dois para a posigao fixa. Cada caixa contém uma pega.

0 conjunto da bucha de fixag&o inclui uma bucha, uma porca e uma arruela de trava.

®0s retentores de labirinto e taconita, a tampa de extremidade, a porca e a arruela de trava sdo vendidas com uma pega por caixa.
“0s retentores de labio duplo e anel em V sdo vendidos com duas pegas por caixa.
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4 parafusos
Dimensdes do mancal necesséa-
; Massa do
rios
mancal
A A A A H H H J J J L N N G
1 2 3 1 2 1 2 1

140 100 158 225 194 100 35 290 50 317 345 18 24 16 131
140 100 158 225 194 100 35 290 50 317 345 18 24 16 131
145 100 163 220 212 112 35 290 50 317 345 18 24 16 14,0
175 120 191 250 242 125 45 350 70 378 410 18 24 16 22,3
175 120 191 250 242 125 45 350 70 3718 410 18 24 16 22,3
160 110 178 235 218 112 40 320 60 348 380 18 24 16 17,6
160 110 178 235 218 112 40 320 60 348 380 18 24 16 176
185 120 199 260 n 140 45 350 70 378 410 18 24 16 26,5
185 120 199 260 2n 140 45 350 70 3718 410 18 24 16 26,5
175 120 191 250 242 125 45 350 70 3718 410 18 24 16 22,3
175 120 191 250 242 125 45 350 70 3718 410 18 24 16 22,3
185 120 199 260 2n 140 45 350 70 3718 410 18 24 16 26,5
185 120 199 260 2n 140 45 350 70 3718 410 18 24 16 26,5
190 130 208 265 290 150 50 380 70 M4 445 22 28 20 34,0
190 130 208 265 290 150 50 380 70 M4 445 22 28 20 34,0
205 150 223 285 302 150 50 420 80 458 500 26 32 24 39,0
205 150 223 285 302 150 50 420 80 458 500 26 32 24 39,0
220 160 b2y 295 323 160 60 450 90 486 530 26 32 24 48,0
220 160 24 295 323 160 60 450 90 486 530 26 32 24 48,0
235 160 254 315 344 170 60 470 90 506 550 26 32 24 54,5
235 160 254 315 344 170 60 470 90 506 550 26 32 24 54,5




MANCAIS SNT DE DOIS PARAFUSOS PARA ROLAMENTOS DE FURO CILINDRICO

As designagGes basicas para encomendar mancais e Os conjuntos mostrados séo fornecidos em ferro fundido.

seus componentes estdo listados na tabela a seguir. Se desejar em ago fundido, acrescente a letra S ao

Cada mancal inclui tampa, base e parafusos da tampa prefixo alfabético (por exemplo, SNTS 518). Se desejar

do mancal. em ferro ddctil, acrescente a letra D ao prefixo alfabético
(por exemplo, SNTD 505).

Abucha de fixagao para o eixo da deve ser fornecida pelo
cliente e deve ter o mesmo D.E. que d,.

A

%///_///////Z//////_ A
7l

A

Ny

WA_/////////////[

Retentor de labio duplo Retentor com anel em V Retentor de labirinto Retentor de taconita
DI 610 B Mancal Rolamento Anéis de Retentor de Retentor com Retentor de Retentor de Tampa de
bloqueio™ labio duplo®? anelem V? labirinto® taconita® extremidade®
da db D.E. x largura
mm mm
25 30 SNT 205 22205 SR52X3.5 TSNG205 - L0205 TA205 EC506-605
SNT 206-305 21305 SR62X7.5 TSNG305 VR305 L0305 TA305 EC507-606
30 35 SNT 206-305 22206 SR62X6 TSNG206 VR206 L0206 TA206 EC507-606
SNT507-606 | 21306 SR72X7.5 TSNG306 VR306 L0306 TA306 EC507-606
35 15 SNT 207 22207 SR72X5.5 TSNG207 VR207 L0207 TA207 EC509
SNT 208-307 | 21307 SRB0X9 TSNG307 VR307 L0307 TA307 EC510-608
SNT 208-307 22208 SR80X8 TSNG208 VR208 L0208 TA208 EC510-608
40 50 SNT 510-608 21308 SR90X9 TSNG308 VR308 L0308 TA308 EC510-608
SNT 510-608 22308 SR90X4 TSNG308 VR308 L0308 TA308 EC510-608
SNT 209 22209 SR85X3.5 TSNG209 VR209 L0209 TA209 EC511-609
45 55 SNT 511-609 21309 SR100X9.5 TSNG309 VR309 L0309 TA309 EC511-609
SNT 511-609 22309 SR100X4 TSNG309 VR309 L0309 TA309 EC511-609
SNT 210 22210 SR90X9 TSNG210 VR210 L0210 TA210 EC512-610
50 60 SNT512-610 21310 SR110X10.5 TSNG310 VR310 L0310 TA310 EC512-610
SNT 512-610 22310 SR110X4 TSNG310 VR310 L0310 TA310 EC512-610
SNT 211 22211 SR100X9.5 TSNG211 VR211 L0211 TA211 EC513-611
55 65 SNT 513-611 21311 SR120X11 TSNG311 VR311 L0311 TA311 EC513-611
SNT 513-611 22311 SR120X4 TSNG311 VR311 L0311 TA311 EC513-611
SNT 212 22212 SR110X10 TSNG212 VR212 L0212 TA212 EC515-612
60 70 SNT 515-612 21312 SR130X12.5 TSNG312 VR312 L0312 TA312 EC515-612
SNT 515-612 22312 SR130X5 TSNG312 VR312 L0312 TA312 EC515-612
SNT 213 22213 SR120X10 TSNG213 VR213 L0213 TA213 EC516-613
65 75 SNT 516-613 21313 SR140X12.5 TSNG313 VR313 L0313 TA313 EC516-613
SNT 516-613 22313 SR140X5 TSNG313 VR313 L0313 TA313 EC516-613
70 30 SNT 517 22314 SR150X5 TSNG314 VR314 L0314 TA314 EC517
SNT 517 21314 SR150X13 TSNG314 VR314 L0314 TA314 EC517

MAnéis de bloqueio = é necessario no minimo dois para a posig&o fixa. Cada caixa contém uma peca.
Qs retentores de labio duplo e anel em V s@o vendidos com duas pegas por caixa. Consulte seu engenheiro Timken para saber a disponibilidade de retentores de labio duplo.
BI0s retentores de labirinto e taconita e a tampa de extremidade sdo vendidos com uma pega por caixa.
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2 parafusos
Dimensdes do mancal necessa- | Massa do
rios mancal
A A A A H H H J min J J max L N N G
1 2 3 1 2 1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
67 46 90 140 74 40 19 123 130 137 165 15 20 12 15
71 52 89 150 89 50 22 143 150 157 185 15 20 12 20
77 52 89 150 89 50 22 143 150 157 185 15 20 12 2,0
82 52 94 140 93 50 22 143 150 157 185 15 20 12 2,2
82 52 96 155 93 50 22 143 150 157 185 15 20 12 2,2
85 60 99 160 108 60 25 165 170 175 205 15 20 12 29
85 60 99 160 108 60 25 165 170 175 205 15 20 12 29
90 60 102 150 113 60 25 165 170 175 205 15 20 12 32
90 60 102 150 113 60 25 165 170 175 205 15 20 12 32
85 60 97 160 109 60 25 165 170 175 205 15 20 12 29
95 70 107 155 128 70 28 205 210 215 255 18 24 16 45
95 70 107 155 128 70 28 205 210 215 255 18 24 16 45
90 60 102 165 113 60 25 165 170 175 205 15 20 12 32
105 70 117 165 134 70 30 205 210 215 255 18 24 16 53
105 70 117 165 134 70 30 205 210 215 255 18 24 16 53
95 70 107 170 128 70 28 205 210 215 255 18 24 16 45
110 80 122 170 150 80 30 224 230 236 275 18 24 16 6,6
110 80 122 170 150 80 30 224 230 236 275 18 24 16 6,6
105 70 117 180 134 70 30 205 210 215 255 18 24 16 52
115 80 127 175 156 80 30 222 230 238 280 18 24 16 6,9
115 80 127 175 156 80 30 222 230 238 280 18 24 16 6,9
110 80 128 190 149 80 30 222 230 238 215 18 24 16 6,6
120 90 138 180 177 95 32 252 260 268 315 22 28 20 97
120 90 138 180 177 95 32 252 260 268 315 22 28 20 9,7
125 90 143 210 183 95 32 252 260 268 320 22 28 20 10,4
125 90 143 210 183 95 32 252 260 268 320 22 28 20 104

Continua na préxima pégina.
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MANCAIS SNT DE DOIS PARAFUSOS PARA ROLAMENTOS DE FURO CILINDRICO (conmuagio)

Retentor de labio duplo

Mancal

Retentor com anel em V

Rolamento

Anéis de
bloqueio™

D.E. x largura

Retentor de labirinto

Retentor de
labio duplo®

Retentor com
anel em V?

Retentor de
labirinto®

Retentor de taconita

Retentor de
taconita®

Tampa de
extremidade®

Diam. do eixo
d d
a b
75 85
80 90
85 95
90 100
95 110
100 115
110 125
120 135
130 145
140 155
150 165
160 175

SNT 215
SNT 518-615
SNT 518-615

SNT 216
SNT 519-616
SNT 519-616

SNT 217
SNT 520-617
SNT 520-617

SNT 218
SNT 218

SNT 522-619
SNT 522-619

SNT 520-617
SNT 520-617
SNT 524-620
SNT 524-620

SNT 522-619
SNT 522-619

SNT 524-620
SNT 524-620

SNT 526
SNT 526

SNT 528
SNT 528

SNT 530
SNT 530

SNT 532
SNT 532

22215
21315
22315

22216
21316
22316

22217
21317
22317

22218
23218

21319
22319

22220
23220
21320
22320

22222
23222

22224
23224

22226
23226

22228
23228

22230
23230

22232
23232

SR130X12.5
SR160X14
SR160X5

SR140X10
SR170X14.5
SR170X5

SR150X12.5
SR180X14.5
SR180X5

SR160X12.5
SR160X6.25

SR200X17.5
SR200X6.5

SR180X12
SR180X4.85
SR215X19.5

SR215X6.5

SR200X13.5
SR200X5.1

SR215X14
SR215X5

SR230X13
SR230X5

SR250X15
SR250X5

SR270X16.5
SR270X5

SR290X17
SR290X5

TSNG215
TSNG315
TSNG315

TSNG216
TSNG316
TSNG316

TSNG217
TSNG317
TSNG317

TSNG218
TSNG218

TSNG319
TSNG319

TSNG220
TSNG220
TSNG320
TSNG320

TSNG222
TSNG222

TSNG224
TSNG224

TSNG226
TSNG226

TSNG228
TSNG228

TSNG230
TSNG230

TSNG232
TSNG232

VR215
VR315
VR315

VR216
VR316
VR316

VR217
VR317
VR317

VR218
VR218

VR319
VR319

VR220
VR220
VR320
VR320

VR222
VR222

VR224
VR224

VR226
VR226

VR228
VR228

VR230
VR230

VR232
VR232

MAnéis de bloqueio = é necessario no minimo dois para a posig&o fixa. Cada caixa contém uma peca.
Qs retentores de labio duplo e anel em V s@o vendidos com duas pegas por caixa. Consulte seu engenheiro Timken para saber a disponibilidade de retentores de labio duplo.
®10s retentores de labirinto e taconita e a tampa de extremidade s&o vendidos com uma pega por caixa.
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L0215
L0315
L0315

L0216
L0316
L0316

L0217
L0317
L0317

L0218
L0218

L0319
L0319

L0220
L0220
L0320
L0320

L0222
L0222

L0224
L0224

L0226
L0226

L0228
L0228

L0230
L0230

L0232
L0232

TA215
TA315
TA315

TA216
TA316
TA316

TA217
TA317
TA317

TA218
TA218

TA319
TA319

TA220
TA220
TA320
TA320

TA222
TA222

TA224
TA224

TA226
TA226

TA228
TA228

TA230
TA230

TA232
TA232

EC518-615
EC518-615
EC518-615

EC216
EC519-616
EC519-616

EC217
EC520-617
EC520-617

EC218
EC218

EC522-619
EC522-619

EC520-617
EC520-617
EC524-620
EC524-620

EC522-619
EC522-619

EC 524-620
EC 524-620

EC526
EC526

EC528
EC528

EC530
EC530

EC532
EC532



2 parafusos
Dimensdes do mancal necessé- | Massa do
rios mancal
A A1 Az A3 H H1 H2 J min J J max L N N1 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

115 80 133 195 155 80 30 222 230 238 280 18 24 16 6,9

140 100 158 225 194 100 35 285 290 295 345 22 28 20 131
140 100 158 225 194 100 35 285 290 295 345 22 28 20 131
120 90 138 200 177 95 32 252 260 268 315 22 28 20 97

145 100 163 220 212 112 35 285 290 295 345 22 28 20 14,0
145 100 163 220 212 112 35 285 290 295 345 22 28 20 14,0
125 90 143 205 183 95 32 252 260 268 320 22 28 20 10,4
160 110 178 235 218 112 40 314 320 326 380 26 32 24 17,6
160 110 178 235 218 112 40 314 320 326 380 26 32 24 17,6
140 100 158 220 194 100 35 285 290 295 345 22 28 20 131
140 100 158 220 194 100 35 285 290 295 345 22 28 20 131
175 120 191 250 242 125 45 344 350 356 410 26 32 24 22,3
175 120 191 250 242 125 45 344 350 356 410 26 32 24 22,3
160 110 178 235 218 112 40 314 320 326 380 26 32 24 17,6
160 110 178 235 218 112 40 314 320 326 380 26 32 24 17,6
185 120 199 260 21 140 45 344 350 356 410 26 32 24 26,5
185 120 199 260 2n 140 45 344 350 356 410 26 32 24 26,5
175 120 191 250 242 125 45 344 350 356 410 26 32 24 223
175 120 191 250 242 125 45 344 350 356 410 26 32 24 22,3
185 120 199 260 2n 140 45 344 350 356 410 26 32 24 26,5
185 120 199 260 21 140 45 344 350 356 410 26 32 24 26,5
190 130 208 265 290 150 50 3713 380 387 445 28 35 24 34,0
190 130 208 265 290 150 50 3713 380 387 445 28 35 24 34,0
205 150 223 285 302 150 50 413 420 427 500 35 42 30 39,0
205 150 223 285 302 150 50 M3 420 427 500 35 42 30 39,0
220 160 24 295 323 160 60 443 450 457 530 35 42 30 48,0
220 160 b2y 295 323 160 60 443 450 457 530 35 42 30 48,0
235 160 254 315 344 170 60 463 470 477 550 35 42 30 54,5
235 160 254 315 344 170 60 463 470 477 550 35 42 30 54,5




MANCAIS FSNT DE QUATRO PARAFUSOS PARA ROLAMENTOS DE FURD CILINDRICO

As designagdes basicas para encomendar mancais e
seus componentes estdo listados na tabela a seguir.
Cada mancal inclui tampa, base e parafusos da tampa

Os conjuntos mostrados sao fornecidos em ferro fundido.
Se desejar em ago fundido, acrescente a letra S ao
prefixo alfabético (por exemplo, SNTS 518). Se desejar

do mancal. em ferro dictil, acrescente a letra D ao prefixo alfabético
(por exemplo, SNTD 505).
Abucha de fixagao para o eixo da deve ser fornecida pelo
cliente e deve ter o mesmo D.E. que d,.
A | A3 |

N
SRR

Retentor de taconita

Retentor de labirinto

Retentor de labio duplo Retentor com anel em V

2, 9 E1 Mancal Rolamento Angis de Retentor de Retentor com Retentor de Retentor de Tampa de
bloqueio™ labio duplo® anelem V@ labirinto® taconita® extremidade®
da dh D.E. x largura
mm mm
35 45 FSNT 208-307 21307 SR80X9 TSNG307 VR307 L0307 TA307 EC510-608
FSNT 208-307 22208 SR80X8 TSNG208 VR208 L0208 TA208 EC510-608
40 50 FSNT 510-608 21308 SR90X9 TSNG308 VR308 L0308 TA308 EC510-608
FSNT 510-608 22308 SR90X4 TSNG308 VR308 L0308 TA308 EC510-608
FSNT 209 22209 SR85X3.5 TSNG209 VR209 L0209 TA209 EC511-609
45 55 FSNT 511-609 21309 SR100X9.5 TSNG309 VR309 L0309 TA309 EC511-609
FSNT 511-609 22309 SR100X4 TSNG309 VR309 L0309 TA309 EC511-609
FSNT 210 22210 SR90X9 TSNG210 VR210 L0210 TA210 EC512-610
50 60 FSNT 512-610 21310 SR110X10.5 TSNG310 VR310 L0310 TA310 EC512-610
FSNT 512-610 22310 SR110X 4 TSNG310 VR310 L0310 TA310 EC512-610
FSNT 211 22211 SR100X9.5 TSNG211 VR211 L0211 TA211 EC513-611
55 65 FSNT 513-611 21311 SR120X11 TSNG311 VR311 L0311 TA311 EC513-611
FSNT 513-611 22311 SR120X4 TSNG311 VR311 L0311 TA311 EC513-611
FSNT 212 22212 SR110X10 TSNG212 VR212 L0212 TA212 EC515-612
60 70 FSNT 515-612 21312 SR130X12.5 TSNG312 VR312 L0312 TA312 EC515-612
FSNT 515-612 22312 SR130X5 TSNG312 VR312 L0312 TA312 EC515-612
FSNT 213 22213 SR120X10 TSNG213 VR213 L0213 TA213 EC516-613
65 75 FSNT 516-613 21313 SR140X12.5 TSNG313 VR313 L0313 TA313 EC516-613
FSNT 516-613 22313 SR140X5 TSNG313 VR313 L0313 TA313 EC516-613
70 30 FSNT 517 22314 SR150X5 TSNG314 VR314 L0314 TA314 EC517
FSNT 517 21314 SR150X13 TSNG314 VR314 L0314 TA314 EC517
FSNT 215 22215 SR130X12.5 TSNG215 VR215 L0215 TA215 EC518-615
75 85 FSNT 518-615 21315 SR160X14 TSNG315 VR315 L0315 TA315 EC518-615
FSNT 518-615 22315 SR160X5 TSNG315 VR315 L0315 TA315 EC518-615
FSNT 216 22216 SR140X10 TSNG216 VR216 L0216 TA216 EC216
80 90 FSNT 519-616 21316 SR170X14.5 TSNG316 VR316 L0316 TA316 EC519-616
FSNT 519-616 22316 SR170X5 TSNG316 VR316 L0316 TA316 EC519-616

MAnéis de bloqueio = é necessario no minimo dois para a posigao fixa. Cada caixa contém uma pega.
Qs retentores de labio duplo e anel em V s@o vendidos com duas pegas por caixa. Consulte seu engenheiro Timken para saber a disponibilidade de retentores de labio duplo.
BI0s retentores de labirinto e taconita e a tampa de extremidade s&o vendidos com uma pega por caixa.
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4 parafusos
Dimensdes do mancal necessa- | Massa do
rios mancal
A A A A H H H J J L N N G
1 2 3 1 2 1 1
85 60 99 160 108 60 25 160 34 205 " - 12 29
85 60 99 160 108 60 25 160 34 205 " - 12 29
90 60 102 150 113 60 25 160 34 205 - 1 12 32
90 60 102 150 13 60 25 160 34 205 - 1 12 32
85 60 97 160 109 60 25 160 34 205 1 - 12 29
95 70 107 155 128 70 28 210 35 255 15 20 16 45
95 70 107 155 128 70 28 210 35 255 15 20 16 45
90 60 102 165 113 60 25 160 34 205 1 - 12 3.2
105 70 117 165 134 70 30 210 35 255 15 20 16 53
105 70 117 165 134 70 30 210 35 255 15 20 16 53
95 70 107 170 128 70 28 200 40 255 14 - 16 45
110 80 122 170 150 80 30 230 40 275 15 20 16 6,6
110 80 122 170 150 80 30 230 40 275 15 20 16 6,6
105 70 117 180 134 70 30 200 40 255 14 = 16 5.2
115 80 127 175 156 80 30 230 40 280 15 20 16 6.9
115 80 127 175 156 80 30 230 40 280 15 20 16 6.9
110 80 128 190 149 80 30 220 48 275 14 - 16 6.6
120 90 138 180 171 95 32 260 50 315 18 24 20 9,7
120 90 138 180 177 95 32 260 50 315 18 24 20 9,7
125 90 143 210 183 95 32 260 50 320 18 24 20 10,4
125 90 143 210 183 95 32 260 50 320 18 24 20 104
115 80 133 195 155 80 30 220 48 280 14 - 16 6.9
140 100 158 225 194 100 35 290 50 345 18 24 20 131
140 100 158 225 194 100 35 290 50 345 18 24 20 131
120 90 138 200 17 95 32 252 52 315 18 - 20 9,7
145 100 163 220 212 112 35 290 50 345 18 24 20 14,0
145 100 163 220 212 112 35 290 50 345 18 24 20 14,0

Continua na préxima pagina.
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MANCAIS FSNT DE QUATRO PARAFUSOS PARA ROLAMENTOS DE FURO CILINDRICO conTivuagio)

7w 7))

Retentor de labirinto

Retentor com anel em V Retentor de taconita

Retentor de labio duplo

BRI R Mancal Rolamento Anéis de Retentor de Retentor com Retentor de Retentor de Tampa de
bloqueio™ labio duplo® anelem V? labirinto® taconita® extremidade®
da dh D.E. x largura
FSNT 217 22217 SR150X12.5 TSNG217 VR217 L0217 TA217 EC217
85 95 FSNT 520-617 21317 SR180X14.5 TSNG317 VR317 L0317 TA317 EC520-617
FSNT 520-617 22317 SR180X5 TSNG317 VR317 L0317 TA317 EC520-617
90 100 FSNT 218 22218 SR160X12.5 TSNG218 VR218 L0218 TA218 EC218
FSNT 218 23218 SR160X6.25 TSNG218 VR218 L0218 TA218 EC218
95 110 FSNT 522-619 21319 SR200X17.5 TSNG319 VR219 L0319 TA319 EC522-619
FSNT 522-619 22319 SR200X6.5 TSNG319 VR219 L0319 TA319 EC522-619
FSNT 520-617 22220 SR180X12 TSNG220 VR220 L0220 TA220 EC520-617
100 15 FSNT 520-617 23220 SR180X4.85 TSNG220 VR220 L0220 TA220 EC520-617
FSNT 524-620 21320 SR215X19.5 TSNG320 VR320 L0320 TA320 EC524-620
FSNT 524-620 22320 SR215X6.5 TSNG320 VR320 L0320 TA320 EC524-620
110 125 FSNT 522-619 22222 SR200X13.5 TSNG222 VR222 L0222 TA222 EC522-619
FSNT 522-619 23222 SR200X5.1 TSNG222 VR222 L0222 TA222 EC522-619
120 135 FSNT 524-620 22224 SR215X14 TSNG224 VR224 L0224 TA224 EC 524-620
FSNT 524-620 23224 SR215X5 TSNG224 VR224 L0224 TA224 EC 524-620
130 145 FSNT 526 22226 SR230X13 TSNG226 VR226 L0226 TA226 EC526
FSNT 526 23226 SR230X5 TSNG226 VR226 L0226 TA226 EC526
140 155 FSNT 528 22228 SR250X15 TSNG228 VR228 L0228 TA228 EC528
FSNT 528 23228 SR250X5 TSNG228 VR228 L0228 TA228 EC528
150 165 FSNT 530 22230 SR270X16.5 TSNG230 VR230 L0230 TA230 EC530
FSNT 530 23230 SR270X5 TSNG230 VR230 L0230 TA230 EC530
160 175 FSNT 532 22232 SR290X17 TSNG232 VR232 L0232 TA232 EC532
FSNT 532 23232 SR290X5 TSNG232 VR232 L0232 TA232 EC532

Anéis de bloqueio = é necessario no minimo dois para a posigao fixa. Cada caixa contém uma peca.
Qs retentores de labio duplo e anel em V sao vendidos com duas pegas por caixa. Consulte seu engenheiro Timken para saber a disponibilidade de retentores de labio duplo.
©10s retentores de labirinto e taconita e a tampa de extremidade sdo vendidos com uma pega por caixa.
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4 parafusos

Dimensdes do mancal necessa- | Massa do
rios mancal
A A A A H H H J J L N N G
1 2 3 1 2 1 1
125 90 143 205 183 95 32 252 52 320 18 - 20 104
160 110 178 235 218 112 40 320 60 380 18 24 24 17.6
160 110 178 235 218 112 40 320 60 380 18 24 24 17,6
140 100 158 220 194 100 35 280 58 345 18 - 20 131
140 100 158 220 194 100 35 280 58 345 18 - 20 131
175 120 191 250 242 125 a5 350 70 410 18 24 24 22,3
175 120 191 250 242 125 45 350 70 410 18 24 24 22,3
160 110 178 235 218 112 40 320 60 380 18 24 24 17,6
160 110 178 235 218 112 40 320 60 380 18 24 24 17,6
185 120 199 260 n 140 45 350 70 410 18 24 24 26,5
185 120 199 260 n 140 45 350 70 410 18 24 24 26,5
175 120 191 250 242 125 45 350 70 410 18 24 24 22,3
175 120 191 250 242 125 45 350 70 410 18 24 24 22,3
185 120 199 260 2n 140 45 350 70 410 18 24 24 26,5
185 120 199 260 n 140 45 350 70 410 18 24 24 26,5
190 130 208 265 290 150 50 380 70 445 22 28 24 34,0
190 130 208 265 290 150 50 380 70 445 22 28 24 34,0
205 150 223 285 302 150 50 420 80 500 26 32 30 39,0
205 150 223 285 302 150 50 420 80 500 26 32 30 39,0
220 160 pZy| 295 323 160 60 450 90 530 26 32 30 48,0
220 160 20 295 323 160 60 450 90 530 26 32 30 48,0
235 160 254 315 344 170 60 470 90 550 26 32 30 54,5
235 160 254 315 344 170 60 470 90 550 26 32 30 54,5
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MANCAIS DE GRANDE PORTE — SERIES 3000 E 3100

As designacdes bésicas para encomendar
mancais e seus componentes estao listados
na tabela a sequir.

Cada mancal inclui tampa, base e parafusos

da tampa do mancal.

Os conjuntos mostrados sdo fornecidos em
ferro fundido. Se desejar em ago fundido,
acrescente a letra S ao prefixo alfabético
(por exemplo, SNTS 518). Se desejar em
ferro dictil, acrescente a letra D ao prefixo

alfabético (por exemplo, SNTD 505).

/ gg‘!-ﬁ. /

2,

\\\\\

Os mancais com o sufixo F sdo fabricados d d
para rolamentos fixos. Os que tém o sufixo L
sdo mancais com posicao flutuante.
0 /\\\\ \\\\\\\\ /l A \\\\\\\\\\\\\\
Retentor de labirinto Retentor de tacomta
Quantidade
(normalmente
Diam. Mancal Rola- Anéis de necessaria para Bucha de Porca® Arruela de Retentor de | Retentor de Tampa de
do eixo mento bloqueio™ esse tipo de fixagao®? trava® labirinto® taconita® | extremidade®
configuracéo de
rolamento/mancal)
d D.E. x largura
mm
150 SNT 3134 | 23134K SR280X10 2 H3134 KM34 MB34 L034 TA34 EC34
160 SNT 3036 | 23036K SR280X17 2 H3036 KM36 MB36 L0O36 TA36 EC36
SNT 3136 | 23136K SR300X10 2 H3136 KM36 MB36 LO36 TA36 EC36
170 SNT 3038 | 23038K SR290X10 4 H3038 KML38 MBL38 L038 TA38 EC38
SNT 3138 | 23138K SR320X10 2 H3138 KM38 MB38 L038 TA38 EC38
180 SNT 3040 | 23040K SR310X10 4 H3040 KM40 MB40 L040 TA40 EC40
SNT 3140 | 23140K SR340X10 2 H3140 KM40 MB40 L040 TA40 EC40
200 SNT 3044 | 23044K SR340X10 4 OH3044H HM3044 MS3044 L044 TA44 EC44
SNT 3144 | 23144K SR370X10 2 OH3144H HMa44T MB44 L044 TA44 EC44
220 SNT 3048 | 23048K SR360X12 4 0H3048H HM3048 MS3048 L048 TA48 EC48
SNT 3148 | 23148K SR400X10 2 OH3148H HM48T MB48 L048 TA48 EC48
240 SNT 3052 | 23052K SR400X22 2 0H3052H HM3052 MS3052 L052 TA52 EC52
SNT 3152 | 23152K SR440X10 2 OH3152H HM52T MB52 L052 TA52 EC52
260 SNT 3056 | 23056K SR420X10 6 OH3056H HM3056 MS3056 LO56 TA56 EC56
SNT 3156 | 23156K SR460X10 2 OH3156H HM56T MB56 LO56 TA56 EC56
280 SNT 3060 | 23060K SR460X25 2 O0H3060H HM3060 MS3060 LO60 TABO EC60
SNT 3160 | 23160K SR500X10 2 OH3160H HM3160 MS3160 LO60 TAG0 EC60
300 SNT 3064 | 23064K SR480X10 6 O0H3064H HM3064 MS3064 LO64 TAG4 EC64
SNT 3164 | 23164K SR540X10 2 OH3164H HM3164 MS3164 LO64 TAG4 EC64
SNT 3068 | 23068K SR520X16 4 0H3068H HM3068 MS3068 LO68 TAB8 EC68
320 SNT 3168F | 23168K POSICAQ FIXA - OH3168H HM3168 MS3168 LO68 TAB8 EC68
SNT 3168L | 23168K |POSICAQ FLUTUANTE - OH3168H HM3168 MS3168 LO68 TAB8 EC68
SNT 3072 | 23172K SR540X16 4 O0H3072H HM3072 MS3072 L072 TA72 EC72
340 SNT 3172F | 23172K POSICAQ FIXA - OH3172H HM3172 MS3172 L072 TA72 EC72
SNT 3172L | 23172K |POSICAQ FLUTUANTE - OH3172H HM3172 MS3172 L072 TAT72 EC72

MAnéis de bloqueio = é necessario no minimo dois para a posig&o fixa. Cada caixa contém uma pega.
20 conjunto da bucha de fixagao inclui uma bucha, uma porca e uma arruela de trava.
®10s retentores de labirinto e taconita, a tampa de extremidade, a porca e a arruela de trava sdo vendidas com uma pega por caixa.
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Dimensdes do mancal necessa-
rios Massa do
mancal
A A A A © H H H J J L N N G
1 2 3 1 2 1 1
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
230 180 240 300 14 333 170 70 430 100 510 28 34 24 75
230 180 240 310 14 333 170 70 430 100 510 28 34 24 72
240 190 250 315 15 353 180 75 450 110 530 28 34 24 92
240 190 250 315 15 353 180 5 450 110 530 28 34 24 81
260 210 270 335 10 375 190 80 480 120 560 28 34 24 112
260 210 270 335 10 375 190 80 480 120 560 28 34 24 110
280 230 290 355 10 m 210 85 510 130 610 35 42 30 130
280 230 290 355 10 m 210 85 510 130 610 35 42 30 118
290 240 300 365 12 434 220 90 540 140 640 35 42 30 140
290 240 300 385 12 434 220 90 540 140 640 35 42 30 138
310 260 315 400 12 474 240 95 600 150 700 35 42 30 193
310 260 315 400 12 414 240 95 600 150 700 35 42 30 189
320 280 330 415 13 516 260 100 650 160 770 42 50 36 235
320 280 330 415 13 516 260 100 650 160 770 42 50 36 254
320 280 330 415 16 551 280 105 670 160 790 42 50 36 260
320 280 330 415 16 551 280 105 670 160 790 42 50 36 260
350 310 360 445 22 591 300 110 70 190 830 42 50 36 310
350 310 360 445 22 591 300 110 710 190 830 42 50 36 300
370 330 380 462 23 631 320 115 750 200 880 42 50 36 346
370 330 380 465 23 631 320 115 750 200 880 42 50 36 339
400 360 410 492 24 675 340 120 810 220 950 42 50 36 4325
400 360 410 492 24 675 340 120 810 220 950 42 50 36 4295
370 330 380 465 23 631 320 115 750 200 950 42 50 36 342
400 360 410 492 30 695 350 120 840 220 1000 42 50 36 458
400 360 410 492 30 695 350 120 840 220 1000 42 50 36 454

Continua na préxima pagina.
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MANCAIS DE GRANDE PORTE — SERIES 3000 E 3100 (conmnuagio)

Diam.
do eixo

d

Mancal

Rola-
mento
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Retentor de labirinto

Quantidade
(normalmente
necessaria para
esse tipo de
configuracao de
rolamento/mancal)

Anéis de bloqueio!

D.E. x largura

i\\\\\\\

2

HV"\\{\<

/{////////

E’A e

.I
777

””IIIIIII'/I/I//I//

7777777 2221 YA A AAA A |

V//\\\\\\\\\

Retentor de taconita
Bucha de Porca® Arruela de
fixagao®? trava®

Retentor de
labirinto®

Retentor de
taconita®

Tampa de
extremidade®

360

380

400

SNT 3076F
SNT 3076L
SNT 3176F
SNT 3176L

SNT 3080F
SNT 3080L
SNT 3180F
SNT 3180L

SNT 3084F
SNT 3084L

23076K
23076K
23176K
23176K

23080K
23080K
23180K
23180K

23084K
23084K

ROLAMENTO FIX0
ROLAMENTO FLUTUANTE

ROLAMENTO FIX0 -
ROLAMENTO FLUTUANTE

ROLAMENTO FIX0
ROLAMENTO FLUTUANTE

ROLAMENTO FIX0 -
ROLAMENTO FLUTUANTE

ROLAMENTO FIX0
ROLAMENTO FLUTUANTE -

0H3076H
0H3076H
OH3176H
OH3176H

0H3080H
0H3080H
0H3180H
OH3180H

0H3084H
0H3084H

MAnéis de bloqueio = é necessario no minimo dois para a posig&o fixa. Cada caixa contém uma pega.
20 conjunto da bucha de fixagao inclui uma bucha, uma porca e uma arruela de trava.
®10s retentores de labirinto e taconita, a tampa de extremidade, a porca e a arruela de trava sdo vendidas com uma pega por caixa.
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HM3076 MS3076
HM3076 MS3076
HM3176 MS3176
HM3176 MS3176
HM3080 MS3080
HM3080 MS3080
HM3180 MS3180
HM3180 MS3180
HM3084 MS3084
HM3084 MS3084

LO76
LO76
LO76
LO76

LO80
LO80
LO80
L080

L084
L084

TA76
TA76
TA76
TA76

TA80
TA80
TA80
TA80

TA84
TA84

EC76
EC76
EC76
EC76

EC80
EC80
EC80
EC80

EC84
EC84
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Dimensdes do mancal
Massa do
mancal
A A A A © H H H J d L N N G
1 2 3 1 2 1 1

400 360 410 495 24 675 340 120 810 220 1000 42 50 36 430
400 360 410 495 24 675 340 120 810 220 1000 42 50 36 427
400 360 410 492 30 ns 360 120 870 220 1040 42 50 36 487
400 360 410 492 30 75 360 120 870 220 1040 42 50 36 484
400 360 410 495 30 695 350 120 840 220 1040 42 50 36 454
400 360 410 495 30 695 350 120 840 220 1040 42 50 36 450
430 390 440 522 30 775 380 125 950 240 1120 48 60 42 595
430 390 440 522 30 775 380 125 950 240 1120 48 60 42 595
400 360 410 495 30 ns 360 120 870 220 1120 42 50 36 483
400 360 410 495 30 ns 360 120 870 220 1120 42 50 36 480
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ROLAMENTOS AUTOCOMPENSADORES DE ROLOS TIMKEN®: MAIS FRIOS QUE A CONCORRENCIA.

Temperaturas de operacao mais baixas 100 °C

aumentam a vida do rolamento porque (9251 EEOF)

aumentam a vida do lubrificante. Uma (203 °F)

gueda de 5 °C na temperatura de ?1091[:0“

operacéo pode significar 9% a mais na 85 °C (193 °F)

duracao da vida do rolamento. Em testes, (185 °F) I I
80°C

0s rolamentos autocompensadores (176 °F)

i A 1 1

(167°F) Timken Concorrente A Concorrente B Concorrente C

de rolos Timken funcionaram em
temperaturas consistentemente mais

baixas que as de rolamentos de mesma FABRICANTE

TEMPERATURA MEDIA DO D.E. DO ROLAMENTO

dimensao dos concorrentes.

A TIMKEN OFERECE UMA GRANDE VARIEDADE DE MANCAIS
QUE SUPORTAM OPERAGOES INDUSTRIAIS PESADAS E EXIGENTES

SEGMENTOS E APLICACOES
MANCAIS SNT
Eixos de 20 a 400 mm * Geracdo de energia (carvao) * Tratamento de agua
* Mineracao * Processamento de alimentos
* Agregado/cimento * Armazenagem
 Metalirgico * Pontes/estruturas moveis
* Papel e celulose/serrarias/florestal e Ventiladores/sopradores

industriais

MANCAIS SAF MANCAL MONOBLOCO DE ROLAMENTO
Eixos de 1-3/8 a 19-1/2 pol. AUTOCOMPENSADOR DE ROLOS P
: Exosde 402 180mm (162 7pl)  RECORRA A TIMKEN
Para localizar o representante de vendas Timken
mais proximo, acesse wWww.timken.com.

@

MANCAL DE ROLAMENTO UNIDADE DE MANCAL DE

DE ROLOS CONICOS TIPO E ROLAMENTO DE ESFERAS
Eixos de 35 a 125 mm (1-3/16 a 5 pol.) Eixos de 12 a 90 mm ( 2 a 3-15/16 pol.)

TIMKEN

A equipe da Timken aplica seu conhecimento para melhorar a confiabilidade e o desempenho de maquinas em diversos mercados
em todo o mundo. A empresa desenvolve, fabrica e comercializa aco de alto desempenho, bem como componentes mecanicos,
incluindo rolamentos, engrenagens, correntes e produtos e servigos relacionados de transmissdo de poténcia mecanica.

Stronger. Commitment. Stronger.Value. Stronger. Worldwide. Stronger. Together. | Stronger.By Design. www.timken.com

2M 04-13 N° do pedido 10618P | Timken® 6 uma marca registrada da Timken Company. | © 2013 The Timken Company | Impresso no Brasil.



