Conforme regulamentagdo (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il - Portugal

Where You Turn

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : TIMKEN FOOD SAFE GREASE
Cédigo do produto : GR231
Tipo do produto : Sdlido.

1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Uso do produto : Aplicagbes industriais: Lubrificantes; massa lubrificante.

1.3 Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

The Timken Corporation

1835 Dueber Ave.

P.O. Box 6930

Canton, OH 44706-0930 U.S.A.
330.471.3360

1.4 Numero de telefone de emergéncia
Telefone de emergéncia: : Swiss Toxicological Information Centre
CH-8028 Zurich
+41 1 251 51 51 (europe)

Orgao consultor nacional/Centro Antivenenos

Numero de telefone : Swiss Toxicological Information Centre
CH-8028 Zurich
+41 1 251 51 51 (europe)

SECCAO 2: Identificacido dos perigos

2.1 Classificagao da substancia ou mistura
Definicdo do produto : Mistura
Classificacdo de acordo com a Directiva 1999/45/CE [DPD
O produto é classificado como perigoso de acordo com a Directiva 1999/45/EC e suas emendas.
Classificagao : N; R50/53

Perigos para o ambiente : Muito tdxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos nefastos a longo

prazo no ambiente aquatico.
Consultar a Secgao 16 para obter o texto integral das frases R ou das declara¢des H acima referidas.
Consulte a Secgao 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo
Simbolo(s) de perigo

Indicacéo de Perigo
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TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 2: Identlflcagao dos perigos

R50/53- Muito téxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos

Frases de risco nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.
Frases de seguranca : S61- Evitar a libertagdo para o ambiente. Obter instrucoes especificas/fichas de
seguranga.

Elementos de etiquetagem : Nao € aplicavel.
suplementares

Exigéncias especiais de embalagem
Recipientes que devem : Nao é aplicavel.
dispor de um sistema de
fecho de seguranca para
as criangas

Aviso tactil de perigo : Nao é aplicavel.

2.3 Outros perigos

Outros perigos que nao : Nao disponivel.
resultam em classificagao

SECCAO 3: Composiciol/informacio sobre os componentes

Substancia/Preparagao : Mistura

Classificacédo
Nome do Identificadores % 67/548/CEE Regulamento (CE) N° | Tipo
Produto/Ingrediente 1272/2008 [CLP]
petréleo branco CE (Comunidade 50-70 [Nao classificado. Nao classificado. [2
(petréleo) Europeia): 232-455-8
CAS: 8042-47-5
(benzoato- CE (Comunidade 7-13 Nao classificado. Nao classificado. (2]
0,0")hidroxi(octadecanoato- | Europeia): 259-105-7
0,0")aluminio CAS: 54326-11-3
oxido de zinco CE (Comunidade 7-13 N; R50/53 Eye Irrit. 2, H319 [112]
Europeia): 215-222-5
CAS: 1314-13-2 Aquatic Acute 1, H400
indice: 030-013-00-7 Aquatic Chronic 1, H410
carbonato de calcio CE (Comunidade 5-10 Xi; R36/38 Skin Irrit. 2, H315 (11
Europeia): 207-439-9
CAS: 471-34-1 Eye Irrit. 2, H319
Butylated CE (Comunidade <0.25 |N; R50/53 Agquatic Acute 1, H400 |[11[2]
hydroxytoluene Europeia): 204-881-4
CAS: 128-37-0 Aquatic Chronic 1, H410
Consulte a Secgao Consultar a Secgao 16
16 para obter o texto |para obter o texto
completo das integral das
Frases-R declaradas |declaragoes H acima
acima. referidas.

N&o ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentra¢des
aplicaveis, seja classificado como perigoso para saude ou para o ambiente e que, consequentemente, requeira
mengao especial nesta seccao.

Tipo
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Conforme regulamentagdo (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il - Portugal
TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 3: Composicaol/informagao sobre os componentes

[1] Substancia classificada como perigosa para a salde ou para o0 meio ambiente

[2] Substancia com limite de exposi¢cao em local de trabalho

[3] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como PBT de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006,
Anexo XIlI

[4] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como mPmB de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006,
Anexo XIlI

O(s) limite(s) de exposigéo ocupacional, se disponiveis, encontram-se indicados na secgao 8.

SECCAO 4: Primeiros socorros

4.1 Descri¢ao das medidas de primeiros socorros

Contacto com os olhos : Lavar imediatamente os olhos com agua em abundancia, levantando para cima e
para baixo as palpebras ocasionalmente. Verificar se estdo a ser usadas lentes de
contacto e nesse caso remove-las. Continue enxaguando durante pelo menos 10
minutos. Consulte um médico se ocorrer irritacdo.

Inalagao : Retirar a vitima para uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa posigao que
nao dificulte a respiragdo. Se ocorrer falta de respiragéo, respiragao irregular ou
paragem respiratéria, fazer respiracao artificial ou fornecer oxigénio por pessoal
treinado. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitagdo
boca-para-boca. Procure ajuda médica se os efeitos adversos persistirem ou forem
graves. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque-a em posi¢ao de recuperagéo e
procure ajuda médica imediatamente. Manter aberta uma saida de ar. Desapertar
partes ajustadas a roupa, como colarinho, gravata, cinto ou cinturao.

Contacto com a pele : Lavar a pele contaminada com muita agua. Remova roupas e calgados
contaminados. Procure tratamento médico se ocorrem sintomas. Lavar as roupas
antes de reutiliza-las. Limpe cuidadosamente os sapatos antes de os reutilizar.

Ingestao : Lave a boca com agua. Remover a dentadura, se houver. Retirar a vitima para
uma zona ao ar livre e manté-la em repouso numa posi¢do que nao dificulte a
respiragdo. Se o material for engolido e a pessoa exposta estiver consciente,
forneca pequenas quantidades de agua para beber. Pare se a pessoa sentir
nauseas, uma vez que o vémito pode ser perigoso. Nao provocar o vomito
exceptuando o caso de haver diretrizes do pessoal médico. Se o vémito ocorrer, a
cabeca devera ser mantida baixa de forma que vomito ndo entre nos pulmoes.
Procure ajuda médica se os efeitos adversos persistirem ou forem graves. Nunca
dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Se a pessoa estiver inconsciente,
coloque-a em posigao de recuperagao e procure ajuda médica imediatamente.
Manter aberta uma saida de ar. Desapertar partes ajustadas a roupa, como
colarinho, gravata, cinto ou cinturao.

Protecao das pessoas que : Nao serd tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou sem formagao
prestam primeiros adequada. Pode ser perigoso a pessoa que prové ajuda durante a ressuscitagao
SOCOITOoS boca-para-boca.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Efeitos Potenciais Agudos na Saude

Contacto com os olhos : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Inalagao : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Contacto com a pele : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Ingestao : Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Sinais/sintomas de exposi¢cao excessiva
Contacto com os olhos : Nao ha dados especificos.
Inalagao : Nao ha dados especificos.
Contacto com a pele : Nao ha dados especificos.
Ingestao : N&o ha dados especificos.

4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotacdes para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se
grandes quantidades foram ingeridas ou inaladas.
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TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 4: Primeiros socorros

Tratamentos especificos : Nao requer um tratamento especifico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingao : Usar um agente extintor adequado para o fogo das areas em redor.
adequados

Meios de extingao nao : Nenhuma conhecida.

adequados

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da : Nao existem riscos especificos de incéndio ou explosao.
substancia ou mistura

Produtos de combustao : Os produtos de decomposi¢cao podem incluir os seguintes materiais:
perigosos diéxido de carbono

monoxido de carbono

6xido metalico/6xidos

5.3 Recomendacgbes para o pessoal de combate a incéndios

Precaugoes especiais para : Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente,

bombeiros se houver fogo. Nao sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou
sem formagao adequada. Este produto € muito téxico para organismos aquaticos.
A agua usada para apagar incéndios e contaminada com este Produto deve ser
contida e jamais despejada em qualquer curso de agua, esgoto ou dreno.

Equipamento especial de : Os bombeiros devem usar equipamentos de protecgdo adequados e usar um
proteccédo para o pessoal aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em
destacado para o combate modo de presséao positiva. O vestuario para as pessoas envolvidas no combate a
a incéndios incéndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a

Norma Europeia EN 469 proporciona um nivel basico de protecgédo no caso de
incidentes quimicos.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaugées individuais, equipamento de protecgao e procedimentos de emergéncia

Pessoal nao responsavel : Nao sera tomada nenhuma acgéo que envolva um risco pessoal ou sem formagao
pelas medidas de adequada. Evacuar areas circundantes. Nao deixar entrar pessoal desnecessario e
emergéncia nao protegido. NAO tocar ou caminhar sobre produto derramado. Fornecer

ventilacdo adequada. Utilizar mascara de respiragao apropriada quando a
ventilagao for inadequada. Vestir equipamento de protecgéo individual apropriado.

Pessoal responsavel pelas : Caso seja necessario vestuario especializado para lidar com o derrame, anotar

medidas de emergéncia todas as informagdes indicadas na Seccao 8 sobre materiais adequados e ndo
adequados. Consultar também a Secgao 8 para mais informagdes sobre medidas
de higiene.
6.2 Precaugoées a nivel : Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo,
ambiental cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as autoridades competentes se o produto

causar poluicdo ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar). Material poluente da
agua. Pode prejudicar o ambiente quando libertado em grandes quantidades.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Derramamento de : Remover os recipientes da area de derramamento. Aspirar ou varrer o produto e

pequenas proporcoes coloca-lo num recipiente de para eliminagdo designado e rotulado. Elimine atraves
de uma empresa de eliminagao de residuos autorizada.

Derramamento de grande : Remover os recipientes da area de derramamento. Liberagao a favor do vento.

escala Impeca a entrada em esgotos, cursos de agua, caves ou espacos reduzidos.

Aspirar ou varrer o produto e coloca-lo num recipiente de para eliminagéao designado
e rotulado. Elimine através de uma empresa de eliminagcéo de residuos autorizada.
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TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.4 Remissao para outras : Consultar a Secgédo 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.
secgoes Consultar a Secgao 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgéo
individual apropriado.
Consultar a Secgao 13 para mais informacdes sobre tratamento de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

As informacgdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes identificadas
apresentada na Secgdo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacgao relativa ao uso indicada
no(s) cenario(s) de exposig¢ao.

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro

Medidas de protecao : Utilizar equipamento de protecao pessoal adequado (consulte a Seccao 8). Nao
ingerir. Evitar contacto com os olhos, pele e roupas. Evitar a libertagdo para o
ambiente. Obter instru¢des especificas/fichas de seguranga. Manter no recipiente
original ou num recipiente alternativo aprovado, feito com material compativel;
manter firmemente fechado quando néo estiver em uso. Os recipientes vazios
retém residuos do produto e podem ser perigosos. N&o reutilizar o recipiente.

Recomendagoes gerais : Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o produto € manuseado,

sobre higiene ocupacional armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as maos e a cara antes
de comer, beber ou fumar. Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de
proteccao antes de entrar em areas destinadas a alimentagao. Consultar também a
Secgéo 8 para mais informagdes sobre medidas de higiene.

7.2 Condigoes de : Armazenar de acordo com a regulamentagao local. Armazene no recipiente original
armazenagem segura, protegido da luz do sol, em area seca, fria e bem ventilada, distante de materiais
incluindo eventuais incompativeis (veja secgdo 10) e alimentos e bebidas. Manter o recipiente bem
incompatibilidades fechado e vedado até que esteja pronto para uso. Os recipientes abertos devem

ser selados cuidadosamente e mantidos em posicao vertical para evitar fugas. Nao
armazene em recipientes sem rétulos. Utilizar um recipiente adequado para evitar a
contaminagao do ambiente.

7.3 Utilizagoes finais especificas
Recomendacodes : Nao disponivel.

Solugées especificas para : Nao disponivel.
o sector industrial

SECCAO 8: Controlo da exposicao/proteccio individual

As informacgdes constantes nesta secgdo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes identificadas
apresentada na Secgao 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacéo relativa ao uso indicada
no(s) cenario(s) de exposic¢ao.

8.1 Parametros de controlo
Limites de exposicdo ocupacional
Nome do Produto/ingrediente Valores-limite de exposicao

petréleo branco (petrdleo) Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 3/2007).
VLE-MP: 5 mg/m? 8 hora(s). Formulario: erosséis
VLE-CD: 10 mg/m? 15 minuto(s). Formulario: erosséis

(benzoato-O,0")hidroxi(octadecanoato- Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 3/2007).
0,0%%aluminio VLE-MP: 2 mg/m?3, (expresso em Al) 8 hora(s).
6xido de zinco Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 3/2007).

VLE-MP: 5 mg/m? 8 hora(s). Formulario: fracgéo respiravel
VLE-CD: 10 mg/m?® 15 minuto(s). Formulario: fracgéo respiravel

Butylated hydroxytoluene Instituto Portugués da Qualidade (Portugal, 3/2007).
VLE-MP: 2 mg/m? 8 hora(s). Formulario: vapor e aerosol, fracgdo
inalavel
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TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 8: Controlo da exposicdo/proteccio individual

Procedimentos de
monitorizagao
recomendados

Niveis de efeitos derivados

DELs nao disponiveis.

: Se este produto contiver ingredientes com limites de exposi¢ao, pode ser

necessario monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de trabalho ou a
monitorizagao biolégica para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas
de controlo, e/ou a necessidade de utilizar equipamento de protecgao respiratéria.
Deve consultar-se a Norma Europeia EN 689 para obter os métodos para avaliar a
exposicao por inalagao a agentes quimicos, bem como documentos nacionais de
orientacdo para obter os métodos de determinacéo de substancias perigosas.

Concentracdes de efeitos previsiveis

PEC nao disponiveis.

8.2 Controlo da exposigao

Controlos de engenharia
adequados

: N&o ha requisitos especiais de ventilagdo. Uma boa ventilagao deve ser suficiente

para controlar a exposigao dos trabalhadores aos contaminantes do ar. Se este
produto contém ingredientes com limites de exposigéo, usar vedantes no processo,
utilizar exaustor local, ou outro controle de engenharia para manter a exposi¢ao do
trabalhador abaixo dos limites estatutarios ou de qualquer outro recomendado .

Medidas de proteccéao individual

Medidas de Higiene

Protec¢éao ocular/facial

Proteccéao da pele
Protec¢ao das maos

Protecgao do corpo

Outra protecc¢ao da pele

Proteccao respiratéria

Controlo da exposicédo
ambiental

: Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apés manusear os produtos

quimicos, antes de usar o lavatério, comer, fumar e ao término do periodo de
trabalho. Técnicas apropriadas podem ser usadas para remover roupas
potencialmente contaminadas. Lavar as roupas contaminadas antes de reutiliza-
las. Assegurar que os locais de lavagem de olhos e os chuveiros de seguranca
estdo préximos dos locais de trabalho.

: Oculos de seguranca que obedecem um padréo de aprovacdo deveriam ser

usados quando o risco da determinacgao de taxa indicar que isto é necessario para
evitar a exposigao de liquidos salpicados, pulverizados ou poeiras.

: Luvas resistentes a substancias quimicas, grossas ou impermeaveis e que

obedecam a um padrao de aprovagao, deveriam ser usadas sempre que sejam
manipulados produtos quimicos e quando a determinacéo da taxa de risco indicar
que isto é necessario.

: O equipamento de protegao pessoal para o corpo deveria ser selecionado de

acordo com a tarefa executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do
produto um especialista deveria aprovar.

: O calgado adequado e quaisquer outras medidas de protecg¢ao da pele adequadas

devem ser seleccionados com base na tarefa a realizar e nos riscos envolvidos,
devendo ser aprovados por um especialista antes do manuseamento deste
produto.

: Use uma protegédo respiratéria devidamente ajustada com o fornecimento de ar , ou

um purificador de ar que obedega um padrao de aprovagao quando a taxa de risco
indicar que isto € necessario. A selecgao do aparelho de respiragdo deve ser
baseada em niveis de exposi¢do conhecidos ou antecipados, nos perigos do
produto e nos limites de trabalho seguro do aparelho de respiragcéo seleccionado.

: As emissdes provindas da ventilagdo ou do equipamento de trabalho devem ser

verificadas para garantir que estdo conforme as exigéncias da legislacdo de
protecgao ambiental. Nalguns casos, serdo necessarios purificadores de fumos,
filtros ou modificagdes de engenharia ao equipamento para reduzir as emissdes
para niveis aceitaveis.

Data de langamento/Data da
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TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informacgdes basicas sobre propriedades fisicas e quimicas

Aparéncia
Estado fisico
Cor
Odor
pH
Ponto de fusdo/ponto de
congelagao

Ponto de ebuligao inicial e
intervalo de ebulicdo

Ponto de inflamagao
Taxa de evaporagao

Inflamabilidade (Sélido, Gas)

Limites de inflamabilidade ou

limites de explosao
superiores/inferiores
Pressao do vapor
Densidade do vapor
Densidade
Solubilidade(s)

Coeficiente de particao
octanol/agua

Temperatura de autoignicao

Temperatura de
decomposicéao

Viscosidade
Propriedades de explosao
Propriedades Oxidantes

9.2 Outras informagées

Nao ha informagdes adicionais.

: Sdlido. [massa lubrificante]

: Branco.

: Suave. Petroleum oil

: Nao é aplicavel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Inflamavel na presenga dos seguintes materiais ou condigbes: labaredas,
faiscas e descargas de electricidade estatica.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: 0.9g/cm?

: Insolluvel nos seguintes materiais: agua fria e agua quente.

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1 Reactividade

10.2 Estabilidade quimica
10.3 Possibilidade de
reacgoes perigosas

10.4 Condigoes a evitar

10.5 Materiais incompativeis

10.6 Produtos de
decomposicao perigosos

perigosas.

Nao ha dados especificos.
: Nao ha dados especificos.

: Sob condi¢des normais de armazenamento e uso, n&o se originardo produtos de
decomposi¢ao perigosos.

: Nao estao disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade
para este produto ou para os seus ingredientes.

: O produto é estavel.
: Em condigbes normais de armazenamento e utilizagdo ndo ocorrem reacgdes

SECCAO 11: Informagao toxicolégica

11.1 Informagdes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda

Nome do Resultado Espécies Dose Exposicao
Produto/Ingrediente
petréleo branco (petréleo) DL50 Oral Rato >5000 mg/kg
carbonato de calcio DL50 Oral Rato 6450 mg/kg
Butylated hydroxytoluene DL50 Oral Rato 890 mg/kg
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TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 11: Informagao toxicolégica

Conclusao/Resumo
Irritacdo/Corrosao

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Nome do Resultado Espécies [Pontuacio Exposicdo | Observagao
Produto/Ingrediente
6xido de zinco Olhos - Levemente irritante Coelho - 24 horas 500 | -
milligrams
Pele - Levemente irritante Coelho - 24 horas 500 | -
milligrams
carbonato de calcio Olhos - Irritante forte Coelho - 24 horas 750 | -
Micrograms
Pele - Irritante moderado Coelho - 24 horas 500 | -
milligrams
Butylated hydroxytoluene Olhos - Irritante moderado Coelho - 24 horas 100 | -
milligrams
Pele - Levemente irritante Humano - 48 horas 500 | -
milligrams
Pele - Irritante moderado Coelho - 48 horas 500 | -
milligrams

Conclusao/Resumo
Pele

Olhos

Respiratorio

Sensibilizador
Conclusao/Resumo
Pele

Respiratorio

Mutagenicidade
Conclusao/Resumo

Carcinogenicidade
Conclusao/Resumo

Toxicidade reprodutiva
Conclusao/Resumo

Teratogenicidade
Conclusao/Resumo

Informacgao sobre as
provaveis vias de
exposicao

: Pode provocar irritagdo na pele. Nao se espera uma outra irritagdo além da de

natureza mecanica. E IMPROVAVEL QUE PRODUZA EFEITOS ADVERSOS NA
SAUDE QUANDO FOREM SEGUIDAS AS INSTRUCOES DE USO
RECOMENDADAS.

: Pode causar irritagao nos olhos. N&o se espera uma outra irritacao além da de

natureza mecanica. E IMPROVAVEL QUE PRODUZA EFEITOS ADVERSOS NA
SAUDE QUANDO FOREM SEGUIDAS AS INSTRUCOES DE USO
RECOMENDADAS.

: A exposicao repetida ou prolongada a pulverizagdo ou névoa pode provocar irritagao

do tracto respiratério.

: Nenhuma informagéao especifica esta disponivel na nossa base de dados referente

as propriedades de sensibilizagao da pele por este produto. Sensibilizagdo nio é
suspeito para o Homem.

: Sensibilizagao néo é suspeito para o Homem.

: Nao existem dados disponiveis acerca da prépria preparagao. Mutagenicidade n&o

€ suspeito para o Homem.

: Nao existem dados disponiveis acerca da prépria preparagéo. Carcinogenicidade

nao € suspeito para o Homem.

: Nao existem dados disponiveis acerca da prépria preparagdo. Nao é considerado

perigoso para o ser humano, de acordo com a nossa base de dados.

: Nao existem dados disponiveis acerca da prépria preparacao. Teratogenicidade ndo

€ suspeito para o Homem.

: Vias de entrada previstas:Oral, Dérmico, Inalagao.

Efeitos Potenciais Agudos na Saude

Inalacao
Ingestao
Contacto com a pele

Contacto com os olhos

: N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Data de langamento/Data da

revisao
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Conforme regulamentagdo (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il - Portugal

TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 11: Informagao toxicolégica

Sintomas relacionados com as caracteristicas fisicas, quimicas e toxicoldgicas

Inalagao

Ingestao

Contacto com a pele
Contacto com os olhos

: Nao ha dados especificos.
: Nao ha dados especificos.
: Nao ha dados especificos.
: Nao ha dados especificos.

Efeitos retardados e imediatos. assim como crénicos, para exposi¢cao de curta e longa duracido
Exposicao de curta duracao

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais
retardados

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

Exposicado de longa duracao

Efeitos potenciais
imediatos

Efeitos potenciais
retardados

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.

Efeitos Potenciais Crénicos na Saude
: Contém material que pode causar lesdes no 6rgao-alvo, de acordo com dados

Conclusao/Resumo

Geral
Carcinogenicidade
Mutagenicidade
Teratogenicidade

Efeitos no
desenvolvimento

Efeitos na fertilidade
Outras informacgoes

obtidos em experiéncias com animais.

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

: Nao disponivel.

SECCAO 12: Informagao ecolégica

12.1 Toxicidade

Nome do Resultado Espécies Exposicado
Produto/Ingrediente
6xido de zinco Agudo. EC50 0.042 mg/L Agua doce Algas - Pseudokirchneriella 72 horas
subcapitata - Fase exponencial
de crescimento
Agudo. CL50 98 ug/L Agua doce Daphnia - Daphnia magna - 48 horas
Neonato - <24 horas
Agudo. CL50 1.1 ppm Agua doce Peixe - Oncorhynchus mykiss 96 horas
carbonato de calcio Agudo. CL50 >56000000 ug/L Agua Peixe - Gambusia affinis - 96 horas
doce Adulto
Croénico NOEC 61 mg/g Agua doce Peixe - Oncorhynchus mykiss - |28 dias
Juvenil (Incipiente, Filhote,
Broto)
Butylated hydroxytoluene Agudo. EC50 1440 ug/L Agua doce Daphnia - Daphnia pulex - 48 horas
Neonato - <24 horas

Conclusao/Resumo

Conclusao/Resumo

: Nao existem dados disponiveis acerca da prépria preparagao.
12.2 Persisténcia e degradabilidade

: Este produto nao foi testado quanto a sua biodegradacgéo. Nao é facilmente
biodegradavel. Este produto n&o deve provocar bioacumulacao através das cadeias

alimentares no meio-ambiente.

Nome do
Produto/Ingrediente

Semi-vida aquatica Fotolise

Biodegradabilidade

Data de langamento/Data da
revisao

1 5/9/2012.
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Conforme regulamentagdo (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il - Portugal

TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 12: Informagao ecolégica

TIMKEN FOOD SAFE
GREASE

- Nao tdo prontamente

12.3 Potencial de bioacumulagao
Nome do LogPow BCF Potencial
Produto/Ingrediente
petroleo branco (petrdleo) >6 - alta
Butylated hydroxytoluene 5.1 1071.519305237 alta

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Particao
Solo/Agua (Koc)

Mobilidade

PBT
mPmB

12.6 Outros efeitos
adversos

: Nao disponivel.

: Nao disponivel.
12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

: Nao é aplicavel.
: Nao é aplicavel.
: Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECCAO 13: Consideragées relativas a eliminacao

As informacdes constantes nesta seccdo contém conselhos e orientagdes genéricos. A lista de utilizagdes identificadas
apresentada na Secc¢éo 1 deve ser consultada para verificar se existe alguma informacao relativa ao uso indicada

no(s) cenario(s) de exposig¢ao.

13.1 Métodos de tratamento de residuos

Produto
Métodos de eliminagao

Residuo Perigoso

Embalagem
Métodos de eliminagao

Precaugoes especiais

: A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja.

Quantidades significativas de detritos de produto residual ndo devem ser eliminadas
pela canalizagédo de aguas residuais, mas processadas numa estacéo de tratamento
de efluentes. Elimine o excesso de produtos e os produtos nio reciclaveis através
de uma empresa de eliminagao de residuos autorizada. A eliminagao deste
produto, solugdes e qualquer subproduto deveriam obedecer as exigéncias de
protecdo ambiental bem como uma legislagéo para a eliminagao de residuos
segundo as exigéncias das autoridades regionais do local. A embalagem dos
residuos deve ser reciclada. A incineracao ou o aterro sanitario s6 devem ser
considerados se a reciclagem nao for exequivel. Nao se desfazer deste produto e
do seu recipiente sem tomar as precaugbes de seguranga devidas. Ha que ter
cautela no manuseamento de recipientes vazios que nao tenham sido limpos ou
lavados. Recipientes vazios ou revestimentos podem reter alguns residuos do
produto. Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contacto
com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

: A classificacdo do produto pode reunir os requisitos para este poder ser considerado

um residuo perigoso.

: A geracao de lixo deveria ser evitada ou minimizada onde quer que seja. A

embalagem dos residuos deve ser reciclada. A incineragdo ou o aterro sanitario sé
devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

: Nao se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precaugdes de

segurancga devidas. Ha que ter cautela no manuseamento de recipientes vazios
que nao tenham sido limpos ou lavados. Recipientes vazios ou revestimentos
podem reter alguns residuos do produto. Evite a disperséo do produto derramado
e do escoamento em contacto com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto.

Data de langamento/Data da
revisdo

1 5/9/2012.
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Conforme regulamentagdo (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il - Portugal

TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 14: Informagcdes relativas ao transporte

ADR/RID

ADN/ADNR

IMDG

IATA

14.1 Namero ONU

Nao regulado.

N&o regulado.

Not regulated.

Not regulated.

14.2 Designacao
da ONU
apropriada para o
embarque

14.3 Classes de
perigo para efeitos
de transporte

14.4 Grupo de
embalagem

14.5 Perigos para
o ambiente

N°.

N°.

No.

No.

14.6 Precaucoées
especiais para o
utilizador

Nao disponivel.

Nao disponivel.

Nao disponivel.

N&ao disponivel.

Informacgao
adicional

14.7 Transporte a granel em

conformidade com o anexo
Il da Convengao Marpol

73/78 e o Codigo IBC

: Nao disponivel.

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentagio

15.1 Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e

ambiente

Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH)
Anexo XIV - Lista das substéncias sujeitas a autorizagao

Substaincias que suscitam elevada preocupacéo
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Anexo XVII - Restrigoes

aplicaveis ao fabrico, a
colocacido no mercado e a

utilizagao de
determinadas

substancias perigosas,

misturas e artigos

Outras requlamentacdes da UE

: Nao é aplicavel.

Inventario da Europa
Substancias quimicas

pertencentes a lista negra

Substancias quimicas
pertencentes a lista de
prioridades

Lista de prevengao e
controlo integrados da
poluicao (IPPC) - Ar

. Listado

: N3o listado

: Todos os componentes sao listados ou isentos.
: Nao listado

Data de langamento/Data da
revisao

1 5/9/2012.
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Conforme regulamentagdo (EC) No. 1907/2006 (REACH), Anexo Il - Portugal

TIMKEN FOOD SAFE GREASE

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentacio

Lista de prevengao e
controlo integrados da
poluicao (IPPC) - Agua

Requlamentos Internacionais

Listas internacionais

Substancias quimicas
pertencentes a lista | da
Convengao sobre Armas
Quimicas

Substancias quimicas
pertencentes a lista Il da
Convengido sobre Armas
Quimicas

Substancias quimicas
pertencentes a lista lll da
Convengiao sobre Armas
Quimicas

15.2 Avaliagdo da seguranga
quimica

: N3&o listado

Inventario da Europa: Todos os componentes séo listados ou isentos.

Inventario Australiano de Substancias Quimicas (AICS): Todos os componentes
séo listados ou isentos.

Inventario da China (IECSC) (Inventario das Substancias Quimicas Existentes
na China): Todos os componentes séo listados ou isentos.

Inventario do Japao: Nao determinado.

Inventario da Coreia: Nao determinado.

Inventario de Produtos Quimicos da Nova Zelandia (NZloC): Todos os
componentes sao listados ou isentos.

Inventério das Filipinas (PICCS) (Inventario Filipino de Quimicos e
Substancias Quimicas): Ndo determinado.

Inventario dos Estados Unidos (TSCA 8b) (Lei de Controlo de Substancias
Téxicas): Todos os componentes séo listados ou isentos.

Inventario do Canada: Todos os componentes séo listados ou isentos.

: N3&o listado

: N3&o listado

: Nao listado

: Este produto contém substancias relativamente as quais ainda sdo necessarias

Avaliagdes de Seguranca Quimica.

SECCAO 16: Outras informacgdes

V Indicar as informagbes que foram alteradas em relagéo a vers&o anterior.

Abreviaturas e siglas

: ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentacao para classificagéo, rotulagem e embalagem
[Regulamentacgéo (EC) No. 1272/2008]

DNEL = Nivel Derivado sem Efeito

EUH declaragédo = CLP-declaragao de perigos especificos

PNEC = Concentragao previsivel sem efeito

RRN = REACH Numero de Registro

Classificacdo conforme Regulamentacao (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Procedimento utilizado para derivar a classificagcdo de acordo com o requlamento (CE) N.° 1272/2008

[CLP/GHS]

Classificagao Justificagao

Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Método de calculo
Método de calculo
Método de calculo

Texto completo das
declaragdes H abreviadas

: H315  Provoca irritagdo cutanea.

H319  Provoca irritagdo ocular grave.
H400  Muito téxico para os organismos aquaticos.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Data de langamento/Data da
revisdo

1 5/9/2012. 12/13
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SECCAO 16: Outras informagdes

Texto completo das : Aquatic Acute 1, H400 PERIGO AGUDO PARA O AMBIENTE AQUATICO -

classificagées [CLP/GHS] Categoria 1 ] ]
Aquatic Chronic 1, H410 PERIGO CRONICO PARA O AMBIENTE AQUATICO -

Categoria 1 ;
Eye Irrit. 2, H319 LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR -
Categoria 2 .

Skin Irrit. 2, H315 CORROSAO/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 2

Texto completo das frases R : R36/38- Irritante para os olhos e pele.

abreviadas R50/53- Muito toxico para os organismos aquaticos, podendo causar efeitos
nefastos a longo prazo no ambiente aquatico.

Texto completo das : Xi - Irritante

classificagoes [DSD/DPD] N - Perigoso para o ambiente

Codigo CN : 34031990

Data de langamento/ Data da : 5/9/2012.

revisao

Data da edigao anterior : Nenhuma Validagao Anterior.

Versao 1

Preparado por : Departamento de Regulagdo, Chemtool Inc.

Observacéao ao Leitor

No estado actual do conhecimento, podemos afirmar que as informagdes aqui contidas sdo exactas. No
entanto, nem o fornecedor acima citado, nem nenhum dos seus subsidiarios assume qualquer
responsabilidade quanto a exactidao e a integralidade das informagdes aqui contidas. A deciséo final da
conformidade de qualquer material é da exclusiva responsabilidade do utilizador. Todos os materiais podem
apresentar perigos desconhecidos e devem ser usados com cuidado. Embora alguns perigos sejam aqui
descritos, ndo podemos garantir que sejam os Unicos perigos existentes.

Data de langcamento/Data da : 5/9/2012. 13/13
revisdo




