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Familia de carcase cu rulmenti Timken oferd o protectie
imbunadtatitd rulmentilor intr-o multitudine de conditii
dificile. Carcasele noastre cu rulmenti prezintd optiuni

de etansare robuste — ceea ce imbunatateste protectia
rulmentilor in mediile incdrcate cu reziduuri, contaminate

sau cu umiditate ridicata. 2 Vi— Carcase monobloc cu
=~ : rulmenti radiali oscilanti

Ramuri industriale din intreaga lume conteaza pe gama

noastra larga de carcase cu rulmenti, pentru a furniza Carcase tip E, cu rulmeni
cu role conice

performanta si timpi de lucru pe care se pot baza.
(arcase cu rulmenti cu bile

Mai puternici. Impreuna.



Aplicatii

Carcase din doua parti, tip SNT/SAF

Utilaje grele din industrii prelucratoare
si transportul si manipularea
materialelor voluminoase, acolo unde
accesul si dezalinierea ridica probleme

Carcase monobloc cu rulmenti
radiali oscilanti

Utilaje din industrii prelucratoare si
transportul materialelor in vrac, acolo
unde exista probleme de sarcini cu soc,
contaminare masiva si dezaliniere

Carcase tip E, cu rulmenti cu role conice

Utilaje din industrii prelucratoare
si transportul materialelor in vrac,
acolo unde exista contaminare
masiva si sarcini axiale mari

Carcase cu rulmenti cu bile

Echipamente de manipulare
materiale functionand la viteze
ridicate si/sau sarcini usoare

Tip de ruiment

Rulment radial oscilant cu role
butoi de inalta performanta
cu alezaj conic sau cilindric

Rulment radial oscilant cu role butoi
de inalta performantd, cu sase optiuni
de blocare a carcasei pe arbore

Rulment radial axial cu role conice,
cu geometrii interne imbunatatite

Rulment cu bile cu céile de rulare
super finisate si trei optiuni de
blocare a carcasei pe arbore

Diametre de arbore

20 mm - 380 mm;
1-3/8in.-19-1/2in.;

Sunt disponibile si diametre mai mari

35mm- 180 mm;
1-7/16in.- 7 in.

35mm- 125 mm;
1-3/16in.-5in.

12mm-90 mm;
1/2in. -3-15/16 in.

Carcasa

« Din doua parti, cu plan de separare

« Fonta turnata (sunt disponibile si
variante din otel turnat si fonta
cu grafit nodular turnata)

Monobloc
«  Otel turnat

« Talpa cufete prelucrate, pentru

pozitionarea consecventa a carcasei

«  Monobloc

« Fonta turnata

«  Monobloc

« Fonta turnata

Optiuni de etansare

« (arcasa tip SAF este echipata
standard cu etansare cu labirint
LER; optiunile includ Timken
Guard (protectie superioara la
contaminare), Dustac si Taconite

«  Optiunile carcaselor tip SNT
includ garniturile cu buza
dubla de etansare, de tip
labirint, inel V si Taconite

- Sase optiuni de garnituri
de etansare

« 3 optiuni de garnituri
cu buza tripla (protectie
superioara la contaminare)

« 2 optiuni de garnituri
cu buza dubla

< 1optiune de garnitura tip
labirint (pentru aplicatiile
cu turatie mare)

« Suntdisponibile capace de
protectie suplimentare

« Garnitura cu buza dubla (standard)
conceputa pentru contact
optimizat al buzei de etansare

« Garnitura cu buza simpla (standard)

«  Garnitura cu buza tripla (protectie
superioara la contaminare)

- Etansare tip labirint (pentru
aplicatii cu turatie mare)

Caracteristici suplimentare

Fanta de deschidere in
carcasa, pentru desfacerea
mai usoara a capacului

« Componentele sunt
interschimbabile cu produse
industriale standard

« Potfi comandate ca ansamblu
sau componente individuale

«  Multiple optiuni de blocare
a rulmentului pe arbore

«  Sistem de blocare excentric
«  Sistem de blocare cu
suruburi de strangere
- Sistem V-lock
« Sistem de blocare cu
bucsa de strangere
« Doua piulite de reglare
pentru conversia rulmentului
dela fix la flotant

« Disponibile cu sistem de blocare
cu suruburi de strangere

« Vopsire electrostatica pentru
protectie suplimentara la coroziune

« Geometriile optimizate ale
rulmentilor ofera cele mai mari
valori ale sarcinii dinamice
de baza din industrie

« Disponibile cu Shaft Guard
Technology (pentru a usura si a
simplifica montarea i demontarea)

«  Disponibile cu rulmenti cuinele
interioare late sau inguste

« Ovarietate de optiuni de
blocare pe arbore

«  Sistem de blocare cu
surub de strangere

«  Sistem de blocare excentric
«  Sistem de blocare concentric

Benefidii

« Capacusor de demontat, pentru
verificarea rulmentului

« (arcasele pot fi refolosite

« Conversie usoara din rulment
fix in flotant la fata locului

«  Rulmentii radiali oscilanti cu role
butoi de inalta performanta de
la Timken® produc mai putina
caldura in timpul functionarii,
avand durabilitate marita

« Timp de instalare mai mic decat
la carcasele din doua parti

«  Conversie facila intre pozitiile
fixa si flotanta dupa instalare

« Rulmentii radiali oscilanti cu
role butoi de inalta performanta
de la Timken produc mai putina
caldura in timpul functionarii,
avand durabilitate marita

« Timp de instalare mai mic decat
la carcasele din doua parti

« Durabilitate si sarcina de baza
ale rulmentului crescute

« Buza dubla a etansarii asigura
o protectie la contaminare
considerata lider in industrie

« Tehnologie unica Shaft
Guard Technology
« Faciliteaza demontarea si
simplifica inlocuirea

«  Prelungeste durabilitatea
arborelui

«  Optiunile multiple de etansare
ofera alternative potrivite
exigentelor aplicatiilor

Carcasele Timken cu rulmenti sunt interschimbabile cu alte carcase industriale uzuale. Contactati reprezentantul de vanzari Timken pentru informatii suplimentare.

TIMKEN

Echipa Timken isi aplica cunostintele pentru a imbunatati fiabilitatea si performantele utilajelor, pe diverse piete din intreaga
lume. Compania proiecteaza, produce si comercializeaza oteluri de inalta performantd, precum si componente mecanice,
inclusiv rulmenti, reductoare, transmisii prin lant, precum si produse si servicii asociate transmiterii puterii mecanice.

www.timken.com

FO2I

Mai puternici. Prin angajament. Mai puternici. Prin valoare. Mai puternici. In toatd lumea. Mai puternici. Impreuna. | Mai puternici. Prin concept.

1M 01-13 :29 Nr. comandé 10613RO | Timken' este o marca inregistrata a The Timken Company. | ©2013 The Timken Company | Tiparitin S.U.A.




