Stronger. By Design.




CUPRINS

INTRODUCERE . . .. ettt ettt et e ettt et 3
CARCASE DIN DOUA PARTITIMKEN® SNT. ... .. ev ettt et ettt et e e e e e e e 4
OPTIUNI DE ETANSARE SI DESCRIEREA ACESTORA . ..o 6
EXEMPLU DE SELECTARE $I CONFIGURARE A ETANSARIL. ...+ sttt 7
SIMBOLIZAREA CARCASELOR SNT: SERIILE 200-300 SI 500-600; SERIILE 3000 SI3100. .........covviiniiiiiiiinnnn. 8
REZISTENTA CARCASEL . . .. oo 9
JOCULRADIALINTERN . .ottt e e e e e e e 10
RECOMANDARI PRIVIND LUNGIMEA ARBORELUL .. ... ..ottt e e 12
CARCASE SNT CU DOUA SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CONIC - SERIA 500/600................. 14
CARCASE FSNT CU PATRU SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CONIC - SERIA 500/600 ................ 18
CARCASE SNT CU DOUA SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CILINDRIC - SERIA 200/300 . ............. 22
CARCASE FSNT CU PATRU SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CILINDRIC - SERIA 200/300. ........... 26
CARCASE SNTD CU PATRU SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CONIC - SERIILE 3000 $13100 ......... 30

CARCASE SNTD CU PATRU SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CILINDRIC -SERIILE 3000 $13100 ...... 36

CARCASE SNTN PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CONIC - SERIA USOARA 3000 . ...+ eee e 44

CARCASE SNTN PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CILINDRIC - SERIAUSOARA 3000 . ... +.ev e 46

0 SINGURA SOLUTIE INCASTRATA IN REZISTENTA

Mai puternice la exterior. Mai performante in interior.

(resteti-va eficienta cu carcasele din doua parti Timken® SNT care mentin lubrifiantul induntru
si contaminarea afara. Cu o carcasd din doud parti, din fontd cenusie sau fontd cu grafit
nodular, ce inglobeaza un rulment radial oscilant cu role butoi de inalta performanta, veti

pune in functiune o solutie integrata de ldgdruire cu rulmenti de cea mai mare integritate.

Carcase cu solutie constructiva special conceputa: Indiferent de marime, carcasele
noastre durabile sunt proiectate sa aiba o performanta inalta. Marimile mari (seriile 3000 si

3100) sunt fabricate standard din fonta cu grafit nodular, pentru cele mai dure aplicatii.

Rulmenti radiali oscilanti cu role butoi Timken®: Obfineti o durabilitate mai mare
a rulmentilor printr-o performanta exceptionala rezultata din capacitatea de incarcare

crescutd si temperaturile de rulare mai scazute.

Patru optiuni de etansare: Alegeti dintre solutiile constructive: garniturd cu buza dubla

de etansare, labirint, cu inel V sau Taconite.

Lubrifiere eficienta: Sistemul de lubrifiere prezinta un niplu de gresare montat in pozitie
centrald, corespunzator gaurilor si canalului circumferential de lubrifiere ale rulmentului,

impreuna cu optiuni pentru alte poziii ale niplului de gresare.

Configurare flexibila: Avand multe optiuni din care sd alegeti, existd o solufie de

carcasd din doud pérti Timken SNT care sa va indeplineasca toate necesittile. In functie de
accesoriile dvs, 0 singura carcasd poate fi utilizatd pentru o varietate de rulmenti, in functie
de necesitatile de capacitate, in pozitii fixe sau mobile, si in configuratii deschise sau inchise

cu capace de protectie.



CARCASE DIN DOUA PARTI TIMKEN SNT - MAI PUTERNICE LA EXTERIOR

Solutiile de carcase din doud parti special concepute de Timken asigura performanta, productivitate si eficienta.

CARCASE DIN DOUA PARTI

Asigurd suportul adecvat, cu capac si corp de
carcasd imperecheate prin stifturi de centrare.
Simplificd alinierea si instalarea carcaselor
grele. Fante comode de desfacere a capacului,
pentru a facilita demontarea acestuia in vederea
inspectdrii si fnlocuirii rapide a rulmentilor.

MONTAJ CU BU(ﬂ CONICA SAU
ALEZA) CILINDRIC

Fixeazd axial fiecare rulment pe
arbore.

DIMENSIUNI DE MONTARE—
STANDARD iN SISTEM METRIC
Montare simpld, carcasele
Timken avand dimensiuni
conforme cu standardele
industriale pentru gdurile
suruburilor de prindere,
indltimea de la baza talpii la
centru si diametrul arborelui.
Dimensiuni conforme cu ISO
113:1999.

FONTA CENUSIE SI FONTA CU GRAFIT NODULAR
(arcasele din doud pdrti Timken SNT sunt produse din fontd cenusie de fnaltd calitate sau
fonta cu grafit nodular.

Fonta cenusie este materialul standard pentru seriile de carcase 200-300 si 500-600.
Fonta cenusie are o rezistentd la uzurd foarte bund, proprietdti fnalte de absorbie
(atenuare) a vibratiilor, conductivitate termicd bund i este potrivita pentru multe aplicatii
industriale.

Fonta cu grafit nodular (sau sferoidal) este materialul standard pentru seriile 3000 si 3100.

Fonta cu grafit nodular are 0 mai mare rezistentd la impact sila oboseald decat fonta
cenugie datorita grafitului nodular prezent in microstructurd. Carcasele din fonta cu grafit
nodular pot sustine sarcini mai mari decét cele din fontd cenusie.

OPTIUNI DE ETANSARE

Ajutd la pdstrarea cdilor de rulare ale rulmentului
necontaminate i lubrifiate corespunzdtor cu
gamnituri de etansare puternice i eficiente.
Etansdrile Timken tip garniturd cu buzd dubld,
labirint, inel V sau Taconite mdresc durabilitatea
rulmentilor si imbunadtatesc durata de
functionare a utilajului.

CAPACE DE PROTECTIE OPTIONALE
Evitati deteriorarea rulmentului si a carcasei.
Usor de instalat si de demontat.

INELE DE FIXARE
Asigurd flexibilitate in montarea rulmentilor in carcase, in pozitie fixd sau flotantd.

MATERIALE PENTRU CARCASA

Fonta cenusie si fonta cu grafit nodular robuste sunt potrivite bine pentru aplicatiile
industriale dure. Seriile 200-300 si 500-600 sunt disponibile fn varianta din fontd
cenusie turnatd. Mdrimile mari (seriile 3000 si 3100) sunt fabricate standard din fontd
cu grafit nodular turnatd.

LUBRIFIEREA

Sporiti performanta solutiilor noastre de carcase din doud parti cu unsoarea Timken
si ungdtoarele automate mono-punct. Aflati mai multe la http://www.timken.com/
en-US/products/lubrication.

Desene CAD 3D si 2D sunt disponibile la
http://cad timken.com/category/snt-housed-units

TEMPERATURA MEDIE A INELULUI

RULMENTI RADIALI OSCILANTI CU ROLE BUTOI TIMKEN - MAI PERFORMANTI IN INTERIOR

Rulmentii radiali oscilanti cu role butoi Timken® sunt proiectati sa va ofere mai mult

din ceea ce aveti nevoie.

TEMPERATURI DE OPERARE MAI SCAZUTE
Rolele sunt ghidate de buzunarele coliviei - nu de un inel de ghidare central - eliminand un punct de frictiune si
avand ca rezultat un moment de rezistent la rotire mai mic cu 4~10% si temperaturi de operare cu 5°
mai scazute.*

PROTECTIE MAI REZISTENTA
Coliviile de ofel cdlit asigurd o mai mare rezistentd la oboseald si 0 mai buna protectie impotriva
socului si acceleratiei.

DURATA DE FUNCTIONARE OPTIMIZATA
Constructia unica cu fante in suprafata frontald a coliviei imbundtdteste debitul de lubrifiant i
ajutd 1a evacuarea mai bund a contaminantilor din rulment pentru a mdri durabilitatea.

UZURA MINIMA
Profilele fmbundtdtite ale cdilor de rulare reduc tensiunile interne i optimizeaza
distribuirea sarcinii pentru a minimiza uzura.

PELICULA DE LUBRIFIANT IMBUNATATITA

Gradul inalt de finisare al suprafetelor de rulare ajutd la evitarea contactului metal-metal
pentru a reduce frictiunea, conducand la obtinerea unei pelicule de lubrifiant
imbunatatite.

INCARCARI MAI MARI

Rolele mai lungi au ca rezultat sarcini nominale cu 4-8% mai mari sau o durata de viata
preconizata mai mare cu 14-29%. Sarcinile nominale de baza mai mari permit
preluarea unor incarcari mai mari.

Constructiile cu colivie de alama sunt disponibile pentru toate mdrimile; pregatite pentru cind aveti nevoie de

rezistentd si durabilitate suplimentard in cele mai dificile conditii, printre care socuri si vibratie extreme, forte de

acceleratie ridicate si lubrifiere minimd. Tn mod normal, carcasele Timken SNT folosesc rulmenti radiiali oscilanti cu role

butoi cu joc radial intern (3 sau C0. Timken oferd o varietate de jocuri radiale interne pentru a indeplini cerintele aplicatiei dvs.

*Toate rezultatele provin din testarea prin comparatie cu mai mulfi competitor.
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COEFICIENT DE DURABILITATE

Testat rulmentul 22212 Ia 2700 rpm cu o incdrcare de ~25% din sarcina dinamica de baza.



OPTIUNI DE ETANSARE: SERIILE 500-600 $1200-300

L 8R!

GARNITURA CU BUZA DUBLA INEL-V (VR) LABIRINT (LO) TACONITE (TA) CAPACE DE PROTECTIE
(TSNG) (EQ)

OPTIUNIDE ETANSARE: SERIILE 3000 513100

LI

LABIRINT (LO) TACONITE (TA)

DESCRIERE ETANSARI

CAPACE DE PROTECTIE (EC)

Carcasele din doua parti Timken® SNT sunt disponibile cu mai multe optiuni de etansare. Fiecare tip de garniturd include anumite caracteristici, corespunzdtoare cerinfelor
dvs. Tabelul de la pagina urmatoare compara diversele caracteristici ale fiecarui tip de etansare.

GARNITURI DE ETANSARE CU BUZA DUBLA (TSNG)

Garniturile cu buzd dubla de etansare reprezinta cel mai intalnit model folosit pentru carcasele din doua parti Timken SNT. Acestea sunt garnituri de uz general, din
elastomer, care pot oferi protectie in medii cu nivel de contaminare moderat. Garnitura este sectionata in doua jumadtati egale, pentru a usura montarea. Buza de etansare
se freaca de suprafafa arborelui, de aceea etansarea trebuie folosita in carcase lubrifiate cu unsoare. Pentru disponibilitatea garniturilor cu buza dubld, atunci cand utilizati
carcasele cu rulmenti cu alezaj cilindric, consultati-va cu inginerul Timken.

ETANSARI CU INELV (VR)

Etansarile cu inel V sunt etansari de tip deflector. Sunt formate dintr-un element de etansare de forma unui inel V din elastomer, care se roteste odata cu arborele si
raméne in contact cu fata frontald a unei saibe metalice, care este montata in carcasa . Intrucét inelul V este montat prin intindere elastica

pe arbore, este acceptabild o suprafatd cu rugozitate mai mare a arborelui. Etansarea se comporta bine in medii contaminate moderat, cu particule fine.

ETANSARI LABIRINT (L0)

Etansdrile de tip labirint sunt compuse dintr-un singur inel metalic profilat, care se intrepatrunde cu canalele complementare din carcasd, formand un interstitiu de tip
labirint. Diametrul interior al inelului metalic contine un inel O care creeaza un ajustaj cu strangere cu arborele, astfel incat inelul metalic se va roti odata cu arborele.
Etansdrile de tip labirint pot fi folosite la aplicatiile cu turatie mare siin medii contaminate moderat.

ETANSARILE DE TIP TACONITE (TA)

Etansadrile de tip Taconite sunt o combinatie intre o etansare de tip labirint si una cu inel V. Etansarea de tip labirint este formata din doud inele metalice separate, unul
interior si altul exterior, care au canale circumferentiale intrepatrunse ce formeaza un interstitiu de tip labirint. Inelul metalic exterior contine un inel O pe diametrul sdu
exterior, care asigurd un ajustaj cu strangere in locasul de montaj al etansarii din carcasa. Diametrul interior al inelului metalic interior contine un inel O care creeazd

un ajustaj cu strangere cu arborele, astfel incat inelul se va roti odata cu acesta. Aceasta etansare functioneaza bine in medii puternic contaminate, cum ar fi cele din
exploatdrile miniere.

CAPACE DE PROTECTIE (EC)

La unele aplicatii, capatul arborelui este proiectat sa se termine in interiorul carcasei. Pentru aceastd solutie constructiva sunt disponibile capace de protectie pentru a
ajuta la etansarea impotriva contaminantilor si retinerea in interior a lubrifiantilor - asigurand protectie aditionala rulmentului.

SELECTIA GARNITURII DE ETANSARE

Selectia garniturii
Material
Temperatura
Viteza liniard maxima
Relubrifiere cu unsoare
Lubrifiere cu ulei®
Frecare redusa
Rezista la praf/particule fine
Rezistd la particule grosiere

Rezistd la apa

Dezaliniere
Diam. arbore < 100 mm
Dezaliniere
Diam. arbore >100 mm

Garnitura cu buza dubla (TSNG)

Cauciuc butadien-nitrilic

dela-40°1a 100°C
(dela-40°1a212°F)

4m/s*
Excelentd
Slab(d)
Bund
Excelentd
Bund
Bund
1

0,5°

(Daca o aplicatie necesita lubrifiere cu ulei, contactati un inginer Timken.
* Indicd 4 m/s pentru ganiturile din seria TSNG 500/600 si 5 m/s pentru garniturile din seria TSNG 200/300.

CONFIGURARE FLEXIBILA

Inel-V (VR)

Cauciuc butadien-nitrilic + saiba din
otel moale
dela-40°1a 100°C
(dela-40°1a212°F)

7m/s (23 f/s)
Excelentd
Slab(a)
Buna
Excelenta
Medie
Buna
1,5°

1°

Labirint (LO)

Otel + Inel O din cauciuc butadien-
nitrilic
dela-40°1a120°C
(de la-40°la 248°F)

La fel ca rulmentul
Buna
Slab(d)
Excelenta
Buna
Excelentd
Medie
03°

03°

Taconite (TA)

Otel + Inel O si inel V din cauciuc
butadien-nitrilic
dela-40°1a 100° C
(dela-40°1a212°F)

7m/s (231/s)
Buna
Slab(d)
Buna
Excelenta
Buna
Buna
03°

03°

Avand multe optiuni din care sd alegefi, exista intotdeauna
0 solufie de carcasa din doua parti Timken SNT care s vd
indeplineasci toate necesitétile. Tn functie de accesoriile
alese de dvs, 0 singura carcasa poate fi utilizatd pentru o

varietate de rulmenti in functie de cerintele de sarcind, poziii

fixe sau mobile, deschise sau inchise cu capace de protectie.
Configurarea flexibild oferd o unica solutie care sd va acopere

toate nevoile.

Notd: Un sistem special de acoperire cu strat protector a carcasei este de asemenea

disponibil pentru aplicatii marine sau alte medii foarte corozive. Addugati sufixul
“/127"1a simbolul carcasei atunci cdnd comandati.

EXEMPLU PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CONIC: SNT 512-610

RULMENT: 21310K
INELE DE FIXARE: SR110X10,5
BUCSA DE STRANGERE: H310

OPTIUNI DE ETANSARE

GARNITURA CU BUZA DUBLA: TSNG610
LABIRINT: L0610

INELV: VR610

TACONITE: TA610

CAPAC PROTECTIE: EC512-610

RULMENT: 22310K
INELE DE FIXARE: SR110X4

BUCSA DE STRANGERE: H2310

OPTIUNI DE ETANSARE

GARNITURA CU BUZA DUBLA:

TSNG610

LABIRINT: L0610
INELV:VR610

TACONITE: TA610

CAPAC PROTECTIE: EC512-610

RULMENT: 22212K
INELE DE FIXARE: SR110X10
BUCSA DE STRANGERE: H312

OPTIUNI DE ETANSARE
GARNITURA CU BUZA DUBLA:
TSNG512

LABIRINT: L0512
INELV:VR512
TACONITE:TA512

CAPAC PROTECTIE: EC512-610



NOMENCLATURA SNT: SERIILE 200-300 SI 500-600 REZISTENTA CARCASA

STIL CARCASA MARIME CARCASA INEL DE FIXARE
Carcasele din doua parti Timken SNT sunt destinate montarii cu talpa avand contact ~ corespunzatori. Factorii de siguranta sunt in conformitate cu practicile ingineresti
Blanc = cu talp3 cu dous suruburi de prindere Cod de aleza) Cod de aleza] iametru exterior (mm) st (o comple.t | suprafa;a.de a§ezare.§| 'sarcmlhle aplllcats direct pe ta.Ipa. Re2|sten;a. ) acce.ptate p[entru .materla!ul de execu'n.e al ca'rc.aselor i §urubur.|Ior"de Acapac. Factori
F = cu talpé cu patru suruburi de prindere : carcasei poate deveni un factor limitator in aplicatiile qnde sarcinanuesteaplicatd  de sigurantd suplimentari pot fi folositi de utilizator pentru aplicatiile in care
direct pe talpd sau dacd talpa nu are contact complet. In acele cazuri, ar trebui luate  siguranta este critica. Valorile publicate de sigurantd ale sarcinilor pentru carcase
| in considerare valori de sigurantd ale sarcinilor pentru carcasa. presupun ca talpa carcasei a fost fixata corespunzator de baza structurii de montaj si
o S N T o 5 1 2 - 6 1 O S R 1 1 O X 1 0 ,5 - Orientarile privind valorile de sigurantd ale sarcinilor pentru carcasele Timken a a fost folosit un moment de strangere corespunzator pentru suruburile capacului.

[ | | SNT, unde sarcina nu este aplicata direct pe talpd sau dacd talpa nu are contact Contactati reprezentantul sau inginerul de vanzari Timken pentru orice intrebari
I

. . ) N complet (P0), sunt prezentate in tabelele de mai jos. Orientarile privind valorile de  despre rezistenta carcasei sau pentru a discuta aplicatiile cu riscinalt.
Blanc = fonta cenusie Serie carcasa: Blanc =aluminiu . . . A . .
D = fonta cu grafit 2 = 200 s =otel mguran;a al'e sarcinilor pentru carcase fiu luatin cor?5|.d.erare rensteg;a Ia‘rupere?
nodular 3 = 300 carcasei, rezistenta la rupere a suruburilor capacului si includ factorii de siguranta
; 5 = 500
N = seriile usoare
6 = 600

Marime carcasa

E—

BUCSA® GARNITURA

H 3] 10 TSNG [|6]] 10 =
i _ L il
. | | TP
H = bucsa de strangere Seria bucsei = - — Lol
= bu I u 1
i i TSNG = garnitura cu Cod de alezaj \
buza dubla P Pos For P Pisor Preo Ly,
LO = labirint cu inel O - N
Cod de alezaj VR = inelV Serie carcasa: ) .
e 2 = 200 VALOAREA DE SIGURANTA A SARCINII VALOAREA DE SIGURANTA A SARCINII
- 3 = 300
9 ansamblu de bucsa contine bucsa de stringere EC = capac de 5 = 500 SERIILE 500/600 $I SERIILE 200/300 - 2 $1 4 SURUBURI DE PRINDERE  SERIILE 500/600 I SERIILE 200/300 - 2 $1 4 SURUBURI DE PRINDERE
piulita de blocare si saiba de fixare protectie 6 = 600 FONTA CENUSIE FONTA CU GRAFIT NODULAR
VALOAREA DE SIGURANTA A SARCINII VALOAREA DE SIGURANTA A SARCINII
Directia de actiune a sarcinii y Directia de actiune a sarcinii
(arcasd ) N i ) ) N Carcasd N ) ) ) . N .
NOMENCLATU RA SNT' SERI I I_E SI 0 55 90 120 150 180" | Axiala 0 55 90 120 150° | 180" | Axialad
. 3 ooo - 3 1 oo kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN
(F)SNT 205, (F)SNT 505 10 22 18 7 9 n 9 (F)SNTD 205, (F)SNTD 505 32 33 34 42 3] 45 29
STIL CARCASA MARIME CARCASA INEL DE FIXARE (F)SNT 206-305, (F)SNT 506-605 15 29 18 10 10 12 10 (F)SNTD 206-305, (F)SNTD 506-605 39 44 36 39 45 45 30
(F)SNT 207, (F)SNT 507-606 20 36 18 13 12 14 " (F)SNTD 207, (F)SNTD 507-606 47 56 40 37 47 46 30
S N '|' D 3 'I 3 6 S R 300 X 'I 0 (F)SNT 208-307, (F)SNT 508-607 26 44 19 16 14 15 12 (F)SNTD 208-307, (F)SNTD 508-607 56 69 44 37 50 48 32
— — — (F)SNT 209, (F)SNT 509 32 52 21 20 15 17 13 (F)SNTD 209, (F)SNTD 509 66 83 49 37 53 50 33
| Diametnlj oxterior I (F)SNT 210, (F)SNT 510-608 37 60 23 23 18 19 15 (F)SNTD 210, (F)SNTD 510-608 76 9 55 39 57 53 35
Cod de alezaj (mm) Lagime (mm) (FISNT 211, (F)SNT 511-609 M |6 | 25| 26 | 0 | 2| 16 (F)SNTD 211, (F)SNTD 511-609 8 | M5 | 61 | 4 | 6 | 57 | 38
(F)SNT 212, (F)SNT 512-610 50 78 28 29 3 24 18 (F)SNTD 212, (F)SNTD 512-610 99 132 69 46 67 61 40
F = fix (F)SNT 213, (F)SNT 513-611 57 87 32 33 25 27 19 (F)SNTD 213, (F)SNTD 513-611 112 150 77 51 72 66 44
= flotant
D = fonta cu grafit Serie carcasa: Blanc - fix sau flotant (olositi inele de fixare E— (F)SNT 215, (F)SNT 515-612 64 97 36 36 28 30 2 (FSNTD 215, (F)SNTD 515-612 126 | 170 | 85 58 79 72 47
nodular 30=3000 pentru conﬁguratiile‘ fixe, nu folositi inele S ‘el (F)SNT 216, (F)SNT 516-613 n 107 4 39 32 33 23 (F)SNTD 216, (F)SNTD 516-613 140 190 95 66 86 78 52
" _ ! ) t = otel
N = ?;erule usoare ) 31=3100 de fixare pentru configuratiile flotante) (F)SNT 217, (F)SNT 517 78 | 118 | 46 43 35 36 25 (F)SNTD 217, (F)SNTD 517 15 | 212 | 105 | 74 93 85 56
onta cenusie
§ (F)SNT 218, (F)SNT 518-615 86 128 52 46 39 40 27 (F)SNTD 218, (F)SNTD 518-615 172 234 116 85 101 92 61
Blanc = pentru rulment cu alezaj conic, montat cu bucsa de strangere, pe un arbore cilindric, fara trepte (FSNT519-616 o 739 5 = B “ 0 (FISNTD 519-616 189 58 7 % s 101 pe
G = pentru rulment cu alezaj cilindric, montat pe un arbore cilindric in trepte
(F)SNT 520-617 102 151 66 54 47 48 32 (F)SNTD 520-617 206 282 139 108 119 110 72
(F)SNT 522-619 120 175 81 61 56 57 37 (F)SNTD 522-619 244 335 166 137 139 129 85
50 <
BUCSA ! GARNITURA (F)SNT 524-620 138 201 99 68 66 67 43 (F)SNTD 524-620 285 39 196 170 162 152 100
O H 3 1 36 H I_O 36 (F)SNT 526 148 214 109 72 Al 72 46 (F)SNTD 526 306 an 212 188 174 164 108
(F)SNT 528 167 242 130 80 82 83 52 (F)SNTD 528 352 484 246 229 201 190 125
| | | | | (FISNT 530 8 | 271 | 153 | 88 | 9% | 9% | 58 (FISNTD 530 w1 | oss0 | 283 | 74 | 29 | 29 | w
H = bucsa desstrangere | | gere H = gauri pentru ulei LO = labirint cu Cod de alezaj (F)SNT 532 199 | 286 | 166 | 92 | 101 | 102 | 62 (FISNTD 532 47 | 585 | 302 | 298 | 45 | 34 | 154
OH = bucsa de strangere la capatul filetat inel O . ) . - ’ . . . . . - ) .
- c:anale TA = taconit Nota: Valoare de sigurantd a sarcinii (kN), ASTM A48, carcase din fontd cenusie, clasa 30; Nota: Valoare de sigurantd a sarcinii (kN), ASTM A536, carcase din fonta cu grafit nodular, clasa 65-45-12;
. - suruburi pentru capac, otel clasa 8.8. suruburi pentru capac, otel clasa 10.9.
pentru ulei EC = capacde > ’ >
Cod de alezaj protectie

MBucsa de strangere contine si piulita de blocare si saiba/scoaba de fixare
Valorile sarcinii admisibile sunt valabile pentru carcase cu rulmenti in configuratii fixe sau flotante.



REZISTENTA CARCASA (CONTINUARE)

VALOAREA DE SIGURANTA A SARCINII

SERIA 3000
FONTA CU GRAFIT NODULAR
VALOAREA DE SIGURANTA A SARCINII
Directia de actiune a sarcinii
(arcasd

0 55° 90° 120° 150° | 180° | Axiala
kN kN kN kN kN kN kN
SNTD 3036 499 798 434 355 442 451 262
SNTD 3038 693 905 490 431 464 an 323
SNTD 3040 787 961 520 467 477 483 353
SNTD 3044 967 1080 580 537 507 5N 413
SNTD 3048 137 | 1206 643 603 50 544 an
SNTD 3052 1298 | 1341 708 665 580 582 528
SNTD 3056 1450 | 1482 776 722 623 625 583
SNTD 3060 1592 | 1632 845 776 671 673 638
SNTD 3064 1725 | 1790 918 825 724 726 691
SNTD 3068 1848 | 1955 992 870 781 784 743
SNTD 3072 1962 | 2128 | 1069 m 843 847 794
SNTD 3076 2067 | 2309 | 148 949 910 916 843
SNTD 3080 2162 | 2497 | 1230 981 981 989 892
SNTD 3084 2247 | 2693 | 1314 1010 1057 | 1067 939
SNTD 3088 2287 | 2795 | 1357 1023 1097 | 1108 962
SNTD 3092 2358 | 3002 | 1444 1046 179 | 1193 | 1007
SNTD 3096 2420 | 3218 | 1534 1064 | 1267 | 1284 | 1051
SNTD 30/500 2473 | 3442 | 1626 1079 1359 | 1380 | 1094
SNTD 30/530 2534 | 3791 | 1769 1093 1506 | 1533 | 1156

Noté: Valoarea de siguranta a sarcinii (kN), ASTM A536, carcase din fontd cu grafit nodular, clasa 65-45-12;
suruburi pentru capac, otel clasa 10.9.

JOCULRADIAL INTERN

CALCULUL REDUCERIIJOCULUI RADIAL INTERN AL UNUI
RULMENT RADIAL OSCILANT CU ROLE BUTOI CU ALEZA)
CONIC

De exemplu, rulmentul cu simbolul 22328K (3 (alezaj de 140 mm cu joc (3) trebuie

montat pe un arbore conic. Folosind un set de lere, jocul radial intern se masoard,
rezultand valoarea:

RIC=0,178 mm

Reducerea jocul radial intern recomandata datoritd montarii =

0,064 mm — 0,089 mm, regdsitd in tabelul cu valorile jocului radial intern pentru
rulmenti cu alezaj conic.

(alculam jocul dupa montare:
0,178 mm — 0,076 mm = 0,102 mm

Pentru acest exemplu, s-a obtinut valoarea 0,076 mm ludndu-se valoarea medie a limitelor superioard si
inferioard gdsite in tabelul de pe pagina urmatoare.
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VALOAREA DE SIGURANTA A SARCINII

SERIA 3100
FONTA CU GRAFIT NODULAR
VALOAREA DE SIGURANTA A SARCINII
Directia de actiune a sarcinii
(arcasa
0 55° 90° 120° 150° 180° | Axiala
kN kN kN kN kN kN kN
SNTD 3134 437 563 395 339 466 468 311
SNTD 3136 521 630 4an 360 474 475 310
SNTD 3138 606 701 449 383 484 485 310
SNTD 3140 691 777 478 407 496 496 314
SNTD 3144 862 939 542 460 527 526 328
SNTD 3148 1033 1117 614 518 567 564 352
SNTD 3152 1205 3N 692 581 614 611 386

SNTD 3156 1377 1521 778 651 671 666 430
SNTD 3160 1549 1747 87 725 735 730 484
SNTD 3164 1722 1989 a7 805 808 802 548
SNTD 3168 189 2247 1079 891 890 883 622
SNTD 3172 2070 2521 193 982 980 973 706
SNTD 3176 2245 2810 1315 1079 1079 1070 800
SNTD 3180 2420 3116 1443 181 1186 n7s7 904
SNTD 3184 2596 3437 1579 1288 1301 1291 1018
SNTD 3188 2684 3604 1650 1344 1362 1352 1079
SNTD 3192 2861 3949 1797 1460 1490 1480 1208
SNTD 3196 3038 4310 1951 1581 1626 1616 1347

Notd: Valoarea de siguranta a sarcinii (kN), ASTM A536, carcase din fontd cu grafit nodular, clasa 65-45-12;
suruburi pentru capac, otel clasa 10.9.
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Masurarea jocului radial intern inainte
de montare. trebuie masurat la rola rulmentului
aflata in stare neincarcata.

Dupa montare, jocul radial intern

Astfel, piulita trebuie stransa pand cand jocul radial intern atinge 0,102 mm.

De asemenea, trebuie mentionat ca valoarea obtinuta prin citirea jocului radial
intern recomandat dupd montare, direct din tabel este de 0,056 mm.

Aceasta diferd de valoarea calculatd in exemplu. Valoarea luata direct din tabel
este datd ca o valoare limitd minima. Nu se recomanda sa se foloseasca o valoare
calculata care este mai micd decat acest minim.

JOCUL RADIAL INTERN (CONTINUARE)

MONTAREA RULMENTILOR RADIALI OSCILANTI CU ROLE BUTOI SI ALEZAJ CONIC

Folositi lera cea mai subtire, de 0.038 mm.

Asezati rulmentul in pozitie verticald cu fetele inelelor interioare si exterioare
paralele.

Asezati degetele mari pe alezajul inelului interior si oscilati inelul interior pe
distanfa a doua sau trei role.

Pozitionati rolele astfel incét o rold s se afle in partea de sus a inelului interior
pe ambele laturi ale rulmentului.

Cu rola in pozitia corecta, introduceti lera intre rold si inelul exterior.

Deplasati cu grija lera de-a lungul rolei superioare intre rola si calea de rulare a
inelului exterior. Repetati procedura folosind lere mai groase pana cand gasiti
una care nu intra.

Grosimea lerei care precede lera care nu intrd este valoarea masurata a jocului
radial intern inainte de montare.

Tncepeti procedura de montare prin ungerea arborelui conic cu o pelicula find de
ulei mineral.

Introduceti rulmentul pe arbore, impingandu-| atat cat se poate cu mana.
Tn timp ce piulita este stransd, se realizeazd ajustajul cu strangere, care conduce

[a dilatarea inelului interior.
Médsurati periodic pentru a monitoriza reducerea jocului radial intern.

Continuati procedura pand cand se obtine o reducere adecvata a jocului radial
intern. Nu depdsiti valoarea calculatd pentru reducerea jocului radial intern.

(a o verificare finald, asigurati-va ca jocul radial intern rdmas este egal sau mai
mare decat jocul radial intern in stare montatd minim, indicat in tabelul de mai
jos.

Tn timpul montarii, jocul radial intern trebuie masurat la rola rulmentului aflata
in stare neincdrcatd. Dacd acesta este pozitionatd la baza rulmentului, asigurati-
vd cd rola este ridicata pentru a sta in contact ferm cu calea de rulare a inelului
interior.

Atunci cand s-a atins valoarea sugerata a reducerii jocului radial intern,
rulmentul este corect instalat.

Finalizati procedura de montare deformand crenelul saibei de fixare in canelura
piulitei sau strangand scoaba de fixare.

Pentru mai multe informatii despre rulmentii radiali oscilanti cu role butoi v rugdm consultati catalogul SRB - nr. comandd 10446.

VALORILE LIMITA ALE JOCULUI RADIAL INTERN - RULMENTI RADIALI OSCILANTI CU ROLE BUTOI FOLOSITI N CARCASE SNT

(U ALEZA) CONIC
Deplasare axiald
ainelului interior
) Normal Reducere —|pontry reducerea jocului radial
Alezaj © @  recomandatda intern — Arbore conic
(nominal) jocului radial intern e aktice
Min.  Max.  Min.  Max. | datorita montarii strangere“;
a Conicitate 1:12

Peste Incl. Min. Max. Min.  Max. Min. Max.
mm mm um um um um um um um um
20 30 30 40 55 75 15 20 253 330
30 40 35 50 65 85 20 25 330 418
40 50 45 60 80 100 25 30 418 506
50 65 55 75 95 120 30 38 506 616
65 80 70 95 120 150 38 51 616 836
80 100 80 110 140 180 46 64 748 1067
100 120 100 135 170 220 51 VAl 836 n7
120 140 120 160 200 260 64 89 979 1397
140 160 130 180 230 300 76 102 1254 1672
160 180 140 200 260 340 76 14 1254 1815
180 200 160 220 290 370 89 127 1540 2090
200 225 180 250 320 410 102 140 1672 2233
225 250 200 270 350 450 14 152 1958 2519
250 280 220 300 390 490 114 165 1958 27%
280 315 240 330 430 540 127 178 2090 2937
315 355 270 360 470 590 140 190 2233 3069
355 400 300 400 520 650 152 203 2519 3355
400 450 330 440 570 720 165 216 27% 3630
450 500 370 490 630 790 178 229 2937 3773
500 560 410 540 680 870 203 254 3355 4191

VALORILE LIMITELA ALE JOCULUI RADIAL INTERN
= RULMENTI RADIALI OSCILANTI CU ROLE BUTOI
FOLOSITIIN CARCASE SNT

CU ALEZA) CILINDRIC
Jocul radial intern . Normal
minim admisibil Ale%aj © “
dupd montare® (nominal)
Min. Max. Min. Max.
a

© a 4 Peste Indl. Min. Max.
um um um mm mm um um um pm
15 25 40 20 30 25 40 55 75
15 25 40 30 40 30 45 60 80
20 30 50 40 50 35 55 75 100
25 40 60 50 65 40 65 90 120
25 45 75 65 80 50 80 110 145
36 50 75 80 100 60 100 135 180
51 60 100 100 120 75 120 160 210
56 75 15 120 140 95 145 190 240
56 75 125 140 160 110 170 220 280
61 90 150 160 180 120 180 240 310
n 100 165 180 200 130 200 260 340
76 15 180 200 225 140 220 290 380
89 115 200 225 250 150 240 320 420
102 140 230 250 280 170 260 350 460
102 150 250 280 315 190 280 370 500
114 165 280 315 355 200 310 410 550
127 190 330 355 400 220 340 450 600
152 230 360 400 450 240 370 500 660
165 270 410 450 500 260 410 550 720
178 290 440 500 560 280 440 600 780

MAceastd valoare a deplasarii axiale este valabila pentru montajul rulmentilor cu alezaj conic e arbori plini din otel si este masurata incepand de la punctul de atingere a ajustajului alunecétor intre alezajul rulmentului si

arborele conic. Pentru intrebari privind datele pentru arborei conici, consultati un inginer Timken.
Notd: Tolerantele si diametrele arborilor sunt indicate in tabel ca variatii de la alezajul nominal al rulmentului.
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RECOMANDARI PRIVIND LUNGIMEA ARBORELUI

VALOAREA DISTANTEI DE SIGURANTA LA CAPATUL LIBER VALOAREA DISTANTEI DE SIGURANTA LA CAPATUL LIBER
AL ARBORELUI AL ARBORELUI putea s nu ia in considerare toate conditiile aplicafiilor precum dilatarea termica

SERIILE 500/600, 200/300 Sl SNTN putea sd nu ia in considerare toate conditiile aplicatiilor precum dilatarea termica SERIILE 3000 Sl 3100 axiald a arborelui si pozitia flotantd a rulmentului. Valorile minime si maxime

Tabelele de mai jos furnizeaza lungimea minimé necesara (S1) si lungimea maxima ~ axiald a arborelui si pozitia flotanta a rulmentului. Valorile minime si maxime Tabelele de mai jos furnizeaza lungimea minima necesara (S1) si lungimea maxims 2/ |”“9"T'" capatului de ar.bore sunt masurate dela cen?rul carcase. Vd rugdm
posibila (S2) ale capatului de arbore pentru cazuri unde capiitul arborelui este ale lungimii capatului de arbore sunt masurate de la centrul carcasei. VA rugim posibila (S2) ale capatului de arbore pentru cazuri unde capéitul arborelui este contactati reprezentantul Timken daca sunt necesare cerinte speciale.
induntrul carcasei. Valorile oferd indrumare pentru proiectarea arborelui, dar ar contactati reprezentantul Timken daca sunt necesare cerinte speciale. induntrul carcasei. Valorile ofera indrumare pentru proiectarea arborelui, dar ar Dimensiunea C este furnizata in tabelele de la paginile 30-41

s2 4 T L s ‘ f | !
- : | 7 ‘

| B T
7 i% N NN
- s1 .| - s1 | L S1 »‘
Rulment cu alezaj conic pe bucsa de strangere Rulment cu alezaj cilindric Rulment cu alezaj conic pe bucsa de strangere Rulment cu alezaj cilindric
Capac de protectie / Garnitura de tip labirint Capac de protectie / Garnitura cu buza dubla Capac de protectie / Garnitura de tip labirint Capac de protectie / Garnitura din taconit
LUNGIMI MINIME SI MAXIME ALE CAPATULUI DE
ARBORE - SERIILE 500/600 SI SERIILE 200/300 - LUNGIMI MINIME SI MAXIME ALE CAPATULUI DE LUNGIMI MINIME SI MAXIME ALE CAPATULUI DE LUNGIMI MINIME S MAXIME ALE CAPATULUI DE
2514 SURUBURI DE PRINDERE ARBORE - SERIA USOARA 3000 ARBORE - SERIA 3000 ARBORE - SERIA 3100
Carcasa S1 2 Carcasa S1 S2 (arcasi S1 2 Carcasa S1 2
mm mm mm mm mm mm mm mm
SNT 205, SNT 505 18 23 SNTN 3024 46 72 SNTD 3036 (G) 54 84 SNTD 3134 (G) 57 84
SNT 206-305, SNT 506-605 19 29 SNTN 3026 50 79 SNTD 3038 (G) 66 89 SNTD 3136 (G) 61 89
SNT 207, SNT 507-606 22 30 SNTN 3028 52 79 SNTD 3040 (G) 63 98 SNTD 3138 (G) n 98
SNT 208-307, SNT 508-607 23 32 SNTN 3030 55 87 SNTD 3044 (G) 66 108 SNTD 3140 (G) 79 108
SNT 209, SNT 509 24 31 SNTN 3032 59 87 SNTD 3048 (G) 78 113 SNTD 3144 (G) 84 113
SNT 210, SNT 510-608 28 34 SNTN 3034 63 92 SNTD 3052 (G) 75 122 SNTD 3148 (G) 86 122
(F)SNT 211, (F)SNT 511-609 30 36 SNTD 3056 (G) 89 129 SNTD 3152 (G) 99 129
(F)SNT 212, (F)SNT 512-610 33 41 SNTD 3060 (G) 86 129 SNTD 3156 (G) 99 129
(F)SNT 213, (F)SNT 513-611 35 44 SNTD 3064 (G) 83 144 SNTD 3160 (G) 99 144
(F)SNT 215, (F)SNT 515-612 37 46 SNTD 3068 (G) 90 154 SNTD 3164 (G) 108 154
(F)SNT 216, (F)SNT 516-613 39 49 SNTD 3072 (G) 90 153 SNTD 3168F (G) 126 169
(F)SNT 217, (F)SNT 517 37 51 SNTD 3076F (G) 93 169 SNTD 3168L (G) 126 169
(F)SNT 218, (F)SNT 518-615 45 59 SNTD 3076L (G) 93 169 SNTD 3172F (G) 125 169
(F)SNT519-616 47 60 SNTD 3080F (G) 97 169 SNTD 3172L(G) 125 169
(F)SNT 520-617 51 68 SNTD 3080L (G) 97 169 SNTD 3176F (G) 128 169
(F)SNT 522-619 57 73 SNTD 3084F (G) 98 169 SNTD 3176L (G) 128 169
(F)SNT 524-620 61 79 SNTD 3084L (G) 98 169 SNTD 3180F (G) 133 184
(F)SNT 526 64 82 SNTD 3088F (G) 110 184 SNTD 3180L (G) 133 184
(F)SNT 528 69 89 SNTD 3088L (G) 110 184 SNTD 3184F (G) 148 199
(F)SNT 530 75 95 SNTD 3092F (G) 108 199 SNTD 3184L (G) 148 199
(F)SNT 532 81 104 SNTD 3092L (G) 108 199 SNTD 3188F (G) 149 199
SNTD 3096F (G) 109 199 SNTD 3188L (G) 149 199
SNTD 3096L (G) 109 199 SNTD 3192F (G) 161 204
SNTD 30/500F (G) 18 199 SNTD 3192L (G) 161 204
SNTD 30/500L (G) 118 199 SNTD 3196F (G) 165 204
SNTD 30/530F (G) 127 199 SNTD 3196L (G) 165 204
SNTD 30/530L (G) 127 199
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CARCASE SNT CU DOUA SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CONIC SERIA 500/600

| A, »| |< A, >
- A > - A > - A ;i
NNNE e NSNS 14
| H
( ) T /I T
@ _ _ _ _ | ) _ _ d
. l
'“‘n:t v 1 /‘7‘/ - [ 1
%’ / / N, .
% _J | \
Etansare cu garnitura cu buza dubla Etansare inel V Etansare de tip labirint Etansare de tip taconite |
. o . .. . . . . . [ A w |
Fiecare carcasd include capacul carcasei, talpa carcasei si suruburi pentru fixare a Niplurile de gresare si dopurile gdurilor au filet 18 BSPT pentru toate carcasele pand la N ; i _ _ @ o A
capacului. 520-617. Carcasele 522-619 si cele mai mari au filet 14 BSPT. — "
Specificati sufixul W33 pentru rulmenti cu canal circumferential si gduri de lubrifiere si Ansamblurile ilustrate sunt fabricate din fontd cenusie. Daca se doreste fonta cu grafit é
utilizati gaura filetatd centrald din carcasd pentru niplul de gresare. nodular, addugati litera, D" la prefixul alfa (de ex. FSNTD 505). \ | /
T
J
’ < < _— . AT . . A " 2 suruburi de
Diam. arbore (arcasd Rulment Inele Bucsa Etansare cu gamituré | Etansare inel-V® | Etansare tip labirint® | Etansare taconit | Capac de protectie® Dimensiuni carcasa prindere necesare
de fixare™ de strangere® cu buza dubla® Masi
carcasa
d Diam. exterior x A A A, A; H H, H, J L N N, G
Latime
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
2 SNT 505 22205K SR52X3,5 H305 TSNG505 VR505 L0505 TA505 EC505 67 46 80 130 74 40 19 130 165 15 20 12 15
SNT 506-605 21305K SR62X7,5 H305 TSNG605 VR605 L0605 TA605 E(506-605 77 52 89 135 89 50 2 150 185 15 20 12 2,0
25 SNT 506-605 22206K SR62X6 H306 TSNG506 VR506 L0506 TA506 EC506-605 77 52 89 135 89 50 22 150 185 15 20 12 2,0
SNT 507-606 21306K SR72X7,5 H306 TSNG606 VR606 L0606 TA606 EC507-606 82 52 94 140 93 50 22 150 185 15 20 12 2,2
30 SNT 507-606 22207K SR72X5,5 H307 TSNG507-305 VR507 L0507 TA507 EC507-606 82 52 94 140 93 50 22 150 185 15 20 12 2,2
SNT 508-607 21307K SR80X9 H307 TSNG607 VR607 L0607 TA607 EC508-607 85 60 97 145 108 60 25 170 205 15 20 12 2,9
SNT 508-607 22208K SR80X8 H308 TSNG508 VR508 L0508 TA508 EC508-607 85 60 97 145 108 60 25 170 205 15 20 12 2,9
35 SNT 510-608 21308K SRI0X9 H308 TSNG608 VR608 L0608 TA608 EC510-608 90 60 102 150 113 60 25 170 205 15 20 12 3,2
SNT 510-608 22308K SR90X4 H2308 TSNG608 VR608 L0608 TA608 EC510-608 90 60 102 150 113 60 25 170 205 15 20 12 3,2
SNT 509 22209 SR85X3,5 H309 TSNGS09 VR509 10509 TA509 EC509 85 60 97 150 109 60 25 170 205 15 20 12 2,9
40 SNT 511-609 21309K SR100X9,5 H309 TSNG609 VR609 L0609 TA609 EC511-609 95 70 107 155 128 70 28 210 255 18 24 16 4,5
SNT 511-609 22309K SR100X4 H2309 TSNG609 VR609 L0609 TA609 EC511-609 95 70 107 155 128 70 28 210 255 18 24 16 4,5
SNT 510-608 22210K SR90X9 H310 TSNG510-307 VR510 L0510 TA510 EC510-608 90 60 102 150 113 60 25 170 205 15 20 12 3,2
45 SNT512-610 21310K SR110X10,5 H310 TSNG610 VR610 L0610 TA610 E(512-610 105 70 17 165 134 70 30 210 255 18 24 16 53
SNT 512-610 22310K SR110X4 H2310 TSNG610 VR610 L0610 TA610 EC512-610 105 70 117 165 134 70 30 210 255 18 24 16 53
SNT 511-609 22211K SR100X9,5 H3M TSNG511 VR511 L05M TAST EC511-609 95 70 107 155 128 70 28 210 255 18 24 16 4,5
50 SNT 513-611 21311K SR120X11 H31 TSNG611 VR611 L0611 TA611 EC513-611 110 80 122 170 150 80 30 230 275 18 24 16 6,6
SNT513-611 231K SR120X4 H2311 TSNG611 VR611 L0611 TA611 E(513-611 110 80 122 170 150 80 30 230 275 18 24 16 6,6
SNT512-610 2212K SR110X10 H312 TSNG512 VR512 L0512 TA512 E(512-610 105 70 17 165 134 70 30 210 255 18 24 16 53
55 SNT 515-612 21312K SR130X12,5 H312 TSNG612 VR612 L0612 TA612 EC515-612 115 80 127 175 156 80 30 230 280 18 24 16 6,9
SNT 515-612 22312K SR130X5 H2312 TSNG612 VR612 L0612 TA612 EC515-612 115 80 127 175 156 80 30 230 280 18 24 16 6,9
SNT 513-611 22213K SR120X10 H313 TSNG513 VR513 L0513 TA513 EC513-611 110 80 122 170 150 80 30 230 275 18 24 16 6,6
60 SNT516-613 21313K SR140X12,5 H313 TSNG613 VR613 L0613 TA613 EC516-613 120 90 138 180 177 95 32 260 315 22 28 20 9,7
SNT516-613 22313K SR140X5 H2313 TSNG613 VR613 L0613 TA613 EC516-613 120 90 138 180 177 95 32 260 315 22 28 20 9,7
SNT 515-612 22215K SR130X12,5 H315 TSNG515 VR515 L0515 TA515 EC515-612 115 80 127 175 156 80 30 230 280 18 24 16 6,9
65 SNT 518-615 21315K SR160X14 H315 TSNG615 VR615 L0615 TA615 EC518-615 140 100 158 225 194 100 35 290 345 22 28 20 131
SNT518-615 22315K SR160X5 H2315 TSNG615 VR615 L0615 TA615 E(518-615 140 100 158 225 194 100 35 290 345 22 28 20 13,1
MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucata per cutie. Continuare pe pagina urmdtoare.

@Ansamblul bucsei de strangere include o piulita de blocare, o saiba sau o scoabd de fixare.
GiGarniturile cu buza dubld si etansarile cuinel V se vand cate doud bucéti per cutie.
“Etansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cte o bucatd per cutie.
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CARCASE SNT CU DOUA SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CONIC SERIA 500/600 (CONTINUARE)
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Etansare cu garnitura cu buza dubla Etansare inel V Etansare de tip labirint Etansare de tip taconite

Continuare de pe pagina anterioard.

L L 2 suruburi de
i i i itura Dimensiuni carcasa .
Diam. arbore Carcass Rulment Inele i B?qa 2 Etansare « garrllzura Etansare inel-V® | Etansare tip labirint® | Etansare taconit® | Capac de protectie® prindere necesare
de fixare” de strangere® cu buzd dubla® ’ ’ Mas3
carcasa
d Diam. exterior x A A A, A; H H, H, J L N N, G
Latime

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
SNT 516-613 22216K SR140X12,5 H316 TSNG516 VR516 L0516 TA516 EC516-613 120 90 138 180 177 95 32 260 315 22 28 20 9,7

70 SNT519-616 21316K SR170X14,5 H316 TSNG616 VR616 L0616 TA616 EC519-616 145 100 163 220 212 112 35 290 345 22 28 20 14,0
SNT 519-616 22316K SR170X5 H2316 TSNG616 VR616 L0616 TA616 EC519-616 145 100 163 220 212 112 35 290 345 22 28 20 14,0

SNT 517 22217K SR150X12,5 H317 TSNG517 VR517 L0517 TA517 EC517 125 90 143 210 183 95 32 260 320 22 28 20 10,4

75 SNT 520-617 21317K SR180X14,5 H317 TSNG617 VR617 L0617 TA617 EC520-617 160 110 178 235 218 112 40 320 380 26 32 24 17,6
SNT 520-617 22317K SR180X5 H2317 TSNG617 VR617 L0617 TA617 EC520-617 160 110 178 235 218 112 40 320 380 26 32 24 17,6

80 SNT518-615 22218K SR160X12,5 H318 TSNG518 VR518 L0518 TA518 EC518-615 140 100 158 225 194 100 35 290 345 22 28 20 131
SNT 518-615 23218K SR160X6,25 H2318 TSNG518 VR518 L0518 TA518 EC518-615 140 100 158 225 194 100 35 290 345 22 28 20 13,1

SNT 519-616 22219K SR170X12,5 H319 TSNG519 VR519 L0519 TA519 EC519-616 145 100 163 220 212 112 35 290 345 22 28 20 14,0

85 SNT 522-619 21319K SR200X17,5 H319 TSNG619 VR619 L0619 TA619 EC522-619 175 120 191 250 242 125 45 344 410 32 26 24 223
SNT 522-619 22319K SR200X6,5 H2319 TSNG619 VR619 L0619 TA619 EC522-619 175 120 191 250 242 125 45 350 410 26 32 24 22,3

SNT 520-617 22220K SR180X12 H320 TSNG520 VR520 L0520 TA520 EC520-617 160 110 178 235 218 112 40 320 380 26 32 24 17,6

0 SNT 520-617 23220K SR180X4,85 H2320 TSNG520 VR520 10520 TA520 EC520-617 160 110 178 235 218 112 40 320 380 26 32 24 17,6
SNT 524-620 21320K SR215X19,5 H320 TSNG620 VR620 L0620 TA620 EC524-620 185 120 199 260 271 140 45 350 410 26 32 24 26,5

SNT 524-620 22320K SR215X6,5 H2320 TSNG620 VR620 L0620 TA620 EC524-620 185 120 199 260 271 140 45 350 410 26 32 24 26,5

100 SNT 522-619 22222K SR200X13,5 H322 TSNG522 VR522 L0522 TA522 EC522-619 175 120 191 250 242 125 45 350 410 26 32 24 223
SNT 522-619 23222K SR200X5,1 H2322 TSNG522 VR522 10522 TA522 EC522-619 175 120 191 250 242 125 45 350 410 26 32 24 223

110 SNT 524-620 22224K SR215X14 H3124 TSNG524 VR524 L0524 TA524 EC524-620 185 120 199 260 2N 140 45 350 410 26 32 24 26,5
SNT 524-620 23224K SR215X5 H2324 TSNG524 VR524 L0524 TA524 EC524-620 185 120 199 260 2N 140 45 350 410 26 32 24 26,5

15 SNT 526 22226K SR230X13 H3126 TSNG526 VR526 L0526 TA526 EC526 190 130 208 265 290 150 50 380 445 28 35 24 34,0
SNT 526 23226K SR230X5 H2326 TSNG526 VR526 L0526 TA526 EC526 190 130 208 265 290 150 50 380 445 28 35 24 34,0

125 SNT 528 22228K SR250X15 H3128 TSNG528 VR528 10528 TA528 EC528 205 150 223 285 302 150 50 420 500 35 42 30 39,0
SNT 528 23228K SR250X5 H2328 TSNG528 VR528 10528 TA528 EC528 205 150 223 285 302 150 50 420 500 35 42 30 39,0

135 SNT 530 22230K SR270X16,5 H3130 TSNG530 VR530 L0530 TA530 EC530 220 160 4 295 323 160 60 450 530 35 42 30 48,0
SNT 530 23230K SR270X5 H2330 TSNG530 VR530 10530 TA530 EC530 220 160 4 295 323 160 60 450 530 35 42 30 48,0

140 SNT 532 22232K SR290X17 H3132 TSNG532 VR532 L0532 TA532 EC532 235 160 254 315 344 170 60 470 550 35 42 30 54,5
SNT 532 23232K SR290X5 H2332 TSNG532 VR532 L0532 TA532 EC532 235 160 254 315 344 170 60 470 550 35 42 30 54,5

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucata per cutie.
@Ansamblul bucsei de strangere include o piulita de blocare, o saiba sau o scoabd de fixare.
GiGarniturile cu buza dubld si etansarile cuinel V se vand cate doud bucéti per cutie.

“Etansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cte o bucatd per cutie.
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Etansare cu garnitura cu buza dubla
Fiecare carcasd include capacul carcasei, talpa carcasei si suruburi pentru fixare a
capacului.

Specificati sufixul W33 pentru rulmenti cu canal circumferential si gduri de lubrifiere si
utilizati gaura filetatd centrald din carcasd pentru niplul de gresare.

Diam. arbore (arcasd Rulment Inele Bucsd
de fixare” de strangere®
d Diam. exterior x
Latime

mm
40 FSNT 511-609 21309K SR100X9,5 H309
FSNT 511-609 22309K SR100X4 H2309
5 FSNT 512-610 21310K SR110X10,5 H310
FSNT512-610 22310K SR110X4 H2310
FSNT 511-609 22211K SR100X9,5 H3M
50 FSNT 513-611 21311K SR120X11 H3M
FSNT 513-611 22311K SR120X4 H2311
FSNT 512-610 22212K SR110X10 H312
55 FSNT 515-612 21312K SR130X12,5 H312
FSNT 515-612 22312K SR130X5 H2312
FSNT 513-611 22213K SR120X10 H313
60 FSNT 516-613 21313K SR140X12,5 H313
FSNT 516-613 22313K SR140X5 H2313
FSNT 515-612 22215K SR130X12,5 H315
65 FSNT 518-615 21315K SR160X14 H315
FSNT 518-615 22315K SR160X5 H2315
FSNT 516-613 22216K SR140X12,5 H316
70 FSNT 519-616 21316K SR170X14,5 H316
FSNT519-616 22316K SR170X5 H2316
FSNT 517 22217K SR150X12,5 H317
75 FSNT 520-617 21317K SR180X14,5 H317
FSNT 520-617 22317K SR180X5 H2317

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucata per cutie.
@Ansamblul bucsei de strangere include o piulita de blocare, o saiba sau o scoabd de fixare.
GiGarniturile cu buza dubld si etansarile cuinel V se vand cate doud bucéti per cutie.

“Etansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cte o bucatd per cutie.
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Etansare inel V

Etansare de tip labirint

Niplurile de gresare si dopurile gaurilor au filet 18 BSPT pentru toate carcasele pand la
520-617. Carcasele 522-619 si cele mai mari au filet 14 BSPT.

Ansamblurile ilustrate sunt fabricate din fontd cenusie. Daca se doreste fonta cu grafit
nodular, addugati litera, D" la prefixul alfa (de ex. FSNTD 205).

Etansare cu gamitura A o b @ @
et buzi dubls® Etansare inel-V® | Etansare tip labirint® | Etansare taconit® | Capac de protectie
TSNG609 VR609 10609 TA609 EC511-609
TSNG609 VR609 L0609 TA609 EC511-609
TSNG610 VR610 L0610 TA610 EC512-610
TSNG610 VR610 L0610 TA610 EC512-610
TSNG511 VR511 L0511 TA511 EC511-609
TSNG611 VR611 L0611 TA611 EC513-611
TSNG611 VR611 L0611 TA611 EC513-611
TSNG512 VR512 L0512 TA512 EC512-610
TSNG612 VR612 L0612 TA612 EC515-612
TSNG612 VR612 L0612 TA612 EC515-612
TSNG513 VR513 L0513 TA513 EC513-611
TSNG613 VR613 L0613 TA613 EC516-613
TSNG613 VR613 L0613 TA613 EC516-613
TSNG515 VR515 10515 TA515 EC515-612
TSNG615 VR615 L0615 TA615 EC518-615
TSNG615 VR615 L0615 TA615 EC518-615
TSNG516 VR516 L0516 TA516 EC516-613
TSNG616 VR616 L0616 TA616 EC519-616
TSNG616 VR616 L0616 TA616 EC519-616
TSNG517 VR517 L0517 TA517 EC517
TSNG617 VR617 L0617 TA617 EC520-617
TSNG617 VR617 L0617 TA617 £EC520-617

95
95

105
105

95
110
110

105
115
115

110
120
120

115
140
140

120
145
145

125
160
160

Etansare de tip taconite

70
70

70
70

70
80
80

70
80
80

80
90
90

80
100
100

90
100
100

90
110
110

A,

107
107

7
117

107
122
122

117
127
127

122
138
138

127
158
158

138
163
163

143
178
178

155
155

165
165

155
170
170

165
175
175

170
180
180

175
225
225

180
220
220

210
235
235

128
128

134
134

128
150
150

134
156
156

150
177
177

156
194
194

177
212
212

183
218
218

Dimensiuni carcasa

70
70

70
70

70
80
80

70
80
80

80
95
95

80
100
100

95
112
112

95
112
112

H,

28
28

30
30

28
30
30

30
30
30

30
32
32

30
35
35

32
35
35

32
40
40

— -~ ‘4@ —— 4 A
& Pantll IR
g7
4 suruburi de
prindere necesare
Masa
carcasa
J ) L N N, G

mm mm mm mm mm mm kg
210 35 255 15 20 12 4,5
210 35 255 15 20 12 4,5
210 35 255 15 20 12 53
210 35 255 15 20 12 53
210 35 255 15 20 12 4,5
230 40 275 15 20 12 6,6
230 40 275 15 20 12 6,6
210 35 255 15 20 12 53
230 40 280 15 20 12 6,9
230 40 280 15 20 12 6,9
230 40 275 15 20 12 6,6
260 50 315 18 24 16 9,7
260 50 315 18 24 16 9,7
230 40 280 15 20 12 6,9
290 50 345 18 24 16 131
290 50 345 18 24 16 131
260 50 315 18 24 16 9,7
290 50 345 18 24 16 14,0
290 50 345 18 24 16 14,0
260 50 320 18 24 16 10,4
320 60 380 18 24 16 17,6
320 60 380 18 24 16 17,6

(ontinuare pe pagina urmdtoare.
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Continuare de pe pagina anterioard.

A < 4 suruburi de
i i 3 itur Dimensiuni carcasa .
Diam. arbore Carcass Rulment Inele i B?qa 2 Etansare « garrllzura Etansare inel-V® | Etansare tip labirint® | Etansare taconit® | Capac de protectie® prindere necesare
de fixare™ de strangere® cu buza dubla® g g Masi
carcasa
i Diam. exterior x A A, A, A; H H, H, J b L N N, G
Latime

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
80 FSNT 518-615 22218K SR160X12,5 H318 TSNG518 VR518 L0518 TA518 EC518-615 140 100 158 225 194 100 35 290 50 345 18 24 16 131
FSNT 518-615 23218K SR160X6,25 H2318 TSNG518 VR518 L0518 TA518 EC518-615 140 100 158 225 194 100 35 290 50 345 18 24 16 131

FSNT 519-616 22219K SR170X12,5 H319 TSNG519 VR519 L0519 TA519 EC519-616 145 100 163 220 212 112 35 290 50 345 18 24 16 14,0

85 FSNT 522-619 21319K SR200X17,5 H319 TSNG619 VR619 L0619 TA619 EC522-619 175 120 191 250 242 125 45 350 70 410 18 24 16 22,3
FSNT 522-619 22319K SR200X6,5 H2319 TSNG619 VR619 L0619 TA619 EC522-619 175 120 191 250 242 125 45 350 70 410 18 24 16 223

FSNT 520-617 22220K SR180X12 H320 TSNG520 VR520 10520 TA520 EC520-617 160 110 178 235 218 112 40 320 60 380 18 24 16 17,6

% FSNT 520-617 23220K SR180X4,85 H2320 TSNG520 VR520 10520 TA520 EC520-617 160 110 178 235 218 112 40 320 60 380 18 24 16 17,6
FSNT 524-620 21320K SR215X19,5 H320 TSNG620 VR620 10620 TA620 EC524-620 185 120 199 260 N 140 45 350 70 410 18 24 16 26,5

FSNT 524-620 22320K SR215X6,5 H2320 TSNG620 VR620 L0620 TA620 EC524-620 185 120 199 260 271 140 45 350 70 410 18 24 16 26,5

100 FSNT 522-619 22222K SR200X13,5 H322 TSNG522 VR522 L0522 TA522 EC522-619 175 120 191 250 242 125 45 350 70 410 18 24 16 223
FSNT 522-619 23222K SR200X5,1 H2322 TSNG522 VR522 10522 TA522 EC522-619 175 120 191 250 242 125 45 350 70 410 18 24 16 22,3

110 FSNT 524-620 22224K SR215X14 H3124 TSNG524 VR524 L0524 TA524 EC524-620 185 120 199 260 2N 140 45 350 70 410 18 24 16 26,5
FSNT 524-620 23224K SR215X5 H2324 TSNG524 VR524 L0524 TA524 EC524-620 185 120 199 260 2N 140 45 350 70 410 18 24 16 26,5

115 FSNT 526 22226K SR230X13 H3126 TSNG526 VR526 10526 TA526 EC526 190 130 208 265 290 150 50 380 70 445 22 28 20 34,0
FSNT 526 23226K SR230X5 H2326 TSNG526 VR526 10526 TA526 EC526 190 130 208 265 290 150 50 380 70 445 22 28 20 34,0

125 FSNT 528 22228K SR250X15 H3128 TSNG528 VR528 10528 TA528 EC528 205 150 223 285 302 150 50 420 80 500 26 32 24 39,0
FSNT 528 23228K SR250X5 H2328 TSNG528 VR528 L0528 TA528 EC528 205 150 223 285 302 150 50 420 80 500 26 32 24 39,0

135 FSNT 530 22230K SR270X16,5 H3130 TSNG530 VR530 L0530 TA530 EC530 220 160 Pyl 295 323 160 60 450 90 530 26 32 24 48,0
FSNT 530 23230K SR270X5 H2330 TSNG530 VR530 L0530 TA530 EC530 220 160 pLy| 295 323 160 60 450 90 530 26 32 24 48,0

140 FSNT 532 22232K SR290X17 H3132 TSNG532 VR532 L0532 TA532 EC532 235 160 254 315 344 170 60 470 90 550 26 32 24 54,5
FSNT 532 23232K SR290X5 H2332 TSNG532 VR532 10532 TA532 EC532 235 160 254 315 344 170 60 470 90 550 26 32 24 54,5

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucatd per cutie.
@Ansamblul bucsei de strangere include o piulita de blocare, o saiba sau o scoabd de fixare.
GiGarniturile cu buza dubla si etansarile cu inel V se vand cate doud bucéti per cutie.

“Etansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cate o bucatd per cutie.
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Etansare cu garnitura cu buza dubla
Fiecare carcasd include capacul carcasei, talpa carcasei si suruburi pentru fixare a
capacului.

Specificati sufixul W33 pentru rulmenti cu canal circumferential si gduri de lubrifiere si
utilizati gaura filetatd centrald din carcasd pentru niplul de gresare.

Niplurile de gresare si dopurile gurilor au filet 18 BSPT pentru toate carcasele pand la
520-617. Carcasele 522-619 si cele mai mari au filet 14 BSPT.

Diam. arbore (arcasa Rulment Inele
de fixare”
da dy Diam. exterior x Latime
mm mm
25 30 SNT 205 22205 SR52X3,5
SNT 206-305 21305 SR62X7,5
30 35 SNT 206-305 22206 SR62X6
SNT 507-606 21306 SR72X7,5
35 45 SNT 207 22207 SR72X5,5
SNT 208-307 21307 SR80X9
SNT 208-307 22208 SR80X8
40 50 SNT 510-608 21308 SR90X9
SNT 510-608 22308 SR90X4
SNT 209 22209 SR85X3,5
45 55 SNT 511-609 21309 SR100X9,5
SNT 511-609 22309 SR100X4
SNT 210 22210 SR90X9
50 60 SNT512-610 21310 SR110X10,5
SNT512-610 22310 SR110X4
SNT 211 2211 SR100X9,5
55 65 SNT 513-611 21311 SR120X11
SNT513-611 22311 SR120X4
SNT 212 2212 SR110X10
60 70 SNT 515-612 21312 SR130X12,5
SNT 515-612 22312 SR130X5
SNT 213 22213 SR120X10
65 75 SNT 516-613 21313 SR140X12,5
SNT516-613 22313 SR140X5
SNT 517 22314 SR150X5
70 80 SNT 517 21314 SR150X13
SNT 215 22215 SR130X12,5
75 85 SNT 518-615 21315 SR160X14
SNT 518-615 22315 SR160X5

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucatd per cutie.
@Garniturile cu buza dubla si etansarile cu inel V se vand cate doud bucéti per cutie.
OEtansarea labirint si capacul de protectie se vand cite o bucatd per cutie.
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Etansare inel V
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Etansare de tip labirint

Ansamblurile ilustrate sunt fabricate din fontd cenusie. Daca se doreste fontd cu grafit
nodular, addugati litera,,D" la prefixul alfa (de ex. SNTD 511-609).

Bucsa de etansare pentru arborele de diametru d, va fi furnizatd de client si trebuie sa
aiba acelasi diametru exterior ca dy.

Etansare cu garniturd cu Etansare Etansare Capacd ()
buza dubl3® inel-V tip labirint® DSBS
TSNG205 - 10205 EC506-605
TSNG507-305 VR305 10305 EC507-606
TSNG306-206 VR206 10206 EC507-606
TSNG306-206 VR306 L0306 EC507-606
TSNG207 VR207 L0207 EC509
TSNG510-307 VR307 10307 EC510-608
TSNG308-208 VR208 10208 EC510-608
TSNG308-208 VR308 10308 EC510-608
TSNG308-208 VR308 10308 EC510-608
TSNG309-209 VR209 10209 EC511-609
TSNG309-209 VR309 10309 EC511-609
TSNG309-209 VR309 10309 EC511-609
TSNG310-210 VR210 10210 EC512-610
TSNG310-210 VR310 10310 EC512-610
TSNG310-210 VR310 10310 EC512-610
TSNG311-211 VR211 Lo2m EC513-611
TSNG311-211 VR311 Lo3n EC513-611
TSNG311-211 VR311 103N EC513-611
TSNG312-212 VR212 10212 EC515-612
TSNG312-212 VR312 10312 EC515-612
TSNG312-212 VR312 10312 EC515-612
TSNG313-213 VR213 10213 EC516-613
TSNG313-213 VR313 10313 EC516-613
TSNG313-213 VR313 10313 EC516-613
TSNG314 VR314 10314 EC517
TSNG314 VR314 10314 EC517
TSNG315-215 VR215 10215 EC518-615
TSNG315-215 VR315 10315 EC518-615
TSNG315-215 VR315 10315 EC518-615

—

o

o

SERIA 200/300

67
77

77
82

82
85

85
90
90

85
95
95

90
105
105

95
110
110

105
115
115

110
120
120

125
125

115
140
140

A

46
52

52
52

52
60

60
60
60

60
70
70
60
70
70
70
80
80

70
80
80

80
90
90

90
90

80
100
100

A

90
89

89
94

96
99

99
102
102

97
107
107
102
17
117

107
122
122

117
127
127

128
138
138

143
143

133
158
158

74
89

89
923

93
108

108
113
113

109
128
128

113
134
134
128
150
150

134
156
156

149
177
177

183
183

155
194
194

Dimensiuni carcasa

Hi H.
mm mm
40 19
50 22
50 22
50 22
50 22
60 25
60 25
60 25
60 25
60 25
70 28
70 28
60 25
70 30
70 30
70 28
80 30
80 30
70 30
80 30
80 30
80 30
95 32
95 32
95 32
95 32
80 30
100 35
100 35

130
150

150
150

150
170

170
170
170

170
210
210

170
210
210

210
230
230

210
230
230

230
260
260

260
260

230
290
290

165
185

185
185

185
205

205
205
205

205
255
255

205
255
255

255
275
275

255
280
280

275
315
315

320
320

280
345
345

15
15

15
15

15
15

15
15
15
15
18
18
15
18
18
18
18
18
18
18
18

18
22
22

22
22

18
22
22

N

20
20

20
20

20
20

20
20
20
20
24
24

20
24
24

24
2
24

%
u
P!

%
28
28

28
28

24
28
28

2 suruburi
de prindere
necesare

G

12
12

12
12

12
12

12
12
12

12
16
16
12
16
16
16
16
16
16
16
16

16
20
20

20
20

16
20
20

(ontinuare pe pagina urmdtoare.

Masa carcasa

kg

15
2,0

2,0
2,2

2,2
2,9

2,9
32
32
2,9
4,5
4,5
32
53
53
4,5
6,6
6,6
52
6,9
6,9
6,6
9,7
9,7

10,4
10,4
6,9
131
131
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Etansare cu garnitura cu buza dubla

Continuare de pe pagina anterioard.

Diam. arbore
da db
mm mm
80 90
85 95
90 100
95 110
100 115
110 125
120 135
130 145
140 155
150 165
160 175

Carcasa

SNT216
SNT519-616
SNT519-616

SNT 217
SNT 520-617
SNT 520-617

SNT218
SNT218

SNT522-619
SNT 522-619

SNT 520-617
SNT 520-617
SNT 524-620
SNT 524-620

SNT 522-619
SNT 522-619

SNT 524-620
SNT 524-620

SNT 526
SNT 526

SNT 528
SNT 528

SNT 530
SNT 530

SNT 532
SNT 532

Rulment

22216
21316
22316

2217
21317
22317

22218
23218

21319
22319

22220
23220
21320
22320

22222
23222

22224
23224

22226
23226

22228
23228

22230
23230

22232
23232

M

x

]
|

NS

Etansare inel V

Inele
de fixare”

Diam. exterior x Latime

SR140X10
SR170X14,5
SR170X5

SR150X12,5
SR180X14,5
SR180X5

SR160X12,5
SR160X6,25

SR200X17,5
SR200X6,5

SR180X12
SR180X4,85
SR215X19,5
SR215X6,5

SR200X13,5
SR200X5,1

SR215X14
SR215X5

SR230X13
SR230X5

SR250X15
SR250X5

SR270X16,5
SR270X5

SR290X17
SR290X5

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucatd per cutie.

@Garniturile cu buza dubla si etansarile cu inel V se vand cate doud bucati per cutie.

OEtansarea labirint si capacul de protectie se vand cite o bucatd per cutie.

24

Etansare cu garniturd cu
buzé dubla®

TSNG216
TSNG316
TSNG316

TSNG217
TSNG317
TSNG317

TSNG218
TSNG218

TSNG319
TSNG319

TSNG220
TSNG220
TSNG320
TSNG320

TSNG222
TSNG222

TSNG224
TSNG224

TSNG226
TSNG226

TSNG228
TSNG228

TSNG230
TSNG230

TSNG232
TSNG232

(i
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ﬁ_

T

d

a

l

(
d

Etansare
inel-v@

VR216
VR316
VR316

VR217
VR317
VR317

VR218
VR218

VR319
VR319

VR220
VR220
VR320
VR320

VR222
VR222

VR224
VR224

VR226
VR226

VR228
VR228

VR230
VR230

VR232
VR232

[

Etansare de tip labirint

Etansare
tip labirint®

10216
L0316
10316

10217
10317
10317

10218
10218

L0319
10319

10220
10220
10320
10320

10222
10222

10224
10224

10226
10226

10228
10228

10230
10230

10232
10232

(apac de protectie(*

EC216
EC519-616
EC519-616

EC17
EC520-617
£EC520-617

EC218
EC218

EC522-619
£EC522-619

£C520-617
EC520-617
£EC524-620
EC524-620

EC522-619
£EC522-619

EC524-620
£EC524-620

EC526
EC526

EC528
EC528

EC530
EC530

EC532
E(532

—

o

o

SERIA 200/300 (CONTINUARE)

120
145
145

125
160
160

140
140

175
175

160
160
185
185

175
175

185
185

190
190

205
205

220
220

235
235

A

920
100
100

20
110
110

100
100

120
120

110
110
120
120

120
120

120
120

130
130

150
150

160
160

160
160

A

138
163
163

143
178
178

158
158

191
191

178
178
199
199

191
191

199
199

208
208

223
223

41
PZy|

254
254

177
212
212

183
218
218

194
194

242
242

218
218
271
271

242
242

271
271

290
290

302
302

323
323

344
344

Dimensiuni carcasa

Hi Ha
mm mm
95 32
112 35
112 35
95 32
112 40
112 40
100 35
100 35
125 45
125 45
112 40
112 40
140 45
140 45
125 45
125 45
140 45
140 45
150 50
150 50
150 50
150 50
160 60
160 60
170 60
170 60

N

260
290
290

260
320
320

290
290

350
350

320
320
350
350

350
350

350
350

380
380

420
420

450
450

470
470

~

=

315
345
345

320
380
380

345
345

410
410

380
380
410
410

410
410

410
410

445
445

500
500

530
530

550
550

22
22
22

22
26
26

22
22

26
26

26
26
26
26

26
26

26
26

28
28

35
35

35
35

35
35

N

28
28
28

28
32
32

28
28

32
32

32
32
32
32

32
32

32
32

35
35

Iy
Iy

42
42

Iy
Iy

2 suruburi
de prindere
necesare

G

Masa carcasa

kg
9,7
14,0
14,0
10,4
17,6
17,6
13,1
13,1
22,3
23
17,6
17,6
26,5
26,5
22,3
23
26,5
26,5
34,0
34,0
39,0
39,0
48,0
48,0
54,5
54,5
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Etansare cu garnitura cu buza dubla

SERIA 200/300
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Etansare inel V

Simbolurile de catalog pentru comandarea carcaselor din doud parti si a componentelor

acestora sunt listate in tabelul de mai jos.

Fiecare carcasd include capacul carcasei, talpa carcasei si suruburi pentru fixare a capacului.

Specificati sufixul W33 pentru rulmenti cu canal circumferential si gauri de lubrifiere si

utilizati gaura filetatd centrald din carcasd pentru niplul de gresare.

Diam. arbore
da db
mm mm
45 55
50 60
55 65
60 70
65 75
70 80
75 85
80 90

Carcasa

FSNT 511-609
FSNT 511-609

FSNT512-610
FSNT512-610

FSNT513-611
FSNT 513-611

FSNT 515-612
FSNT 515-612

FSNT 516-613
FSNT 516-613

FSNT 517
FSNT 517

FSNT 518-615
FSNT 518-615

FSNT 519-616
FSNT519-616

Rulment

21309
22309

21310
22310

213
231

21312
22312

21313
22313

22314
21314

21315
22315

21316
22316

Inele
de fixare”

Diam. exterior x Latime

SR100X9,5
SR100X4

SR110X10,5
SR110X4

SR120X11
SR120X4

SR130X12,5
SR130X5

SR140X12,5
SR140X5

SR150X5
SR150X13

SR160X14
SR160X5

SR170X14,5
SR170X5

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucata per cutie.

@Garniturile cu buza dubla si etansarile cu inel V se vand cate doud bucéti per cutie.

OEtansarea labirint si capacul de protectie se vand cite o bucatd per cutie.
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Etansare de tip labirint

Niplurile de gresare si dopurile gaurilor au filet 18 BSPT pentru toate carcasele pand la
520-617. Carcasele 522-619 si cele mai mari au filet 14 BSPT.

Ansamblurile ilustrate sunt fabricate din fontd cenusie. Daca se doreste fonta cu grafit
nodular, addugati litera, D" la prefixul alfa (de ex. FSNTD 205).

Bucsa de etansare pentru arborele de diametru d, va fi furnizatd de client si trebuie sa
aiba acelasi diametru exterior ca dy.

Etansare cu garniturd cu Etansare Etansare Capacd )

buza dubl3® inel-V tip labirint® TESIREE
A A
mm mm
TSNG309-209 VR309 10309 EC511-609 95 70
TSNG309-209 VR309 10309 EC511-609 95 70
TSNG310-210 VR310 10310 EC512-610 105 70
TSNG310-210 VR310 10310 EC512-610 105 70
TSNG311-211 VR311 L0311 EC513-611 110 80
TSNG311-211 VR311 L0311 EC513-611 110 80
TSNG312-212 VR312 10312 EC515-612 115 80
TSNG312-212 VR312 10312 EC515-612 115 80
TSNG313-213 VR313 10313 EC516-613 120 920
TSNG313-213 VR313 10313 EC516-613 120 20
TSNG314 VR314 10314 EC517 125 920
TSNG314 VR314 L0314 EC517 125 920
TSNG315-215 VR315 L0315 EC518-615 140 100
TSNG315-215 VR315 10315 EC518-615 140 100
TSNG316 VR316 10316 EC519-616 145 100
TSNG316 VR316 10316 EC519-616 145 100

A

107
107

117
117

122
122

127
127

138
138

143
143

158
158

163
163

128
128

134
134

150
150

156
156

177
177

183
183

194
194

212
212

Hi

70
70

70
70

80
80

80
80

95
95

95
95

100
100

112
112

Dimensiuni carcasa

H.

28
28

30
30

30
30

30
30

32
32

32
32

35
35

35
35

210
210

210
210

230
230

230
230

260
260

260
260

290
290

290
290

J
4 suruburi
de prindere
necesare
h L N ] G
mm mm mm mm mm
35 255 15 20 12
35 255 15 20 12
35 255 15 20 12
35 255 15 20 12
40 275 15 20 12
40 275 15 20 12
40 280 15 20 12
40 280 15 20 12
50 315 18 24 16
50 315 18 24 16
50 320 18 24 16
50 320 18 24 16
50 345 18 24 16
50 345 18 24 16
50 345 18 24 16
50 345 18 24 16

Masa carcasa

kg

4,5
4,5

53
53

6,6
6,6

6,9
6,9

9,7
9,7

10,4
10,4

131
13,1

14,0
14,0

Continuare pe pagina urmdtoare.
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Etansare cu garnitura cu buza dubla
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Etansare inel V
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Etansare de tip labirint
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SERIA 200/300 (CONTINUARE)

J
Continuare de pe pagina anterioard.
Diam. arbore Carcasa Rulment Inele Etansare cu garnitura cu Etansare Etansare Capacde protectie®” e e fu::‘l:;?e R
de fixare” buza dubla® inel-v® tip labirint® pacdep P
necesare
da dv Diam. exterior x Latime A A A H Hi H, J h L N N1 G

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
85 o5 FSNT 520-617 21317 SR180X14,5 TSNG317 VR317 10317 EC520-617 160 110 178 218 12 40 320 60 380 18 24 16 17,6
FSNT 520-617 22317 SR180X5 TSNG317 VR317 L0317 EC520-617 160 110 178 218 112 40 320 60 380 18 24 16 17,6

o5 110 FSNT 522-619 21319 SR200X17,5 TSNG319 VR319 10319 EC522-619 175 120 191 242 125 45 350 70 410 18 24 16 22,3
FSNT 522-619 22319 SR200X6,5 TSNG319 VR319 10319 EC522-619 175 120 191 242 125 45 350 70 410 18 24 16 22,3

FSNT 520-617 22220 SR180X12 TSNG220 VR220 10220 EC520-617 160 110 178 218 112 40 320 60 380 18 24 16 17,6

100 15 FSNT 520-617 23220 SR180X4,85 TSNG220 VR220 10220 EC520-617 160 110 178 218 12 40 320 60 380 18 24 16 17,6
FSNT 524-620 21320 SR215X19,5 TSNG320 VR320 10320 EC524-620 185 120 199 2711 140 45 350 70 410 18 24 16 26,5

FSNT 524-620 22320 SR215X6,5 TSNG320 VR320 10320 EC524-620 185 120 199 271 140 45 350 70 410 18 24 16 26,5

110 125 FSNT 522-619 22222 SR200X13,5 TSNG222 VR222 10222 EC522-619 175 120 191 242 125 45 350 70 410 18 24 16 223
FSNT 522-619 23222 SR200X5,1 TSNG222 VR222 10222 EC522-619 175 120 191 242 125 45 350 70 410 18 24 16 223

120 135 FSNT 524-620 22224 SR215X14 TSNG224 VR224 10224 EC524-620 185 120 199 2711 140 45 350 70 410 18 24 16 26,5
FSNT 524-620 23224 SR215X5 TSNG224 VR224 10224 EC524-620 185 120 199 27 140 45 350 70 410 18 24 16 26,5
130 145 FSNT 526 22226 SR230X13 TSNG226 VR226 10226 EC526 190 130 208 290 150 50 380 70 445 22 28 20 34,0
FSNT 526 23226 SR230X5 TSNG226 VR226 10226 EC526 190 130 208 290 150 50 380 70 445 22 28 20 34,0
140 155 FSNT 528 22228 SR250X15 TSNG228 VR228 10228 EC528 205 150 223 302 150 50 420 80 500 26 32 24 39,0
FSNT 528 23228 SR250X5 TSNG228 VR228 10228 EC528 205 150 223 302 150 50 420 80 500 26 32 24 39,0

150 165 FSNT 530 22230 SR270X16,5 TSNG230 VR230 10230 EC530 220 160 241 323 160 60 450 90 530 26 32 24 48,0
FSNT 530 23230 SR270X5 TSNG230 VR230 10230 EC530 220 160 24 323 160 60 450 90 530 26 32 24 48,0

160 175 FSNT 532 22232 SR290X17 TSNG232 VR232 10232 EC532 235 160 254 344 170 60 470 90 550 26 32 24 54,5
FSNT 532 23232 SR290X5 TSNG232 VR232 10232 EC532 235 160 254 344 170 60 470 90 550 26 32 24 54,5

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucata per cutie.
@Garniturile cu buza dubla si etansarile cu inel V se vand cate doud bucéti per cutie.
OEtansarea labirint si capacul de protectie se vand céte o bucatd per cutie.
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Etansare de tip labirint Etansare de tip taconite
Fiecare carcasd include capacul carcasei, talpa carcasei si suruburi pentru fixare a Specificati sufixul W33 pentru rulmenti cu canal circumferential si gduri de lubrifiere si
capacului. utilizati gaura filetata centrald din carcasa pentru niplul de gresare.
(arcasele SNTD sunt fabricate din fonta cu grafit nodular. Niplurile de gresare si dopurile gurilor au filet 14 BSPT
Carcasele cu sufixul F sunt produse pentru rulmenti cu pozitie fixa. Cele cu sufixul L sunt Sunt asigurate gauri de ungere aditionale pentru o configurare flexibila.
carcase pentru rulmenti cu pozitie flotanta.
Diam. arb Carcasé Rulment Inel Bucsé Dimensiuni carcasé Arsuruburi e
1am. arbore arasa uimen d ; cle ) (antitate s uGa o Etansare tip labirint® |  Etansare taconit® | Capacde protectie(*) prindere necesare
AL inele de fixare necesare SRIRIRHEG Masa carcasa
i o A A, A, A, C H H, H, J Jj L N N, G
d Diam. exterior x Latime
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
115 SNTD 3134 22326K SR280X7,5 2 H2326 1034/115 TA34/115 EG34 230 180 2425 299,5 14 333 170 70 430 100 510 28 34 24 75,0
125 SNTD 3136 22328K SR300X7 2 H2328 1036/125 TA36/125 EG36 240 190 2525 314,5 15 353 180 75 450 110 530 28 34 24 92,0
135 SNTD 3138 22330K SR320X8 2 H2330 1038/135 TA38/135 EC38 260 210 71,5 3335 10 375 190 80 480 120 560 28 34 24 112,0
SNTD 3038 22232 SR290X17,5 2 H3132 1038/140 TA38/140 EG38 240 190 252 314 15 354 180 75 450 110 530 28 34 24 85,9
140 SNTD 3038 23232K SR290X5,5 2 H2332 1038/140 TA38/140 EG38 240 190 252 314 15 354 180 75 450 110 530 28 34 24 85,9
SNTD 3140 233K SR340X9 2 H2332 1040/140 TA40/140 EC40 280 230 2915 358,5 10 m 210 85 510 130 610 35 I'y) 30 130,0
SNTD 3134 23134K SR280X10 2 H3134 L034 TA34 EG34 230 180 2425 299,5 14 333 170 70 430 100 510 28 34 24 75,0
150 SNTD 3040 22234K SR310X18 2 H3134 1040/150 TA40/150 EC40 260 210 m 338 10 375 190 80 480 120 560 28 34 24 102,6
SNTD 3048 22334K SR360X10 2 H2334 1048/150 TA48/150 EC48 290 240 300 379,5 12 434 220 90 540 140 640 35 I'y) 30 146,5
SNTD 3036 23036K SR280X17 2 H3036 L036 TA36 EG36 230 180 242 304 14 333 170 70 430 100 510 28 34 24 68,1
160 SNTD 3136 23136K SR300X10 2 H3136 L036 TA36 EG6 240 190 2525 3145 15 353 180 75 450 110 530 28 34 24 92,0
SNTD 3138 22236K SR320X19 2 H3136 1038/160 TA38/160 EC38 260 210 271,5 3335 10 375 190 80 480 120 560 28 34 24 112,0
SNTD 3038 23038K SR290X10 4 H3038 L038 TA38 EC38 240 190 252 314 15 354 180 75 450 110 530 28 34 24 85,9
170 SNTD 3138 23138K SR320X10 2 H3138 1038 TA38 E38 260 210 271,5 333,5 10 375 190 80 480 120 560 28 34 24 112,0
SNTD 3140 22238k SR340X10 4 H3138 L040/170 TA40/170 EC40 280 230 291,5 358,5 10 m 210 85 510 130 610 35 2 30 130,0
SNTD 3148 22338K SR400X8 2 H2338 L048/170 TA48/170 EC48 310 260 318,5 398 12 474 240 95 600 150 700 35 I'h) 30 193,0
SNTD 3040 23040K SR310X10 4 H3040 L040 TA40 EC40 260 210 mn 338 10 375 190 80 480 120 560 28 34 24 102,6
180 SNTD 3140 23140K SR340X10 2 H3140 L040 TA40 EC40 280 230 2915 358,5 10 m 210 85 510 130 610 35 I'y) 30 130,0
SNTD 3048 22240K SR360X21 2 H3140 1048/180 TA48/180 EC48 290 240 300 379,5 12 434 220 90 540 140 640 35 I'y) 30 146,5
SNTD 3056 22340K SR420X14 2 H2340 1056/180 TA56/180 EC56 320 280 3325 412 13 516 260 100 650 160 770 '] 50 36 244,9
SNTD 3044 23044K SR340X10 4 OH3044H L044 TA44 EC44 280 230 291 353 10 m 210 85 510 130 610 35 I'y) 30 123,7
200 SNTD 3144 23144K SR370X10 2 OH3144H L044 Th44 EC44 290 240 300,5 362,5 12 434 220 90 540 140 640 35 2 30 140,0
SNTD 3148 22244K SR400X10 4 OH3144H 1048/200 TA48/200 EC48 310 260 3185 398 12 474 240 95 600 150 700 35 2 30 193,0
SNTD 3156 22344K SR460X10,5 2 OH2344H 1056/200 TA56/200 EC56 320 280 3325 412 16 551 280 105 670 160 790 4 50 36 260,0
SNTD 3048 23048K SR360X12 4 OH3048H L048 TA48 E48 290 240 300 379,5 12 434 220 90 540 140 640 35 2 30 146,5
20 SNTD 3148 23148K SR400X10 2 OH3148H L048 TA48 E(48 310 260 318,5 398 12 474 240 95 600 150 700 35 I'y) 30 193,0
SNTD 3152 22048K SR440X22 2 OH3148H 1052/220 TA52/220 E(52 320 280 3325 412 13 516 260 100 650 160 770 I'y) 50 36 235,0
SNTD 3160 22348K SR500X12,5 2 OH2348H 1060/220 TA60/220 EC60 350 310 363 4425 2 591 300 110 710 190 830 I'y) 50 36 310,0

1 . R < . Continuare pe pagina urmdtoare.
MInele de fixare = se vinde cate o bucata per cutie.

@Ansamblul bucsei de strangere include o piulita de blocare, o saiba sau o scoabd de fixare.
OEtansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cite o bucata per cutie.
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Etansare de tip labirint

Continuare de pe pagina anterioard.

Diam. arbore

240

260

280

300

320

340

360

Carcasa

SNTD 3052
SNTD 3152
SNTD 3064
SNTD 3164

SNTD 3056
SNTD 3156
SNTD 3160

SNTD 3060
SNTD 3160
SNTD 3164

SNTD 3064
SNTD 3164
SNTD 3168F

SNTD 3068
SNTD 3168F
SNTD 3168L

SNTD 3072
SNTD 3172F

SNTD 31721

SNTD 3180F
SNTD 3180L

SNTD 3076F
SNTD 3076L
SNTD 3176F
SNTD 3176L

MInele de fixare = se vinde cate o bucata per cutie.
@Ansamblul bucsei de strangere include o piulita de blocare, o saiba sau o scoabd de fixare.
OEtansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cite o bucatd per cutie.
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Rulment

23052K
23152K
22252K
22352K

23056K
23156K
22256K

23060K
23160K
22260K

23064K
23164K
22264K

23068K
23168K
23168K

23072K
23172K

23172K

22272K
22272K

23076K
23076K
23176K
23176K

Inele
de fixare

Diam. exterior x Latime

SR400X22
SR440X10
SR480X25,5
SR540X15,5

SR420X10
SR460X10
SR500X25

SR460X25
SR500X10
SR540X28

SR480X10
SR540X10
SR580X20

SR520X16
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA

SR540X16
CARCASA FIXA

CARCASA FLOTANTA

CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA

CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA

> >

(antitate
inele de fixare necesare

NN N

Noo

Etansare de tip taconite

Bucsd
de strangere®

OH3052H
OH3152H
OH3152H
0H2352H

OH3056H
OH3156H
OH3156H

0H3060H
OH3160H
OH3160H

OH3064H
OH3164H
OH3164H

O0H3068H
OH3168H
OH3168H

O0H3072H
OH3172H

OH3172H

OH3172H
OH3172H

O0H3076H
0H3076H

OH3176H

OH3176H

Etansare tip labirint®

1052
1052
L064/240
1064/240

1056
L056
10607260

L060
L060
1064/280

L064
1064
1068/300

1068
1068
1068

1072
1072

1072

1080/340
1080/340

1076
1076

1076
L076

Etansare taconit®

TA52
TA52
TA64/240
TA64/240

TA56
TA56
TA60/260

TAG0
TA60
TA64/280

Th64
TA64
TA68/300

TA68
TA68
TA68

TAT2
TA72

TAT2
TA80/340
TA80/340

TA76

TA76

TA76
TA76

(apac de protectie(?

EC52
EC52
EC64
EC64

EC56
EC56
EC60

EC60
EC60
EC64

EC64
EC64
EC68

EC68
EC68
EC68

EC72
EC72

E(72

EC80
EC80

EC76
EC76
EC76
EC76

SERIILE 3000 S13100 (CONTINUARE)

310
320
350
370

320
320
350

320
350
370

350
370
400

370
400
400

370
400

400

430
430

400
400
400
400

260
280
310
330

280
280
310

280
310
330

310
330
360

330
360
360

330
360

360

390
390

360
360
360
360

Ay

318,5

3325

362,5
383

3325
3325
363

3325
363
383

362,5
383
412

382,5
412
412

381,5
412

412

4
4

412
412
412
412

398

412

442
462,5

412
412
442,5

412
442,5
462,5

442
462,5
491,5

462
491,5
491,5

461
491,5
491,5

521,5
521,5

491,5
491,5

491,5
491,5

473
516
590
631

516
551
591

550
591
631

590
631
675

630
675
675

630
695

695

775
775

675
675
75
715

Dimensiuni carcasa

240
260
300
320

260
280
300

280
300
320

300
320
340

320
340
340

320
350

350

380
380

340
340
360
360

H,
mm

95
100
110
115

100
105
110

105
110
115

110
115
120

115
120
120

115
120

120

125
125

120
120
120
120

600
650
710
750

650
670
710

670
710
750

710
750
810

750
810
810

750
840

840

950
950

810
810
870
870

J
4 suruburi de
prindere necesare
|
S L NN, G
mm mm mm | mm mm
150 700 35 2 30
160 770 2 50 36
190 830 2 50 36
200 880 2 50 36
160 770 2 50 36
160 790 2 50 36
190 830 2 50 36
160 790 2 50 36
190 830 2 50 36
200 880 2 50 36
190 830 2 50 36
200 880 2 50 36
220 950 2 50 36
200 880 Y} 50 36
220 950 2 50 36
220 950 ) 50 36
200 880 2 50 36
220 1000 2 50 36
220 1000 2 50 36
240 1120 48 60 2
240 1120 48 60 v}
220 950 2 50 36
220 950 2 50 36
220 1040 2 50 36
220 1040 2 50 36

Masa carcasa

kg

183,6
235,0
330,7
346,0

244,9
260,0
310,0

247,8
310,0
346,0

330,7
346,0
432,5

389,5
432,5
429,5

349,7
458,0

454,0

595,0
595,0

4774
4774

487,0
484,0

(ontinuare pe pagina urmdtoare.
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Etansare de tip labirint

Continuare de pe pagina anterioard.

Diam. arbore

380

400

410

430

450

470

500

(arcasa

SNTD 3080F
SNTD 3080L
SNTD 3180F
SNTD 3180L

SNTD 3084F
SNTD 3084L
SNTD 3184F
SNTD 3184L

SNTD 3088F
SNTD 3088L
SNTD 3188F
SNTD 3188L

SNTD 3092F
SNTD 3092L
SNTD 3192F
SNTD 31921

SNTD 3096F
SNTD 3096L
SNTD 3196F
SNTD 3196L

SNTD 30/500F
SNTD 30/500L

SNTD 30/530F
SNTD 30/530L

MInele de fixare = se vinde cate o bucata per cutie.
@Ansamblul bucsei de strangere include o piulita de blocare, o saiba sau o scoabd de fixare.
OEtansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cite o bucatd per cutie.
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Rulment

23080K
23080K
23180K
23180K

23084K
23084K
23184K
23184K

23088K
23088K
23188K
23188K

23092K
23092K
23192K
23192K

23096K
23096K
23196K
23196K

230/500K
230/500K

230/530K
230/530K

> >

Etansare de tip taconite

Inele (antitate Bucsd
de fixare” inele de fixare necesare | de strangere®
Diam. exterior x Latime
CARCASA FIXA - 0H3080H
CARCASA FLOTANTA - 0H3080H
CARCASA FIXA - OH3180H
CARCASA FLOTANTA - OH3180H
CARCASA FIXA - 0H3084H
CARCASA FLOTANTA - 0H3084H
CARCASA FIXA - OH3184H
CARCASA FLOTANTA - OH3184H
CARCASA FIXA - OH3088H
CARCASA FLOTANTA - 0H3088H
CARCASA FIXA - OH3188H
CARCASA FLOTANTA - OH3188H
CARCASA FIXA - O0H3092H
CARCASA FLOTANTA - 0H3092H
CARCASA FIXA - OH3192H
CARCASA FLOTANTA - OH3192H
CARCASA FIXA - OH3096H
CARCASA FLOTANTA - O0H3096H
CARCASA FIXA - OH3196H
CARCASA FLOTANTA - OH3196H
CARCASA FIXA - 0H30/500H
CARCASA FLOTANTA - OH30/500H
CARCASA FIXA - 0H30/530H
CARCASA FLOTANTA - 0H30/530H

Etansare tip labirint®

1080
1080
1080
1080

1084
L084
1084
L084

1088
1088
1088
1088

1092
1092
1092
1092

1096
1096
1096
1096

1030/500
10307500

1030/530
1030/530

Etansare taconit®

TA80
TA80
TA80
TA80

TA84
TA84
TA84
TA84

TA88
TA88
TA88
TA88

TA92
TA92
TA92
TA92

TA96
TA%6
TA96
TA%6

TA30/500
TA30/500

TA30/530
TA30/530

(apac de protectie(?

EC80
EC80
EC80
EC80

EC84
EC84
EC84
EC84

EC88
EC88
EC88
EC88

EC92
EC92
EC92
EC92

EC96
EC96
EC96
EC96

EC30/500
EC30/500

EC30/530
EC30/530

SERIILE 3000 S13100 (CONTINUARE)

mm
400
400

430
430

400
400
460
460

430
430
460
460

460
460
470
470

460
460
470
470

460
460

470
470

mm
360
360

390
390

360
360
420
420

390
390
430
430

420
420
440
440

420
420
440
440

430
430

440
440

Ay

mm
412
412

4
an

412
412
472
472

4
an
4n
an

472
472
482
482

472
472
482
482

472
472

482
482

mm
491,5
491,5

521,5
521,5

491,5
491,5
551,5
551,5

521,5
521,5
551,5
551,5

551,5
551,5
561,5
561,5

553
553
563
563

551,5
551,5

561,5
561,5

mm
30
30

30
30

30
30

35
35

30
30

35
35

35
35

35
35

35
35

35
35

35

35
35

mm
695
695

775
775

755
755
810
810

775
775
835
835

810
810
880
880

810
810
920
920

835
835

920
920

Dimensiuni carcasa

mm
350
350

380
380

360
360
410
410

380
380
420
420

410
410
440
440

410
410
460
460

420
420

460
460

H,
mm
120

120

125
125

120
120
130
130

125
125
135
135

130
130
145
145

130
130
155
155

135
135

155
155

840
840
950
950

870
870
1000
1000

950
950
1030
1030

1000
1000
1070
1070

1000
1000
1110
1110

1030
1030

1110
1110

J
4 suruburi de
prindere necesare

I L N ‘ N, G
mm mm mm | mm mm
220 1000 Y] 50 36
220 1000 LY} 50 36
240 1120 48 60 42
240 1120 48 60 42
220 1040 Y] 50 36
220 1040 42 50 36
260 1170 48 60 42
260 1170 48 60 42
240 1120 48 60 42
240 1120 48 60 42
260 1220 48 60 42
260 1220 48 60 42
260 1170 48 60 42
260 1170 43 60 42
260 1280 48 60 42
260 1280 48 60 42
260 1170 48 60 42
260 1170 43 60 42
260 1330 56 70 48
260 1330 56 70 48
260 1220 48 60 42
260 1220 48 60 42
260 1330 56 70 48
260 1330 56 70 48

Masd carcasd

kg
4573
457,3

595,0
595,0

597,8
597,8
709,0
709,0

671,7
671,7
751,0
751,0

788,8
788,8
859,0
859,0

699,6
699,6
976,5
976,5

805,5
805,5

976,5
976,5
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CARCASE SNTD CU PATRU SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CILINDRIC

Etansare de tip labirint

Fiecare carcasd include capacul carcasei, talpa carcasei si suruburi pentru fixare a

capacului.

(arcasele ilustrate sunt fabricate din fonta cu grafit nodular.

(arcasele cu sufixul F sunt produse pentru rulmenti cu pozitie fixa.
Cele cu sufixul L sunt carcase pentru rulmenti cu pozitie flotantd.

Diam. arbore
da db
mm mm
130 150
140 160
150 170
160 180

180
170

190
180 200

200
190

210
200 220

Carcasd

SNTD 3134
SNTD 3136
SNTD 3138
SNTD 3038
SNTD 3038
SNTD 3140
SNTD 3134G
SNTD 3040
SNTD 3048
SNTD 3036G
SNTD 3036G
SNTD 3136G
SNTD 3138G
SNTD 3038G
SNTD 3038G
SNTD 3138G
SNTD 3140G
SNTD 3148
SNTD 30406
SNTD 30406
SNTD 31406
SNTD 3048
SNTD 3056

Rulment

22326
22328
22330
22232
23232
22332
23134
22234
22334
23036
24036
23136
22236
23038
24038
23138
22238
22338
23040
24040
23140
22240
22340

Inele de fixare™

Diam. exterior. x Latime

SR280X7.5
SR300X7
SR320X8

SR290X17.5

SR290X5.5
SR340X9

SR280X10

SR310X18

SR360X10

SR280X17
SR280X4

SR300X10

SR320X19

SR290X10

SR290X7.5
SR320X10
SR340X10
SR400X8
SR310X10

SR310X6.5

SR340X10

SR360X21

SR420X14

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucatd per cutie.

(@Etansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cite o bucatd per cutie.
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Etansare de tip taconite

Specificati sufixul W33 pentru rulmenti cu canal circumferential si gduri de lubrifiere si
utilizati gaura filetatd centrald din carcasa pentru niplul de gresare.

Niplurile de gresare si dopurile gaurilor de ungere au filet 14 BSPT

Sunt asigurate gduri de ungere aditionale pentru o configurare flexibila.

Bucsa de etansare pentru arborele de diametru d, va fi furnizatd de client si trebuie sa

aiba acelasi diametru exterior ca dy.

Cantitate Etansare tip labirint®
inele de fixare necesare
2 1034
2 1036
2 1038
2 1038/180
2 1038/180
2 1040
2 1040
2 1040/190
2 1048/190
2 L044
2 044
2 044
2 1044
4 L044
2 L044
2 1044
4 L048/210
2 L048/210
4 1048
2 1048
2 1048
2 1048
2 1056/220

Etansare taconite®

TA34
TA36
TA38

TA38/180

TA38/180
TA40
TA40

TA40/190

TA48/190
TA44
TA44
TA44
TA44
TA44
TA44
A4

TA48/210

TA48/210
TA48
TA48
TA48
TA48

TA56/220

(apac de protectie(*

EC34
EC36
EC38
EC38
EC38
EC40
EC40
EC40
EC48
EC44
EC44
EC44
EC44
ECa4
ECa4
EC44
EC48
EC48
EC48
EC48
EC48
EC48
ECS6

SERIILE 3000 13100

mm
230
240
260
240
240
280
230
260
290
230
230
240
260
240
240
260
280
310
260
260
280
290
320

A

mm
180
190
210
190
190
230
180
210
240
180
180
190
210
190
190
210
230
260
210
210
230
240
280

A

mm
2425
252,5
27,5

252

252
291,5
241,5

2N

300

241

4

251
270,5

251

251
270,5

290
318,5

270

270

290

300
332,5

A

mm
299,5
314,5
3335

314

314
358,5
308,5

338
379,5

306

306

316

336

316

316

336
369,5

398
349,5
349,5
369,5
379,5

412

mm
333
353
375
354
354
an
333
375
434
344
344
354
375
354
354
375
an
474
375
375
an
434
516

Dimensiuni carcasa

Hh

mm
170
180
190
180
180
210
170
190
220
170
170
180
190
180
180
190
210
240
190
190
210
220
260

H

mm
70
75
80
75
75
85
70
80
920
70
70
75
80
75
75
80
85
95
80
80
85
90

100

mm
430
450
480
450
450
510
430
480
540
430
430
450
480
450
450
480
510
600
480
480
510
540
650

100
110
120
110
110
130
100
120

100
100
110
120
110
110
120
130
150
120
120
130
140
160

J
4 suruburi de prindere
necesare
L Ni N G
mm mm mm mm
510 34 28 24
530 34 28 24
560 34 28 24
530 34 28 24
530 34 28 24
610 42 35 30
510 34 28 24
560 34 28 24
640 42 35 30
510 34 28 24
510 34 28 24
530 34 28 24
560 34 28 24
530 34 28 24
530 34 28 24
560 34 28 24
610 42 35 30
700 42 35 30
560 34 28 24
560 34 28 24
610 42 35 30
640 42 35 30
770 50 42 36

Masa carcasa

kg
75

92
112
85,9
85,9
130
64,5
102,6
146,5
61
61
73,8
92,1
102,2
102,2
92,1
119,6
193
95
95
119,6
146,5
2449
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CARCASE SNTD CU PATRU SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CILINDRIC

Continuare de pe pagina anterioard.

Diam. arbore
da b
mm mm
220 240
240 260

280
260

290

300
280

310
300 320

Etansare de tip labirint

(arcasd

SNTD 3044G
SNTD 3044G
SNTD 3144G
SNTD 3148G
SNTD 3156
SNTD 3048G
SNTD 3048G
SNTD 3148G
SNTD 31526
SNTD 3160
SNTD 3052G
SNTD 3052G
SNTD 3152
SNTD 3064
SNTD 3164
SNTD 3056G
SNTD 3056G
SNTD 31566
SNTD 31606
SNTD 3168L
SNTD 30606
SNTD 30606
SNTD 3160G
SNTD 3164G

Rulment

23044
24044
314
2244
2344
23048
24048
23148
22248
22348
23052
24052
315
2252
22352
23056
24056
23156
22256
22356
23060
24060
23160
22260

Inele de fixare™

Diam. exterior. x Latime

SR340X10
SR340X6
SR370X10
SR400X10
SR460X10.5
SR360X12
SR360X11
SR400X10
SR440X22
SR500X12.5
SR400X22
SR400X4
SR440X10
SR480X25.5
SR540X15.5
SR420X10
SR420X13
SR460X10
SR500X25
SR580X17.5
SR460X25
SR460X4
SR500X10
SR540X28

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucatd per cutie.

@Etansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cate o bucata per cutie.
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Etansare de tip taconite

(antitate
inele de fixare necesare

NN N

N

NN N N NN NN oy NN

Etansare tip labirint®

1052
1052
1052
1056/240
1056/240
L056
L056
L056
1060/260
1060/260
1060
L060
1060
1064/280
1064/290
1064
1064
1064
1068/300
1068/310
1068
1068
1068
1072/320

Etansare taconite®

TA52
TA52
TA52
TA56/240
TA56/240
TA56
TA56
TA56
TA60/260
TA60/260
TA60
TA60
TA60
TA64/280
TA64/290
TAo4
Tho4
TA64
TA68/300
TA68/310
TA68
TA68
TA68
TA72/320

(apac de protectie(?

EC52
EC52
EC52
EC56
EC56
EC56
EC56
EC56
EC60
EC60
EC60
EC60
EC60
ECo4
ECo4
EC64
EC64
EC64
EC68
EC68
EC68
EC68
EC68
EC72

SERIILE 3000 SI3100 (CONTINUARE)

mm
280
280
290
310
320
290
290
310
320
350
310
310
320
350
370
320
320
320
350
400
320
320
350
370

A

mm
230
230
240
260
280
240
240
260
280
310
260
260
280
310
330
280
280
280
310
360
280
280
310
330

A

mm
289,5
289,5
299,5

319
3325
298,5
298,5

319

332

363

319

319
332,5
362,5

383
331,5
331,5

332

362

412
3315
3315

362
381,5

A

mm
369
369
379
397,5
412
379,5
379,5
397,5
411,5
442,5
396,5
396,5
412
442
462,5
408
408
408
440,5
491,5
408
408
440,5
460

mm
41
an
434
41
551
434
434
41
516
591
413
413
516
590
631
516
516
550
590
675
550
550
590
630

Dimensiuni carcasa

Hi

mm
210
210
220
240
280
220
220
240
260
300
240
240
260
300
320
260
260
280
300
340
280
280
300
320

Ha

mm
85
85
90
95

105
90
90
95

100

110
95
95

100

110

115
100
100
105

110

120

105

105

110

115

mm
510
510
540
600
670
540
540
600
650
710
600
600
650
710
750
650
650
670
710
810
670
670
710
750

mm
130
130
140
150
160
140
140
150
160
190
150
150
160
190
200
160
160
160
190
220
160
160
190
200

J
4 suruburi de prindere
necesare
L N1 N G
mm mm mm mm
610 42 35 30
610 42 35 30
640 42 35 30
700 42 35 30
790 50 42 36
640 42 35 30
640 42 35 30
700 42 35 30
770 50 42 36
830 50 42 36
700 42 35 30
700 42 35 30
770 50 42 36
830 50 42 36
880 50 42 36
770 50 42 36
770 50 42 36
790 50 42 36
830 50 42 36
950 50 42 36
790 50 42 36
790 50 42 36
830 50 42 36
880 50 42 36

Masa carcasa

kg
115,4

1154
1321
1721
260
1364
1364
1721
2158
310
166,6
166,6
235
330,7
346
234,6
234,6
244,8
296,7
429,5
2373
2373
296,7
347,9
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CARCASE SNTD CU PATRU SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CILINDRIC

Continuare de pe pagina anterioard.

Diam. arbore
da b
mm mm
320 340
340 360

380
360

390
380 400
400 430

Etansare de tip labirint

(arcasa

SNTD 3064G
SNTD 3064G
SNTD 3164G
SNTD 3168GF
SNTD 3068G
SNTD 3068G
SNTD 3168GF
SNTD 3168GL
SNTD 3072G
SNTD 3072G
SNTD 3172GF
SNTD 3172GL
SNTD 3180F
SNTD 3076GF
SNTD 3076GL
SNTD 3176GF
SNTD 3176GL
SNTD 3080GF
SNTD 3080GL
SNTD 3180GF
SNTD 3180GL

Rulment

23064
24064
23164
22264
23068
24068
23168
23168
23072
24072
23172
2172
22272
23076
23076
23176
23176
23080
23080
23180
23180

Inele de fixare®

Diam. exterior. x Latime

SR480X10
SR480X10.5
SR540X10
SR580X20
SR520X16
SR520X8.5
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
SR540X16
SR540X9
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
SR650X25
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucatd per cutie.

(Etansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cite o bucatd per cutie.
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Etansare de tip taconite

(antitate
inele de fixare necesare

Etansare tip labirint®

1072
1072
1072
1076/340
L076
L076
L076
L076
L08o
L08o
L08o
L08o
1080/390
1084
1084
1084
1084
1092
1092
1092
1092

Etansare taconite®

TA72
TA72
TA72
TA76/340
TA76
TA76
TA76
TA76
TA80
TA80
TA80
TA80
TA80/390
TA84
TA84
TA34
TA34
TA92
TA92
TA92
TA92

(apac de protectie(?

E(72
E(72
E(72
EC76
EC76
EC76
EC76
EC76
EC80
EC80
EC80
EC80
EC80
EC84
EC84
EC84
EC84
EC92
EC92
EC92
EC92

SERIILE 3000 SI3100 (CONTINUARE)

mm
350
350
370
400
370
370
400
400
370
370
400
400
430
400
400
400
400
400
400
430
430

A

mm
310
310
330
360
330
330
360
360
330
330
360
360
390
360
360
360
360
360
360
390
390

A

mm
361,5
361,5
3815
410,5
380,5
380,5
410,5
410,5
379,5
379,5
410,5
410,5

442
410,5
410,5
410,5
410,5
410,5
410,5

440

440

As

mm
434
434
460
489
457
457
489
489
457
457
488
488
521,5
487
487
487
487
489
489
519
519

mm
2
2
B
u
B
B
u
u
3
3
30
30
30
3
u
30
30
30
30
30
30

mm
590
590
630
675
630
630
675
675
630
630
695
695
775
675
675
715
715
695
695
775
775

Dimensiuni carcasa

Hi

mm
300
300
320
340
320
320
340
340
320
320
350
350
380
340
340
360
360
350
350
380
380

H.

mm
110
110
115
120
115
115
120
120
115
115
120
120
125
120
120
120
120
120
120
125
125

mm
710
710
750
810
750
750
810
810
750
750
840
840
950
810
810
870
870
840
840
950
950

h

mm
190
190
200
220
200
200
220
220
200
200
220
220
240
220
220
220
220
220
220
240
240

J
4 suruburi de prindere
necesare

L N1 N G
mm mm mm mm
830 50 42 36
830 50 42 36
880 50 42 36
950 50 42 36
880 50 42 36
880 50 42 36
950 50 42 36
950 50 42 36
880 50 42 36
880 50 42 36
1000 50 42 36
1000 50 42 36
1120 60 48 42
950 50 42 36
950 50 42 36
1040 50 42 36
1040 50 42 36
1000 50 42 36
1000 50 42 36
1120 60 48 42
1120 60 48 42

Masa carcasa

kg
320,1

3201
347,9
433,6
377,71
377,71
433,6
433,6
336,5
336,5
457,5
457,5
595
458,9
458,9
498,9
498,9
4333
4333
665,3
665,3
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CARCASE SNTD CU PATRU SURUBURI DE PRINDERE PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CILINDRIC

Continuare de pe pagina anterioard.

Diam. arbore
da b
mm mm
420 450
440 470
460 500

510
480

520
500 530
530 560

Etansare de tip labirint

(arcasa

SNTD 3084GF
SNTD 3084GL
SNTD 3184GF
SNTD 3184GL
SNTD 3088GF
SNTD 3088GL
SNTD 3188GF
SNTD 3188GL
SNTD 3092GF
SNTD 30926L
SNTD 3192GF
SNTD 31926L
SNTD 3096GF
SNTD 30966L
SNTD 3196GF
SNTD 3196GL
SNTD 30/500GF
SNTD 30/5006L
SNTD 30/530GF
SNTD 30/530GL

Rulment

23084
23084
23184
23184
23088
23088
23188
23188
23092
23092
23192
23192
23096
23096
2319
2319%
230/500
230/500
230/530
230/530

Inele de fixare®

Diam. exterior. x Latime

CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA
CARCASA FIXA
CARCASA FLOTANTA

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucatd per cutie.

(@Etansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cite o bucatd per cutie.

)

Etansare de tip taconite

(antitate
inele de fixare necesare

Etansare tip labirint®

1096
1096
1096
1096
1030/500
1030/500
1030/500
1030/500
1030/530
1030/530
1030/530
1030/530
1030/530/510
1030/530/510
1030/560/520
1030/560/520
1030/560
1030/560
1030/600
1030/600

Etansare taconite®

TA%6
TA96
TA%6
TA%6
TA30/500
TA30/500
TA30/500
TA30/500
TA30/530
TA30/530
TA30/530
TA30/530
TA30/530/510
TA30/530/510
TA30/560/520
TA30/560/520
TA30/560
TA30/560
TA30/600
TA30/600

(apac de protectie(?

EC96
EC96
EC96
EC96
EC30/500
EC30/500
EC30/500
EC30/500
EC30/530
EC30/530
EC30/530
EC30/530
EC30/530
EC30/530
EC30/560
EC30/560
EC30/560
EC30/560
EC30/600
EC30/600

SERIILE 3000 SI3100 (CONTINUARE)

mm
400
400
460
460
430
430
460
460
460
460
470
470
460
460
470
470
460
460
470
470

A

mm
360
360
420
420
390
390
430
430
420
420
440
440
420
420
440
440
430
430
440
440

A

mm
410,5
410,5

470

470

440

440

470

470

470

470

480

480

470

470

476

476

470

470

480

480

As

mm
491,5
491,5

551

551

513

513

543

543

543

543

555

555

555

555

545

545

545

545

555

555

mm
30
30
35
35
30
30
35
35
35
35
35
35
)
)
35
35
35
35
35
35

mm
75
715
810
810
775
775
835
835
810
810
880
880
810
810
920
920
835
835
920
920

Dimensiuni carcasa

Hi

mm
360
360
410
410
380
380
420
420
410
10
440
440
410
410
460
460
420
420
460
460

Ha

mm
120
120
130
130
125
125
135
135
130
130
145
145
130
130
155
155
135
135
155
155

mm

870

870

1000
1000
950

950

1030
1030
1000
1000
1070
1070
1000
1000
1110
1110
1030
1030
1110
1110

mm
220
220
260
260
240
240
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260

J
4suruburi de prindere
necesare
L N1 N G
mm mm mm mm
1040 50 42 36
1040 50 42 36
1170 60 48 42
1170 60 48 42
1120 60 48 42
1120 60 48 42
1220 60 48 42
1220 60 48 42
1170 60 48 42
1170 60 48 42
1280 60 48 42
1280 60 48 42
1170 60 48 42
1170 60 48 42
1330 70 56 48
1330 70 56 48
1220 60 48 42
1220 60 48 42
1330 70 56 48
1330 70 56 48

Masa carcasa

kg
475,2
475,2
722,8
722,8
649,1
649,1
806,4
806,4
760,7
760,7
887,5
887,5
699,8
699,8
941,6
941,6
7794
7794
954,1
954,1
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CARCASE SNTN PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CONIC SERIA USOARA 3000
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Etansare cu garnitura cu buza dubla Etansare inel V Etansare de tip labirint Etansare de tip taconite |
Seria usoard SNTN 3000 de carcase din fonta cenusie este conceputd pentru rulmenti Fiecare carcasd include capacul carcasei, talpa carcasei si suruburi pentru fixare a N ; .4@_ _4@ o @ A,
radiali oscilanti cu role butoi mari (110-140 mm alezaj conic) folositi in aplicatii cu capacului. — I
Incarcarf usoare. Specificati sufixul W33 pentru rulmenti cu canal circumferential si gauri de lubrifiere si é
Simbolurile de catalog pentru comandarea carcaselor din doud parti si a componentelor utilizati gaura filetatd centrald din carcasa pentru niplul de gresare. \ | yi
i i i A . S I
acestora sunt listate in tabelul de mai jos. Niplurile de gresare si dopurile gaurilor de ungere au filet 14 BSPT. J
Ansamblurile ilustrate sunt fabricate din fontd cenusie.
Di b Carcas3 Rul Inel Bucss E itura Dimensiuni carcasa 2uruburi de
1am. aibore areass timent nee i e 2 tansare cu ga"]f”’a Etansare inel-V® | Etansare tip labirint | Etansare taconit | Capac de protectie® prindere necesare
de fixare™ de strangere® cu buza dubla® > Mas
carcasd
d Diam. exterior x A A A A H H, H, J L N N, G
Latime
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
110 SNTN 3024 23024K SR180X12 H3024 TSNG524 VR524 10524 TA524 E(524-620 160 110 180 240 218 12 40 320 380 26 32 24 17,0
115 SNTN 3026 23026K SR200X13,5 H3026 TSNG526 VR526 10526 TA526 EC526 175 120 200 245 242 125 45 350 410 26 32 24 20,0
125 SNTN 3028 23028K SR210X13 H3028 TSNG528 VR528 10528 TA528 EC528 175 120 195 255 270 140 45 350 410 26 32 24 25,0
135 SNTN 3030 23030K SR225X15 H3030 TSNG530 VR530 10530 TA530 E(530 190 130 215 265 290 150 50 380 445 28 35 24 30,0
140 SNTN 3032 23032K SR240X15 H3032 TSNG532 VR532 10532 TA532 E(532 190 130 215 270 297 150 50 390 460 28 35 24 36,0

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucatd per cutie.
@Ansamblul bucsei de strangere include o piulita de blocare, o0 saiba sau o scoabd de fixare.
OiGarniturile cu buza dubla si etansarile cu inel V se vand cate doud bucéti per cutie.

“Etansarea labirint, taconite si capacul de protectie se vand cite o bucatd per cutie.
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CARCASE SNTN PENTRU RULMENTI CU ALEZAJ CILINDRIC
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Etansare cu garnitura cu buza dubla

SERN

Etansare inel V

Seria usoard SNTN 3000 de carcase din fontd cenusie este proiectatd pentru rulmentj
radiali oscilanti cu role butoi mari (120-140 mm alezaj cilindric) folositi in aplicatii cu
incdrcari usoare.

Simbolurile de catalog pentru comandarea carcaselor din doud partisia
componentelor acestora sunt listate in tabelul de mai jos.

Fiecare carcasa include capacul carcasei, talpa carcasei si suruburi pentru fixare a

capacului.
Diam. arbore

da ds
mm mm
120 135
130 145
140 155
150 165
160 175

Carcasa

SNTN 3024
SNTN 3024

SNTN 3026
SNTN 3026

SNTN 3028
SNTN 3028

SNTN 3030
SNTN 3030

SNTN 3032
SNTN 3032

Rulment

23024
24024

23026
24026

23028
24028

23030
24030

23032
24032

Inele
de fixare”

Diam. exterior x Latime

SR180X12
SR180X5

SR200X13,5
SR200X5

SR210X13
SR210X5

SR225X15
SR225X5,5

SR240X15
SR240X5

MInele de fixare = pentru pozitia fixa sunt necesare minimum doud; se vinde cate o bucatd per cutie.
@Garniturile cu buza dubla si etansarile cuinel V se vand cate doud bucati per cutie.
OEtansarea labirint si capacul de protectie se vand cite 0 bucatd per cutie.
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Etansare de tip labirint

Specificati sufixul W33 pentru rulmenti cu canal circumferential si gduri de lubrifiere si

utilizati gaura filetatd centrald din carcasa pentru niplul de gresare.

Niplurile de gresare si dopurile gaurilor de ungere au filet /4 BSPT.

Ansamblurile ilustrate sunt fabricate din fontd cenusie.

Bucsa de etansare pentru arborele de diametru d, va fi furnizatd de client si trebuie sa
aiba acelasi diametru exterior ca dy.

Etansare cu garniturd cu
buza dublad®

TSNG224
TSNG224

TSNG226
TSNG226

TSNG228
TSNG228

TSNG230
TSNG230

TSNG232
TSNG232

Etansare inel V@

VR224
VR224

VR226
VR226

VR228
VR228

VR230
VR230

VR232
VR232

Etansare tip labirint®

10224
10224

10226
10226

10228
10228

10230
10230

10232
10232

(apac de protectie(?

EC524-620
£EC524-620

EC526
EC526

EC528
EC528

EC530
EC530

EC532
EC532

SERIA USOARA 3000

160
160

175
175

175
175

190
190

190
190

A

110
110

120
120

120
120

130
130

130
130

A

180
180

200
200

195
195

215
215

215
215

As

240
240

245
245

255
255

265
265

270
270

218
218

242
242

270
270

290
290

297
297

Dimensiuni carcasa

Hi

112
112

125
125

140
140

150
150

150
150

Ha

40
40

45
45

45
45

50
50

50
50

N

VD — A

2 suruburi

de prindere

necesare Masa carcasa
J L N Ni G
mm mm mm mm mm kg
320 380 26 32 24 17,0
320 380 26 32 24 17,0
350 410 26 32 24 20,0
350 410 26 32 24 20,0
350 410 26 32 24 25,0
350 410 26 32 24 25,0
380 445 28 35 24 30,0
380 445 28 35 24 30,0
390 460 28 35 24 36,0
390 460 28 35 24 36,0
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INDUSTRII SI APLICATII

Industria energetica (Carbune)

Minerit
Agregate/Ciment

APELAII TIMKEN Laminoare pentru metale

Celuloza si hartie/Fabrici de cherestea/

Pentru a gési cel mai apropiat inginer de vanzari Timken, Exploatarea lemnului
vizitati www.timken.com.

Echipa Timken fsi foloseste cunostintele pentru a creste fiabilitatea si performanta echipamentelor de pe piete variate, din intreaga lume.
Compania proiecteazd, produce si vinde componente mecanice de inaltd performantd, inclusiv rulmenti, angrenaje cu roti dintate, curele
de transmisie, lanturi cu role si zalesi produse si servicii conexe transmisiei puterii mecanice.

Stronger.

Tratarea apelor

Industria alimentara
Depozitare

Poduri / structuri mobile grele

Ventilatoare industriale/Suflante

www.timken.com

Nr. de comanda. E10618-RO | T\mken‘esleamar(aiwegwslratéaTheTwmken(ompany\ ©2021The Timken Company | Tiparitn Europa.



