
CARCASE CU TALPĂ, CU GĂURI DE PRINDERE  
FILETATE ÎN TALPĂ
UCPA - 12 mm - 50mm (½ in. - 2 in.)
UELPA - 12 mm - 50 mm (½ in. - 2 in.)
UKPA - 20 mm - 45 mm (¾ in. - 1¾ in.)
UCPW - 25 mm - 40 mm
UELPW - 25 mm - 40 mm

RULMENȚI CU BILE CU INEL INTERIOR LAT 
UC – 12 mm - 140 mm (1/2 in. - 4 in.)
UK – 20 mm - 80 mm (3/4 in. - 3 in.)
UEL – 12 mm - 75 mm (1/2 in. - 3 in.)

CARCASE CU TALPĂ
UCP – 12 mm - 140 mm (1/2 in. - 4 in.)
UKP – 20 mm - 80 mm (3/4 in. - 3 in.)
UELP – 12 mm - 75 mm (1/2 in. - 3 in.)

CARCASE PENTRU ELEMENTE ÎNTINZĂTOARE 
UCT – 12 mm - 140 mm (1/2 in. - 4 in.)
UKT – 20 mm - 75 mm (3/4 in. - 3 in.)
UELT – 12 mm - 75 mm (1/2 in. - 3 in.)

CARCASE CU FLANȘĂ CU PATRU 
ȘURUBURI DE PRINDERE
UCF – 12 mm - 90 mm (1/2 in. - 3 1/2 in.)
UELF – 12 mm - 75 mm (1/2 in. - 3 in.)
UKF – 20 mm - 80 mm (3/4 in. - 3 in.)

CARCASE CU FLANȘĂ CU DOUĂ 
ȘURUBURI DE PRINDERE
UCFL – 12 mm - 130 mm (1/2 in. - 4 in.)
UKFL – 20 mm - 80 mm (3/4 in. - 3 in.)
UELFL – 12 mm - 75 mm (1/2 in. - 3 in.)

Gama noastră de carcase cu rulmenți cu bile din seria U, construcție standard sau pentru regim greu, include rulmenți cu bile cu alezaj 
cilindric și mecanisme de blocare pe arbore cu șuruburi de blocare (UC 200 și UC 300), ori cu manșon de blocare excentric (UEL 200) 
rulmenți cu bile cu alezaj conic pentru utilizarea împreună cu bucși de strângere și piulițe de blocare (UK 200) și vă oferă produsele fiabile 
Timken pregătite pentru cele mai des întâlnite aplicații. 

•	� Rulmenții cu inele exterioare cu diametru exterior 
sferic și carcasele prelucrate cu precizie din oțel sau 
fontă ajută la prevenirea rotației inelului exterior. 

•	� Rulmenții pot prelua o dezaliniere statică a arborelui 
de +/− 3 grade. 

•	� Proiectați pentru o funcționare normală la 
temperaturi cuprinse între −20 °C și 100 °C (−4 °F și 
212 °F).

•	� Rulmenții cu inel interior lat oferă un suport mai 
sigur de reazem pe arbore. 

•	� Carcasele cu rezistență superioară sunt potrivite 
pentru majoritatea aplicațiilor industriale. 

•	� Rulmenții sunt pre-lubrifiați și pregătiți pentru 
utilizarea imediată. 

•	� Cunoștințele acumulate de Timken și asistența sunt 
oferite tuturor clienților. 

DURATĂ DE FUNCȚIONARE MAI MARE A ECHIPAMENTELOR 
ȘI COSTURI DE ÎNTREȚINERE REDUSE

•	� Etanșarea de înaltă precizie oferă rulmentului o durată 
extinsă viață și reduce pierderile de lubrifiant. 

•	� Proiectarea garniturii dintr-o combinație de materiale 
include un inel deflector de oțel pentru protecția 
suplimentară a rulmentului. 

•	� Retenția eficientă a lubrifiantului și contaminarea 
cu o cantitate redusă de reziduuri și umezeală 
îmbunătățesc performanțele rulmentului. 

ETANȘĂRI ROBUSTE, PERFORMANTE ÎN CELE MAI 
SOLICITANTE MEDII

•	� Sunt disponibile 6 construcții diferite de carcase, 
împreună cu rulmenți cu bile pentru înlocuire, cu 
dimensiuni de gabarit în sistem metric și imperial. 

•	� Soluțiile tehnice de blocare pe arbore, cu șuruburi de 
blocare, cu manșon excentric sau cu bucșă de strângere, 
asigură un montaj ușor.

•	� Marea varietate de dimensiuni de gabarit acoperă nevoile 
unui număr mare de aplicații.

•	� Interschimbabile cu produsele competiției fără nicio 
modificare pentru mai multe aplicații.

•	� Disponibilitatea în stocul regional asigură un nivel 
așteptat de calitate a serviciilor.

O MARE VARIETATE DE CARCASE CU RULMENȚI CU BILE 

PREGĂTITE PENTRU MONTARE 

OFERTA EXTINSĂ PENTRU SERIA U 
CARCASE CU RULMENȚI CU BILE TIMKEN® DIN SERIA U

CARCASE CU FLANȘĂ ROTUNDĂ CU GHIDARE  
UCFC – 12 mm - 90 mm (1/2 in. - 3 1/2 in.)
UKFC – 20 mm - 80 mm (3/4 in. - 3 in.)
UELFC – 12 mm - 75 mm (1/2 in. - 3 in.)



- Manipularea materialelor
- �Procesarea alimentelor și 

băuturilor
- Agricultură
- Ambalare
- �Ventilatoare/Suflante 

industriale
- Fabricarea sticlei
- Fabricarea cărămizilor
- Hârtie și tiparire

Garnitură de etanșare de înaltă 
performanță

Bile și colivii cu 
proiectare optimizată

Corp de carcasă  
(cu talpă)

Șurub de blocare cu 
locaș hexagonal

Orificiu de 
lubrifiere

Inel deflector 
 de precizie

Inel interior lat

Inel exterior cu  
diametru exterior sferic

Canal de lubrifiere
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CARCASE CU RULMENȚI CU BILE CU INEL INTERIOR LAT
Soluții constructive standard sau pentru regim greu 
- rulmenți cu inel interior lat, mecanisme de blocare 
pe arbore cu șuruburi de blocare, alezaj conic pentru 
utilizarea de bucși de strângere și mecanisme cu manșon 
de blocare excentric.

TIPURI DE CARCASE
Cu talpă, cu talpă și găuri de prindere filetate în talpă, cu 
flanșă cu două șuruburi de prindere, cu flanșă cu patru 
șuruburi de prindere, cu flanșă rotundă cu ghidare și 
carcase pentru elemente întinzătoare.

DIMENSIUNI ALEZAJ 
EXPRIMATE ÎN SISTEM 
METRIC  
12 mm – 140 mm

DIMENSIUNI ALEZAJ 
EXPRIMATE ÎN SISTEM 
IMPERIAL   
½ in. – 4 in.

SIMBOLIZARE 
CONFIGURAȚII PENTRU NEVOILE DVS.

-

Cod carcasă
	 P	 – Carcasă cu talpă
	 F	 – �Carcasă cu flanșă cu patru șuruburi de prindere
	 PA 	 – Carcasă cu talpă, cu găuri de prindere filetate în talpă
	PW 	 – �Carcasă cu talpă, cu găuri de prindere filetate în talpă, 

construcție seria Y
	 FL	 – �Carcasă cu flanșă cu două șuruburi de prindere
	 T 	 – �Carcasă pentru elemente întinzătoare
	 FC 	 – �Carcasă cu flanșă rotundă cu ghidare

Cod diametru interior exprimat în sistem metric, pentru rulmenți cu alezaj cilindric (1)

01  – Diametru interior nominal = 12 mm
02  – Diametru interior nominal = 15 mm 
03  – Diametru interior nominal = 17 mm
04 sau mai mare  – Diametru interior (mm) = cod diametru interior x 5
(1)Pentru bucși de strângere conform standardului UK - consultați tabelele din catalog cu privire la diametru arborelui.

Exemplu:
UCF201 = 12 mm diametru interior (carcasă cu flanșă cu patru șuruburi de prindere) 
UELP211 = 55 mm diametru interior (carcasă cu talpă) 

Cod rulment înlocuitor
UC 		 – �Mecanism de blocare cu 

șuruburi de blocare
UEL		 – �Mecanism de blocare cu 

manșon de blocare excentric
UK 		 – �Rulment cu alezaj conic, 

pentru folosire împreună cu 
bucșă de strângere

Cod serie
2  	– serii industriale standard
3  	– serii pentru regim greu

PUC 2 05 16
Cod diametru exprimat în sistem imperial
-8 sau mai mare  – Diametru interior (in.) = cod diametru interior/16

Exemplu:
UCF201-8 = diametru de 8/16 in. sau 1/2 in. (carcasă cu flanșă cu patru șuruburi de prindere)
UCP205-16 = diametru de 16⁄16 in. sau 1 in. (carcasă cu talpă) 

Echipa Timken își folosește cunoștințele pentru a crește fiabilitatea și performanța echipamentelor de pe piețe variate, din întreaga 
lume. Compania proiectează, produce și vinde componente mecanice de înaltă performanță,  inclusiv rulmenți, curele, frâne, 
ambreiaje, lanțuri, cuplaje, angrenaje și produse și servicii conexe transmisiei puterii mecanice.

www.timken.com


